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FICHA DE PRODUCTO

Munters EM 50-52
Ventiladores extractores

La serie EM es la más reconocida línea de ventiladores con 
caja desarrollada y producida por Munters, que lleva 40 años 
ofreciendo un rendimiento excelente tanto para aplicaciones 
avícolas (pollos de engorde y gallinas ponedoras), porcinas y 
vacunas, como para invernaderos.

Los EM 50-52 de Munters son los ventiladores extractores 
ideales cuando se requiera una gran capacidad de flujo de 
aire, también en entornos de alta presión estática, gracias a la 
forma de la hélice que permite obtener una mayor eficiencia y 
fiabilidad.

La serie EM de Munters incluye la caja, el transportador de aire 
y la persiana recubiertos con acero Munters Protect para fuerza 
adicional y resistencia a la corrosión. El cubo central y la polea 
en forma de V están fabricados en aluminio fundido, con varillas 
de refuerzo para un uso duradero.  

La transmisión de la correa permite que la hélice gire a baja 
velocidad, para garantizar un consumo de energía reducido 
junto con un nivel bajo de ruido, asegurando un ambiente 
confortable para los animales y los trabajadores. 

El sistema centrífugo patentado garantiza una solución 
energéticamente eficiente y muelles poderosos mantienen 
la persiana firmemente cerrada cuando el ventilador está 
apagado, para evitar fugas de aire y bloquear la luz. 

Los EM 50-52 de Munters están sometidos a rigurosos controles 
de calidad y sus prestaciones están validadas por pruebas 
realizadas por BESS Lab en el Departamento de Ingeniería 
Agrícola de la Universidad de Illinois (EE.UU).

Como líder del mercado en soluciones de ventilación desde 
hace más de 60 años, Munters garantiza la calidad de sus 
productos y tiene la certificación ISO 9001.

Características

• Durabilidad superior gracias al recubrimiento Munters 
Protect, 3 años de garantía anticorrosión

• Fiables, testados en el mercado desde hace 40 años

• Reducción de luz y fuga de aire, cuando la persiana está 
cerrada

• Solución energéticamente eficiente

• Adecuados para sistemas de ventilación túnel

EM50 vista frontal

EM52 vista trasera
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Munters EM 50-52
Ventiladores extractores

Dimensiones

EM50 EM52

Potencia nominal Hp 1.0 1.5 2.0

Diametro de la hélice mm [pulgadas] 1270 [50] 1334 [52]

Numero de palas/material 6/Munters Protect 6/Munters Protect

Numero de lamas de la persiana 10 10

Transmisión Correa Correa

Peso del ventilador totalmente equipado kg 84 86 90

Consumo máximo de energía/corriente máxima1 W/A 1150/2.1 1810/3.3 1770/3.5

Temperatura máxima de funcionamiento °C [°F] 50 [122] 50 [122]

Presión máxima de funcionamiento Pa 50 100

Grado de aislamiento/clase de protección del motor F/IP55 F/IP55

Nivel de ruido2 Db(a) 67.6 70.4 70.3
1Especificación 50 Hz 400 V, 60 Hz disponible bajo petición, 2Medición de ruido hecha de conformidad con ISO 3744

Especificaciones técnicas

EM50 EM52

Desmontado Montado Desmontado Montado
20’ Container 170 (1201) 24 120 24

40’ Container - 49 - 49

40’ HC Container 300 57 300 57

Camión 328 65 328 64

Red piramidal para instalación debajo de 2.7 m disponible bajo petición. 1Con protección de plástico CE

Capacidad de carga

Motor 1.0 Hp Motor 1.5 Hp Motor 2.0 Hp

IE3 IE1 IE3IE3 IE1IE1 IE3 IE1

EM50

EM52

Datos de flujo de aire y eficiencia medidos en condiciones estándar (20°; 1013 hPa). *1 cfm/W = 1.7 m3/hW

EM50 EM52

A 1380 mm 1425 mm

B 1380 mm 1425 mm

C 450 mm 455 mm

D 540 mm 545 mm

E M8 M8

F 830 mm 830 mm

G 275 mm 298 mm

H 308 mm 310 mm
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