WMS4F

Serie de fibra de vidrio

Tecnologia comprobada y de larga duracién

El modelo WM54F emplea los més de 65 afios de conocimientos de
Aerotech en el disefio de ventiladores para brindarle a los productores
actuales exactamente lo que necesitan. El equipo de ingenieria de Munters
disefié un ventilador, fabricado en EUA, con materiales duraderos del més
alto nivel, como el alojamiento rigido y durable de fibra de vidrio, conos de
polimeros de disefio especial y compuertas con aislamiento.

El modelo WM54F no solo es increiblemente durable, también ha sido
probado por BESS Lab y tiene uno de los mejores rendimientos de su clase.
Proteja su inversién y seleccione el ventilador que estd disefiado para sopor-
tar el dificil entorno ganadero, el modelo WM54F que le brindard muchos
afios de ventilacién sin problemas.
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Alojamiento rigido y durable
de fibra de vidrio

Compuerta aislada y sellada
que reduce la condensacién,
la luz y las fugas de aire

Compuerta y cono de polime-
ro disefiado especialmente y
con proteccién UV

La proteccién de la entrada
se monta al ras con la estruc-
tura interna del edificio, sin
necesidad de un alojamiento
adicional

Rodamiento de impulsién se-
llado de grado automotriz y
3 rodamientos sellados para
la polea tensora
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Informacién del rendimiento:

( )

0.0" pres. est. ~ 0.05" pres. est. ~ 0.10" pres. est. ~ 0.15" pres. est.
CEM CEM CEM CEM Flujo de
Watts Watts Watts Watts aire

CFM CFM CFM BESS Lab

Nomero de catdlogo CFM

Motores monofdsicos: 1 HP, 230V

WM541F1CB 30,700 280 | 29,100 250 | 27,200 223

Motores monofdsicos: 1.5 Hp 230 v
WM5415F1CB 32,500

24.1 21.8 19.5

Dimensiones:
Tamafio A B C D - Didm. E F Aberturas de pared
13716 152.4 cm de ancho x 124.46 14.45 168.43 cm* 8.1 12.07 143.51 cm de ancho x
soem 152.4 cm de dlto aoem Ao em Asem em P7EM 14351 em de alto

* Se puede montar uno de 152.4 cm de centro a centro si se alisan las paredes del cono.
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Caracteristicas: Compuerta con aislamiento de dos alas con marco de aluminio soldado

( . )

Cierre magnético instalado

Marco y anillo de
aluminio soldado
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Los ventiladores WM54 de fibra de vidrio han sido disefiados y son fabricados por Munters Corporation, Mason, Michigan, USA. M u ntel s
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Munters se reserva el derecho de hacer modif 0 las especificaci idades, efc., después de la publicacién del presente, por mofivo de fabricacion u ofros.
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