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Vigtige brugeroplysninger

Pataenktanvendelse

Affugtere fra Munters er beregnet til affugtning af luft.
Alanden anvendelse af affugteren eller anvendelse i strid
med anvisningerne i denne vejledning, kan medfore
personskade og/eller beskadigelse a produktet eller

andre genstande.

Modifikationer af anlegget er ikke tilladt uden
forudgdende godkendelse af Munters. Tilslutning eller
montering af yderligere enheder ma kun udfores efter
skriftlig tilladelse fra Munters.

Garanti

Garantiperioden er geldende fra datoen for afsendelse

afanlegget fra fabrikken, medmindre andet er skriftligt
aftalt. Garantien er begranset til en gratis ombytning af
ikke-fungerende dele eller komponenter som folge af

defektimaterialer eller fremstilling,

Alle garantikrav skal ledsages af et bevis pa, at fejlen

er opstaetigarantiperioden, og at anlegget har veret
anvendtioverensstemmelse med specifikationerne.
For alle krav skal angives anleggets type og
produktionsnummer. Disse oplysninger er stemplet pd

markepladen, som det fremgér af afsnittet Merkning.

Deter en betingelse for garantien, atanleggetihele
garantiperioden serviceres og vedligeholdes som
beskrevetiafsnittet Service og vedligeholdelse. Service og
vedligeholdelse skal dokumenteres for at opretholde

garantien.

Sikkerhed!

Oplysninger om risici er i denne vejledning markeret

med symbolet for almindelig fare:

A ADVARSEL!

Angiver en potentiel fare, der kan medfgre personskade.

A FORSIGTIG!

Angiveren potentiel fare, der kan medfgre beskadigelse af
anlaegget eller affast ejendom og anden lgsare, eller som
kan medfare skade pa miljoet.

BEMZAERK! Markerer supplerende oplysninger for

optimal anvendelse af anlaegget.

Overensstemmelse med direktiver
Affugteren overholder de vasentligt sikkerhedskrav
angivne i maskindirektivet 2006/42/EC,
lavspendingsdirektivet 2006/95/EC, RoHS direktivet
2011/65/EC og EMC ditektivet 2004/108 /EC.
Affugteren er produceret af en ISO 9001:2008

akkrediteret fremstillingsorganisation.

Copyright
Indholdetaf denne vejledning kan 2ndres uden

forudgdende varsel.

BEMZAERK! Denne vejledning indeholder oplysninger,
som er beskyttet af ophavsretlige regler. Det er ikke tilladt at
gengive eller overfare nogen del af denne vejledning uden
skriftlig tilladelse fra Munters.

Send eventuelle kommentarer til vejledningen til:

Munters Enrope AB
Technical Documentation
P.O. Box 1150

SE-164 26 KISTA Sweden

e-mail: t-dod@munters.se
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ComDry M160L

1 Indledning

1.1 Omdenne manual

Denne vejledning er skrevet til brugeren af affugteren. Den indeholder nedvendiginfomation om hvordan
dumonterer og bruger affugteren sikkert og effektivt. Gennemlas altid vejledningen, for affugteren
monteres og tages 1 brug,

Kontakt din naermeste Munters-forhandler for at fi mere detaljerede oplysninger om installationen eller
anvendelsen af din affugter.

Denne vejledning skal opbevares permanentinarheden af affugteren.

1.2 lkke-tilsigtetanvendelse

« Affugteren erikke beregnet til udendors montering;

» Affugteren erikke beregnet til at blive anvendti farlige omgivelser, hvor eksplosionssikkert udstyr er
pakravet.

» Affugteren maikke monteresinerheden af varmegenererende enheder, der kan forarsage skader
paudstyret.

BEMZAZERK! Naren affugter placeres i en bygning med radon er det nadvendigt at kontakte en ekspert for at
sikre den bedste samlede Igsning. Alle aendringer, som pavirker ventilationen ellertrykbalancen i en bygning kan
resultere i eendrede radonkoncentrationer.

A FORSIGTIG!
Forsag ikke at sidde, stéa eller placere genstande pa affugteren.

1.3 Sikkerhed!

Under design og fremstilling af affugteren er der draget omsorg for, at den lever op til sikkerhedskraveneide
direktiver og standarder, der er opforti EU-overensstemmelseserklaringen.

Oplysningerne i denne vejledning vil pa ingen made have fortrinsretiforhold til individuelle personers
ansvar eller lokale regler.

Under drift af anlegget eller ved vedligeholdelsesarbejde, er det altid den enkeltes ansvar at drage omsorg
for:

» Sikkerheden for alle berorte personer.

« Anleggets oganden ejendoms sikkerhed.

» Beskyttelse af miljoet.

Risikotyperne, som er angivetidenne vejledning, er beskrevetiafsnittet [7gtige brugeroplysninger.
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ComDry M160L

A ADVARSEL!

— Affugteren ma ikke blive vad eller nedseenkesivand.

- Alle elektriske installationer skal udfares af en faguddannet elektriker og i overensstemmelse med gaeldende
lokale forskrifter.

- Affugteren skalftilsluttes en jordet stikkontakt.

- Affugteren ma ikke tilsluttes anden spaending end den, der er angivet pa affugterens maerkeplade.

- Affugteren mé ikke betjenes, hvis stramstikket eller-kablet er beskadiget. Der er risiko for elektrisk stad.
- Udtag ikke stramstikket med vade haender. Der errisiko for elektrisk stad.

- Stik ikke fingre eller andre genstande ind i luftind- og udtagene. Der er roterende ventilatorerianleegget.
- Tildeek ikke affugteren, da det kan blokere for ind- og udtag til luft og forérsage brand.

— Hvis enheden er veeltet skal strammen afbrydes med det samme.

— Kontakt altid Munters med henblik pa serviceeftersyn eller reparation.

190TDA-1098-D1404 Indledning



1.4 Maerkning

Figur 1.1 Markepladens placering

™ Munters

AUNTES®

Type ComDry M160L
Fabr. No. 1015 170XXX XXXXX
Fabr. year 2010 Weight: 17 kg

1~ 230V 50/60 Hz

@ 0,17 kW ””I 0,84 kW
1,01 kW IP33

Made in Sweden

Max
Munters Europe AB
Isafjordsgatan 1
164 26 Kista, Sweden

Figur 1.2 Markepladen, eksempel

Forklaring pa "Fabrikationsnr." pA maerkepladen:

10: Fremstillingsar

15: Fremstillingsuge
170XXX: Artikelnt.
XXXXX: Serienummer

ComDry M160L

3 Indledning
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ComDry M160L

2 Funktionsprincip

Sorptionsrotoren er selve anleggets affugterkomponent. Rotorstrukturen bestér af et stort antal sma
luftkanaler.

Sorptionsrotoren er fremstillet af et kompositmateriale med hojeffektive fugtoptagende komponenter.
Rotoren erinddeltito zoner. Den luftstrom, der skal affugtes, kaldet procesluft, passerer gennem
rotorens storste zone, og forlader derefter rotoren som terluft. Da rotoren roterer langsomt, moder den
indkommende luft altid en tor zone pa rotoren, og herved skabes en kontinuerlig affugtningsproces.

Den luftstrom, der bruges til at torre rotoren, regenereringsluften, varmes op. Regenereringsluften
passerer igennem rotoren i den modsatte retning af procesluften, og forlader rotoren som vadluft (varm,
fugtigluft). Den varme vadluft recirkuleres gennem en kondensator, der nedkeler luften for at kondensere
vandet med en del af procesluften.

Kondensvandet fores ved hjxlp af tyngdekraften vak gennem en slange.

Denne metode sikrer, at affugteren kan fungere effektivt, selv ved lave temperaturer 20 °C.

1 1. Procesluft

2. Tarluft

' 3. Udgaende kgleluft

Figur 2.1 Funktionsprincip

190TDA-1098-D1404 Funktionsprincip



& Munters ComDry M160L

3 Transport,serviceeftersyn og opbevaring

3.1 Transport

For affugteren flyttes skal man ved at trckke dreenproppen ud sikre sig der ikke er vand tilbage i drenet.

A FORSIGTIG!
Afmonterdraenrgret fra bakken for at undga skader, se afsnit 4.5, Montering af affugteren

Transportér altid affugteren ved hjxlp af det dertil indrettede handtag eller i enhedens originale emballage.
Enheden skal altid placeres i opret stilling under transport. Undladelse heraf kan medfere at enheden ikke
fungerer korrekt.

Stromkablet skal rulles op og placeres under handtaget, nar enheden beres, se Figur3.1.

Figur 3.1 Placering af strom#kabel

3.2 Inspektion afleverancen

1. Efterseleverancen og sammenhold den med folgesedlen, ordrebekraftelsen eller anden relevant
dokumentation. Kontrollér, atalter leveret og atintet er beskadiget.

2. Kontakt Munters gjeblikkeligt, hvis leverancen ikke er komplet. Dermed undgas forsinkelseri
monteringsarbejdet.

3. Hvisanlegget skal opbevares pa lager for installationen, henvises til afsnittet Opbevaring af udstyret.

4. Altemballagemateriale skal fjernes fra enheden, idet det kontrolleres, at der ikke er opstaet skader under
transporten.

5. Munters skal skriftligt underrettes inden for 5 dage om eventuelle, synlige tegn pa beskadigelse, for
installationen pabegyndes.

6. Bortskaf emballagenihenhold tillokale regler.

3.3 Opbevaring af affugteren

A FORSIGTIG!
Tag altid enhedens stik ud af stramforsyningen, nar den ikke anvendes.

Folg vejledningen, hvis affugteren skal opbevares pa lager for montering:

« Placéraffugterenilodret position pa etjevnt underlag,

» Genbrugemballagematerialet til at beskytte enheden.

«  Affugteren skal beskyttes mod beskadigelse.

« Affugteren skal overdekkes og beskyttes mod stov, frost, regn og aggressive forureningskilder.

5 Transport, serviceeftersyn og opbevaring 190TDA-1098-D1404



ComDry M160L

4 Installation

4.1 Sikkerhed!
A ADVARSEL!

Affugteren ma ikke tilsluttes anden speending end den, der er angivet pa affugterens meerkeplade.
Affugteren skalltilsluttes en jordet stikkontakt.

Affugteren ma ikke betjenes, hvis stramstikket eller-kablet er beskadiget.

A FORSIGTIG!
Forsag ikke at sidde, stéa eller placere genstande pa affugteren.

BEMZAERK! Naren affugter placeres i en bygning med radon er det nadvendigt at kontakte en ekspert for at
sikre den bedste samlede lasning. Alle sendringer, som pavirker ventilationen ellertrykbalancen i en bygning kan
resultere i @endrede radonkoncentrationer.

4.2 Lukketluftstromssystem

Affugteren placeresidetlokale, der skal affugtes. For at sikre at torluften fordeles ligeligt i det omrade, der
skal affugtes, kan der sluttes en kanal til torluftudgangen pa affugteren. Kondensvandet aftappes via en
slange.

Etlukket system er at foretrakke, nar der er behov for affugtning til et meget tort klima. Det er mere
okonomisk at drive sammenlignet med et abent system.

1. Procesluft/Regenereringsluft
2. Torluft
3. Kondenseretvand

Figur4.1 Principper for lukket system

190TDA-1098-D1404 Installation 6



& Munters ComDry M160L

4.3 Abentluftstremssystem

Affugteren placeres uden for det omrade, der skal affugtes. Tor luftledes gennem kanaler til detlokale,
der skal affugtes. Kondensvandet aftappes via en slange. Denne installation anvendes til atlose folgende
problemer:

- When moisture damaged objects are to be dehumidified.
- Dustor corrosion causing particles are presentin a space where dry air will be supplied.
- Nardetskal forhindres, at der treenger fugt ind i det affugtede omrade eller den affugtede genstand.

I:> 1. Procesluft/Regenereringsluft
2. Procesluft

3. Kondenseretvand

Figur4.2, Principper for abent system

4.4 Kravtilanvendelsesstedet

Affugteren er kun beregnet til indenders montering. Undgi at installere affugteren 1 fugtige omgivelser, hvor
der er risiko for, at vand kan trenge ind i enheden, eller i meget stovede omgivelser. I tvivistilfalde opfordres
du til at kontakte Munters for neermere vejledning. For at sikre maksimal ydelse og problemfri drift er det
afgorende, at det planlagte installationssted opfylder de krav til placering og plads, der er angivet for udstyret.
Dukan se pladskraveneiafsnittet 70.7, Dimensioner og serviceadgangskra.

7 Installation 190TDA-1098-D1404



ComDry M160L

4.5 Montering af affugteren

ComDry M160L er designet til vaegmontering via vaegbeslaget, som leveres med anlegget. Se den separate

folder om vaegmontering;

1. Samlde tre hoveddele til veegbeslaget. Se punkt 1,2 og 31 folderen. Anvend de fire medfelgende skruer.
2. Marker fire vaeghuller via den medfelgende boreskabelon. Serg for athave mindst 25 cm mellemrum
mellem affugteren og gulvet.
3. Anvend fire skruer med en maksimal diameter pa 7 mm (medfelger ikke) til at montere beslaget pa
vaeggen.
4. Monter vagbeslaget pa veggen.
5. Lzgaffugteren ned.
®©
©/@
Figur4.3 Figur4.4
6. IndsatO-ringen (1) pakraven (2) til aflobsroret. Tryk O-ringen, sa den sidder godt fastirillen. Se
Figur4.3
7. Skub aftapningsreret pa aflobsforbindelsen pa bakken. Se Figur4.4
8. Fastgoraflobsroret med de to medfolgende skruer.
9. Der findes to rilleri hylden, hvor der kan monteres et surringsband, hvis affugteren skal fastgores med et
band.
10. Alternativt kan de fire fodder lases ved blot at udskifte skruenihver fod med en lengere (medfelger
ikke) oganvende de fire forborede huller i beslaget. Der skal ogsa anvendes fire nye skiver.
11. Til slut saettes slangen pa aflobsroeret, hvor den lises med et spendeband.
12. Hvis der skal monteres kanaler eller slanger, kan du se afsnit 4.6, Kanaler og slanger.

190TDA-1098-D1404 Installation 8



& Munters ComDry M160L

4.6 Kanalerogslanger
Nar derinstalleres kanaler mellem affugteren og indtags- og udtagstilslutningerne, skal folgende
anbefalinger overholdes:

» Kanalerneslengde skal vere sa kort som mulig for at minimere statiske tryktab.

» Poratoptimal ydeevne skal alle kanal- og slangesamlinger vaere luft- og damptette.

= Densamlede modstand iluftkanalerne ma ikke overstige ydelsesgranserne for de ventilatorer, der er
monteretiaffugteren.

BEMZAERK! Torluftslangens maksimumizengde er 25 meter.

4.7 Tilslutning af aftapningsslange

For aftapningsslangen tilsluttes, skal affugteren monteres pa vaeggen med det medfelgende vaegbeslag.
Minimumafstanden mellem affugterens bund og gulvet er 25 cm.

Figur4.5 Tilslutning af aftapningsslange

9 Installation 190TDA-1098-D1404



ComDry M160L

4.8 Eltilslutning

Affugteren leveres med et stromkabel pa 2,7 m og forsynet med en jordet stikprop. De elektriske
hovedkomponenter er placeretiden overste del af affugteren.

A FORSIGTIG!
Affugteren ma ikke tilsluttes anden speending end den, der er angivet pa affugterens meerkeplade.
Stremforsyningens frekvens kan justeres, se Tabe/7.5.

BEMZAERK! Vedfaste installationer, hvor stikproppen erstattes af en effektafbryder, pases at sikringsstarrelsen i
afbryderen er tilstreekkelig.

190TDA-1098-D1404 Installation 10



& Munters ComDry M160L

4.9 Udbygning af systemet

A FORSIGTIG!
Tilslut aldrig ComDry direkte til et standard Ethernet-netvaerk, heller ikke hvis stiktypen er selvsamme (RJ45-8,
modulstik). Dette kan beskadige bade styringssystemeti ComDry og/eller computernetveerket.

Alle ComDry-affugtere er udstyret med to CAN BUS-porte, der er placeret bag et daeksel ved siden af
apparatindtaget. Der kan tilsluttes en indenders fjernkontrol, ekstern fugtigheds-/ temperatursensor eller
en ekstern signalboks til disse CAN BUS-porte. Det betyder ingenting hvilke af ovennavnte enheder der
sluttes til hver enkelt port. Hvis ingen port bruges, skal de to termineringspropper anbringes i portene.

Figur4.6 Fjern dekslet Figur4.7, 2 CAN BUS-porte med termineringspropper

isat

11 Installation 190TDA-1098-D1404
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4.10 Tilbehor

Der findes en rekke tilbehor, der kan fas som tilvalg til affugteren.

Vaegbeslag. Daanlegget skal monteres pa vaggen, medfolger et veegbeslag.

Overgangsstykke anvendes, nar der er behov for at slutte en indtagskanal eller -slange til affugteren.
Fjernbetjening gor det muligt at styre anlegget pa afstand. Leveres med et kabel pa 10 meter.
Ekstern signalboks anvendes, nar der er behov for at foretage tilslutning til et eksternt kontrolsystem.

Ekstern RF/T-sensor til ckstern maling af fugtiched og temperatur.

Vazgbeslag

Overgangsstykke

Fjernbetjeneing

Ekstern signalboks

Ekstern RF/T-sensor

190TDA-1098-D1404 Installation 12
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5 Overblik: Kontrolpanel
1 2 3

Menuindikatorlamper 1-6

1. Luftfugtighedsmenu 4. Temperaturmenu A. Alarmindikatorlampe
2. Tidsindstillingsmenu 5. Funktionsmenu B. Driftsindikatorlampe
3. Energiforbrugsmenu 6. Alarmmenu C. On/Off-knap
Menu-knap Funktion

A Op/Hgjre-knap
| )
P | Enter/Bekraeft-knap
O Ned/Venstre-knap

Tabel 5.1 Menu-knapfunktioner

13 Overblik: Kontrolpanel 190TDA-1098-D1404



ComDry M160L

6 Betjening
6.1 Sikkerhed!

A ADVARSEL!
Affugteren ma ikke betjenes, hvis stramstikket eller-kablet er beskadiget.

Stik ikke haenderne eller andre genstande ind i luftind- og udtagene.

Anlaegget kan genstarte automatisk uden varsel efter en stramafbrydelse.

A FORSIGTIG!

Forsag ikke at sidde, stéa eller placere genstande pa affugteren.
6.2 Indledning

6.2.1 Luftfugtighedsstyring

ComDry-affugteren er udstyret med et sofistikeret mikroprocessorbaseret styringssystem. Kombineret
med den indbyggede fugtigheds-/temperatutfoler i procesluftindtaget, gor det muligt atindstille bide
styring og visning af luftfugtichedsdata til enten fugtighedsgrad (% RF), dugpunkt (Dp °C) eller absolut
luftfugtighed (X gt/kg). Styringssystemet kontrollerer desuden temperaturerne for og efter varmelegemet,
savel somivadluften efter rotoren. En rackke temperaturfolere sikrer et hojt sikkerhedsniveau. For hoje
temperaturer resulterer i en effektreduktion i varmelegemet, mens meget hoje temperaturer far systemet

til at udlese en alarm og foretage en kontrolleret deaktivere af affugteren. For yderligere forklaring, se

7.1, Luftfugtighed og 7.5, Funktioner.

BEMAERK! Affugteren er altid i automatisk tilstand (fugtbaseret drift). Affugteren vil som standard anvende den
indbyggede luftfugtigheds-/temperaturfaler, men kan indstilles til at anvende en ekstern foler.

6.2.2 Ventilatortilstande

Athzengig af anvendelsesformalet og om affugteren erinstalleret pa et fast eller midlertidigt sted osv,,
kan affugteren indstilles til forskellige procesventilatortilstande: Fan “ON” (konstant drift), “INT”
(intermitterende drift) eller “DEM” (behovstyret drift). For yderligere forklaring, se 7.5, Funktioner.

6.2.3 Ventilatorhastighed

Affugteren har tre tilgeengelige procesventilatorhastighedsindstillinger: “HIGH”, “NORM” og “LOW”.
Hastigheden indstilles manuelt af brugeren. For yderligere forklaring, se 7.5, Funktioner.

190TDA-1098-D1404 Betjen in g 14
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6.3 Opstartogstart

6.3.1 Bootstyringssystemet

Slut affugteren til stromforsyningen. Resultat: Kontrolsystemet starter ved atlade alle lysdioder

blinke i nogle i sekunder, og displayet viser forst ComDry-affugtertype [M160L], og derefter den
indstillede frekvens, f.eks. [50Hz], og endelig softwareversionsnummer, f.eks. [VER: 1.00], og det aktuelle
luftfugtichedsniveau, f.eks. [*RH1 46%].

BEMZAZERK! Bootsekvensen varerca. 10 sekunder. Lad kontrolsystemet afslutte bootsekvensen, fer du
fors@gger at starte affugteren.

6.3.2 Startaffugteren

Folg disse trin for at starte affugteren:

Trin Afhjeelpning lllustration

1 Tryk pa On/Off-knappen (C) én gang for at starte affugteren.
Resultat: Hvis den malte luftfugtighed er lavere end
graenseveerdien, begynder den grenne indikatorlampe (B)
atblinke (teendtlzenge, slukket kortvarigt). Afhaengig af
bleeserindstillingen, vil procesblaeseren enten veere aktiveret
ellerdeaktiveret. Affugteren er nuistandby-indstilling.

2 Enheden begynder affugtningen, nar den malte luftfugtighed
erligmed eller hgjere end graensevaerdien, hvorefter
driftsindikatorlampen (B)forbliver taendt.
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6.4 Stop affugteren

A FORSIGTIG!
Undlad at frakoble affugteren fra stramforsyningen, mens den kaler af. Hvis den frakobles, kan det resultere i
permanent beskadigelse af affugteren.

Folg disse trin for at stoppe affugteren:

systemet og stopper derefter.

Trin Afhjzelpning Resultat/lllustration
1 Tryk pa"On/Off" én gang for at stoppe affugteren. Den grgnne indikatorlampe begynder atblinke
(lige lange teendt/slukket-intervaller).
2 Affugteren fortsaetter med atkgre i et stykke tid for at atkale

6.5 Nodstilfeelde

A FORSIGTIG!
Stop kun affugteren hurtigt i ngdstilfeelde. Ventilatoren stopper, og varmelegemet kan vaere meget varmt, hvilket
kan resultere i skader pa varmelegemet og andre komponenterinaerheden af det.

Foretag et nodstop af affugteren i et nodstilfalde ved at frakoble stromkablet fra enheden eller vha. den

eksterne afbryder, hvis affugteren er permanent forbundet til stromforsyningen.

6.6 Automatisk start efter stremsvigt

Hyvis affugteren er tzendt, nar et stromsvigt indtrader, vil den vende tilbage til den oprindelige

driftsindstilling, uanset om den er "aktiv" eller pa standby.

190TDA-1098-D1404 Betjen in g
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6.7 Menunavigation

ComDry M160L

De tre knapper g , og E pa kontrolpanelet giver mulighed for at navigere rundtimenuerne.

Folg disse trin for at navigere rundti menuerne:

Trin Afhjzelpning Resultat/lllustration

1 A = D Igt indikatorl
Foratvaelge enmenu trykkes pad'@ eller! V . indtilden valgte menu vises. tag,?a’:s? emenuindikatorlampe

2 = Indikatorl b derat
Forataktivere menuen, trykkesE. br;inlkgorampen egyndera

m j:)
3 Brugie™leller’ V ltilatrulle gennem menuen.
4 Menuindikatorlampen holder op

Forlad menuen ved atbruge gog gatil [EXIT].
Tryk\.

med at blinke.

BEMZAERK! Alle menulister er cirkuleere. | slutningen af hver menu finder man [EXIT]. Man kommer lettest dertil
ved attrykke @ én gang ndrman ergaetindien menu.

17

Betjening

190TDA-1098-D1404



ComDry M160L & Munters

xxxxx

6.8 Adgangtil styringssystem

Styringssystemindstillingerne og -txllerne er beskyttede mod uautoriserede andringer ved hjzlp af to
adgangsniveauer. Se ogsa afsnit 6. 74, Adgangsniveaner.

Folg disse trin for at fa adgang til styringssystemet:

Trin Afhjeelpning Resultat/lllustration

1 Foratkunne aendre indstillingerne, skal man have "enstjernet" adgang. Ga Menuindikatorlampen blinker.
tilmenuen Funktioner, se afsnit 6.7, Menunavigation.

2| Ruloptil[ACCESS]med .
ACCESS
3 | Trykoghold = indtil [ACCESS ] skifter til ACCESS *]. Systemeternu oplastog deter
muligt atangive nye indstillinger
og nulstille teellerne.
4 Derer ogsa mulighed for at veelge en sikrere, PIN-kodebeskyttet "tostjernet"

adgang. Hvis der ggres et forsgg pa at opna adgang pa hgjere niveau mens
affugteren er slukket, skifter displayettil [0 0 0 O].

Tryk‘ fire gangindtil [ACCESS *] vises igen.

BEMZAERK! Systemet lases automatisk fem minutter efter sidste tastetryk.

BEMZAZERK! Systemet starter altid i Iast tilstand efter opstart (eller et stremsvigt), uanset hvilket adgangsniveau
affugteren erindstillet til.

Folg disse trin for at tvinge styringssystemet ilast tilstand:

Trin Afhjaelpning Resultat/lllustration
1 Sargfor, ataffugteren er slukket.
2 Skifttil menuen "Funktioner".
3 Rulned til[ACCESS *]. Se generelle

anvisningeriafsnit 6.7, Menunavigation.

4 Start affugteren ved attrykke pa Den grgnneindikatorlampe teendes.
On/Off-knappen.

5 Trykog hold Systemet er nu last og det er ikke muligt at angive nye
indtil [ACCESS*] &endres til [ACCESS]. indstillinger eller at nulstille teellerne.
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6.9 AEndring afsystemindstillinger

ComDry M160L

For atkunne @ndre indstillingerne, skal du have "enstjernet" adgang, se 6.8, Adgang til styringssystem.

Folg disse trin for at fa endre systemindstillingerne:

Bekreeft den nye indstilling med =

Trin Afhjaelpning Resultat/lllustration
1 Navigértil den parameter, der gnskes aendret med g orE.
2 Tryk. Lr?%it(iall'ingen begynder at
3 Redigér veerdien medgog @
4 Indstillingen holder op med

atblinke.

BEMZAERK! Hvis den nye indstilling ikke bekraeftes inden for 30 sek., skifter displayettilbage til den tidligere

indstilling.

BEMARK! Skrivebeskyttede veerdier kan ikke eendres. De begynder ikke at blinke, hvis hvis du trykkerpa
dem, uanset hvilket adgangsniveau systemeterindstillettil. For atfinde ud af om et parameter kan eendres eller er
skrivebeskyttet, henvises der til afsnit 7, Menuer og parametre.
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6.10 Nulstilling afenalarm

Folg disse trin for at nulstille en alarm:

Trin | Afhjaelpning Resultat/lllustration
1 Notéralarmmeddelelsen, fgr alarmen nulstilles. Oplysningen kan
veere nyttig senere, nar der skal udfgres fejlfinding.
2 Ventindtil affugteren er stoppet. Displayet skifter til [Rst NOJog [NO]
Tryk. blinker.
3 Sasnartalarmen er nulstillet, vender

Saet[NO]til [YES] ved at trykke pa enten E eIIerg.
Bekraeftved at trykke <=

menusystemettilbage til dets
startposition.

BEMZAZERK! Hvis arsagen til alarmen stadig er til stede, afspilles alarmen eventueltigen efter nulstilling, selvom

affugteren er stoppet.

190TDA-1098-D1404 Betjening
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6.11 Nulstilling afteellere

For atkunne nulstille tellerne, skal du have "enstjernet" adgang, se 6.8, Adgang til styringssystem.

Folg disse trin for at nulstille teellerne:

Trin Afhjalpning Resultat/lllustration

1 Navigér til den teeller, som du gnsker at nulstille. Se afsnit
6.7, Menunavigation.

2 Displayet skifter til
TWKE [RstNOJog [NO] blinker.

3 Saet[NO]til [YES] ved at trykke pa entenmellerg.
BEMZAERK! Hvis [Rst NOJ//Rst YES/star usendreti 30 sek.,
gardisplayet automatisk tilbage til den sidst gemte teellerveerdi.
4 Teelleren er nu nulstillet.

Bekreeft nulstillingen .

BEMZAERK! Hvis du trykker pa ENTER, mens displayet viser [Rst NOJ, skiftes tilbage til den sidst gemte
teellerveerdi.
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6.12 Alarm for serviceinterval

Serviceintervallet [T-xxxx h| kan indstilles til mellem 500 og 8.000 timer. Se ogsa afsnit

8.2, Vedligeholdelsesoversigt.

For atkunne nulstille tzllerne, skal du have "enstjernet" adgang. Folg disse trin for at fa a2ndre

serviceintervallet:(se ogsa afsnit 6.9, Lndring af systemindstillinger):

Trin | Afhjalpning

Resultat/lllustration

1 Skift til menuen Tidsindstilling.

Navigér il "Service interval"[T-xxxx h].

2
2 Justér"Service interval" [T-xxxx h]. i trin pa 100 timer.
3

Nulstil "Time to service"-teelleren [S xxxx h].

BEMZAERK! "Time to service"-teelleren kan nulstilles nar som helst. Narteelleren er nulstillet, starter den forfra
igen fra den forudindstillede vaerdi [T-xxxx h], atheengig af det valgte serviceinterval.

"Time to service"-talleren [S xxxx h] teller ned til nul. Nar denne teller nér til nul, udsender systemet

en "ikke-kritisk alarm" naste gang affugteren teendes. Den "ikke-kritiske alarm" bevitker, at
alarmmenusymbolet, men ikke den rode alarmindikatorlampe, begynder at blinke, og teksten [TIME TO
SERVICE] vises i displayet. Alarmen resulterer ikke 1, at affugteren stopper. Affugteren kan fortsat betjenes

panormal vis, mens alarmen er aktiveret.

Folg disse trin for at kontrollere serviceparametrene og stoppe servicealarmen:

Trin Afhjzelpning

Resultat/lllustration

1 For at se ellerindstille parametrene nulstilles alarmen enten med tryk pa
ellerden afbrydes med [EXIT].

2 For atnulstille alarmen fuldstaendig, skal du navigere til "Time to
service"-teelleren [S 0000]i denne menu og nulstille den.

BEMZARK! Selvom alarmen er blevet nulstillet via menuen Alarm, vil den afspilles igen neeste gang affugteren

teendes.

Se 8.2, Vedligeholdelsesoversigt for korrekte vedligeholdelsesprocedurer.

190TDA-1098-D1404 Betjen in g
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6.13 Gendan standardindstillingerne

For at kunne gendanne standardindstillingerne, skal du have "enstjernet" adgang, se
6.8, Adgang til styringssystem.

Folg disse trin for at fa gendanne standardindstillingerne:

Trin Afhjzelpning Resultat/lllustration
1 Skift til menuen Funktioner og navigér til Standard.
2 Tryk pa Displayet skifter til [Rst NOJog [NO] blinker.

3 Seaet[NO]til[YES] ved attrykke pa

enten‘é eIIer‘?

Standardindstillingerne er nu gendannet.

Bekreeft ved attrykke .

6.14 Adgangsniveauer

Folgende adgangsniveauer og -aktiviteter er tilgaengelige 1 styringssystemet:

Adgangsni- | Tilgaengelige handlinger Kommentar
veau

ACCESS Vis alle procesdata

ACCESS* |a Visalleprocesdata

= Justérrelevante parametre (ventila-
torhastighed, graenseveerdi for luftfugtighed,
nulstilteller kWtosv.).

ACCESS ™ = Niveau2erkun forspecialpersonale
(autoriseret personale eller Munters Service)

" Har du uforseetligt naet dette niveau, kan koden
0000 anvendes til at vende tilbage til niveau 1.
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7 Menuerogparametre

For nzrmere oplysninger om indstilling af systemparametre, se 6.9, Endring af systemindstillinger og
6.11, Nulstilling af twllere. For neermere oplysninger om begrensninger for justering af parametre, se
7.7, Min., mafks. og standardveerdier.

7.1 Luftfugtighed

Affugteren fungerer altid i automatisk tilstand. Den affugter luften, indtil den onskede luftfugtigched er
opniéet (grensevardi minus hysteresevaerdi). Derefter begynder den gronne indikatorlampe at blinke (lang
tendt, kort slukket) for atindikere, at affugteren eristandby-tilstand. Den begynder igen at affugte luften,
nar luftfugtigheden er lig med eller storre end gransevardien.

Luftfugtighedsreguleringstype (fugtichedsgrad, dugpunkt eller absolut fugtiched) og enhedssystem
(metrisk eller empirisk) styrer aflesningerne og indstillingerne i denne menu. Se 7.5, Funktionerfor
referenceoplysninger og forklaringer.

Denne tabel indeholder displayvisningerne og de mulige indstillinger i menuen Luftfugtighed.

Displayvisning Beskrivelse Type Indstilling
Afleesning forintern faler SKRIVEBESKYTTET D1../X1...

(Aflzesning for ekstern feler)? SKRIVEBESKYTTET D2.../X2...

(Aflaesning for ekstern feler)? SKRIVEBESKYTTET D3.../X3...

Graenseveerdifor luftfugtighed JUSTERBAR H® JERE/LAV-
ERE
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Displayvisning Beskrivelse Type Indstilling
Hysterese JUSTERBAR H® JERE/LAV-
ERE
Reguleringsfaler (JUSTERBAR)' (*RH2)1, (*RH3)"

1) Kun med eksterne luftfugtighedsf@lere tilsluttet.

Tabel 7.1 Luftfugtighedsnennu

7.1.1 Internreguleringsfaler

Deninterne luftfugtichedsfoler anvendes som standard som reguleringsfoler. Dette er indikeret med en (¥)

for aflesningenidisplayet *RH1... /*D1... /*X1...).

7.1.2 Eksternereguleringsfalere

Det er muligt at tilslutte op til to eksterne folere. De vil automatisk blive tilknyttet

(RH2 /D2 /X2)og (RH3 /D3 / X3) af systemet (med nt. 2 som den forst tilsluttede i kaeden). Nir de
cksterne folere er blevet tilsluttede, er det muligt at angive én af folerne som reguleringsfoler. Displayet

viser herefter *RH/D/X2...) eller *RH/D/X3...).

Med en ekstern foler som reguleringsfoler, er det muligt at frakoble og gentilslutte den/de eksterne
foler(e) uden at miste reguleringsindstilling, f.eks. [¥RH2...], mens affugteren er slukket (men tilsluttet
stromforsyningen). Nar affugteren taendes, gor systemet fem forseg (ilobet af ca. 20 sek.) paat

kommunikere med den eksterne reguleringsfoler. Hvis detikke Iykkes, skifter systemet automatisk tilbage
til den interne RH1-foler. En eventuelt efterfolgende angivelse af den eksterne foler som reguleringsfoler

skal udfores manuelt.
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7.2 Driftstid

Driftstid registreres sd lenge procesluftblaseren er teendt. Den talles ikke op nar enheden eri
standby-tilstand eller er slukket. Systemet har to driftstidstallere, en "triptaeller”, der kan nulstilles, og en
tzeller for samlet driftstid, der ikke kan nulstilles.

Denne tabel indeholder displayvisningerne og de viste oplysninger i menuen Tidsindstilling;

Displayvisning Beskrivelse Type Indstilling
Driftstidsmaler NULSTILLELIG Ja/Nej

Samletdriftstid (displayet SKRIVEBESKYTTET
springer fra"TOTAL" il
displayvisning og tilbage).

Time to service NULSTILLELIG Ja/Nej

Serviceinterval JUSTERBAR Forhver 100 timer

Tabel 7.2 Tidsindstillingsmenn
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7.3 Energiforbrug

ComDry-affugteren er udstyret med en integreret kWh-tzller, der kan nulstilles. Affugterens energiforbrug
registreres nar den er tilsluttet elnettet, uanset om den er tendt, i standby-tilstand eller slukket. Talleren
viser energiforbrugetihele kW-timer.

Det er ogsa muligt at overvage malinger af energiforbrug (W), stromstyrke (A) og spending (V) i realtid

via denne menu.

BEMZAZERK! Nulstilling skal altid udferes manuelt. Frakobling af affugteren fra stremforsyningen (eller et
stramsvigt) vil ikke nulstille kWt-taelleren.

Denne tabel indeholder displayvisningerne og de viste oplysninger i menuen Energiforbrug,

Displayvisning Beskrivelse Type Indstilling
kWh-teeller NULSTILLELIG Ja/Nej

Energiforbrug i realtid SKRIVEBESKYTTET
Stremstyrke/Spaending i SKRIVEBESKYTTET
realtid

Tabel 7.3 Energiforbrugsmenu
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7.4 Temperatur

Lufttemperaturen males pa forskellige stederiaffugteren. Alle veerdier er kun laesbare.

Hyvis der er tilsluttet eksterne luftfugtigheds-/ temperaturfolere, kan disse ogsd ses pa listen. Der miles
temperaturer for regenereringsluftindtaget (Ri) for varmelegemet og regenerering (Rt) efter varmelegemet,
savel som temperaturer for vadluft(Wt) og procesluft (T'1) 1indtaget.

BEMZARK! Afleesningerne vises enten i Celsius (metrisk, Sl) eller Fahrenheit (empirisk, IP), afheengig af
enhedsindstillingerne i menuen Funktioner.

Denne tabel indeholder displayvisningerne og de viste oplysninger i menuen Temperatur.

Displayvisning Beskrivelse Type Indstilling

Procesluftindtagstemperatur (intern SKRIVEBESKYTTET
foler)

(Eksternfeler)? SKRIVEBESKYTTET
(Eksternfgler) SKRIVEBESKYTTET
Regenereringslufttemperatur SKRIVEBESKYTTET
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Displayvisning Beskrivelse Type Indstilling
Vadlufttemperatur SKRIVEBESKYTTET
Regenereringsindtagstemperatur SKRIVEBESKYTTET

1)Kun hvis der er tilsluttet en ekstern faler

Tabel 7.4 Temperaturmenu
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7.5 Funktioner

7.5.1 Procesventilatorhastighed

For atkunne indstille bleeserhastigheden, skal du have "enstjernet" adgang, se 6.8, Adgang til styringssystem.
Procesventilatorhastigheden kan indstilles til [Spd HIGH], [Spd NORM] eller [Spd LOW]. Kapaciterne og
blaserkurverneiafsnit og opgives ved HOJ hastighed. Hastigheden "NORMAL" reducerer kapaciteten en
smule, mens hastigheden "LOW" giver ca. 50% kapacitet.

For naermere oplysninger om indstillinger af blaserparametre, se 7.5.2, Procesventilatortilstand.

7.5.2 Procesventilatortilstand

Der kan vaelges imellem tre procesventilatortilstande.

Ventilatortil- Beskrivelse
stand
[Fan ON] Itilstanden [Fan ON]karer procesventilatoren konstant, uanset om der er et behov for affugtning af luften

ellerej. Dette er standardtilstanden.

[FanINT] Itilstanden [Fan INT] (INTermittent) stopper ventilatoren, nar den gnskede luftfugtighed er opnaet
(INTermittent) | (kontrolpunkt minus hystereseveerdi). Selvom luftfugtighedsmalingen forbliver under kontrolpunktet,
starter procesventilatoren alligevel efter 30 minutter for attillade den indbyggede faler at male
procesindtagsluften mere praecist. Ventilatoren kareri et minut for at generere en praecis maling. Hvis
luftfugtigheden stadig er under kontrolpunktet, stopper ventilatoren igen. Dette gentager sig, indtil

luftfugtigheden nar kontrolpunktet, hvilket resultereri, at affugtningsprocessen starterigen.

[FanDEM](on | Itilstanden[Fan DEM](on DEMand) stopper ventilatoren, nar den gnskede luftfugtighed er

DEMand) opnaet (greenseveerdi minus hysteresevaerdi). Affugteren starter affugtningsprocessenigen, nar
luftfugtigheden er lig med eller st@rre end graenseveerdien. Dette giver i praksis en greensevaerdi med
starre hysteresevaerdiend "FanINT", afhaengig af falgende: Nar affugteren har opnéet den gnskede
luftfugtighed, skifter den til standby-tilstand og stopper procesventilatoren. Efter et stykke tid, resulterer
maskinvarmenien forggelse af temperatureniluftfugtighedsfaleren. Dette gor falerafleesningen endnu
lavere, dvs. at systemetfungerer som omder var en "negativ hysterese". Dette stiller krav tilen hgjere

luftfugtighedsbelastning for at affugteren kan starte, sammenlignet med tilstanden "Fan INT".

7.5.3 Luftfugtighedsstyring og enheder

Denindbyggede luftfugticheds-/temperaturfoler i procesindtaget gor det muligt at indstille bade styring og
outputafluftfugtichedsdata til enten fugtichedsgrad (% RF), dugpunkt (Dp °C) eller absolut luftfugtighed
(X gt/kg). Afhengig af enhedsindstillingerne, SI for metrisk eller IP for empirisk, vises aflasningerne enteni
Celsius og g/kg eller Fahrenheit og g/1b. Alle disse indstillinger foretages i menuen Funktioner.
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7.5.4 Displayvisninger
Denne tabel indeholder displayvisningerne og de viste oplysninger i menuen Funktioner.
Displayvisning Beskrivelse Type Indstilling
Procesventilatorhastighed JUSTERBAR Spd HIGH, NORM, LOW
Driftstilstande for JUSTERBAR Fan ON, INT, DEM
procesventilator
Metriske eller empiriske JUSTERBAR
enheder
Luftfugtighed JUSTERBAR RH, Dp, Absolut
luftfugtighed

Enhedsserienr. SKRIVEBESKYTTET
ACCESS Level JUSTERBAR ACCESS*
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Displayvisning Beskrivelse Type Indstilling
Gendan alle standardind- NULSTILLELIG JaellerNej
stillinger (kun muligt, nar
affugteren er slukket).
Lysnetfrekvens JUSTERBAR 50eller60Hz

Tabel 7.5 Funktionsmenu
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7.6 Alarm

ComDry M160L

Hyvis der opstar en funktionsfejl, begynder den rode alarmindikatorlampe og alarmmenuindikatoren at

blinke. Alarmarsagen visesidisplayet og affugteren stopper efter atkoling, hvilket kan tage et par minutter.

A FORSIGTIG!

Undlad at frakoble affugteren fra streamforsyningen mens den kgler af, da grunden til den udlgste alarm kan veere

overophedning.

Denne tabel indeholder displayvisningerne og de viste oplysninger i menuen Alarm.

Displayvisning Beskrivelse

Type

Alarmkilde i fuld tekst

NULSTILLELIG

Alarmstatus

SKRIVEBESKYTTET

Tabel 7.6 _Alarmmenn
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7.7 Min., maks. og standardvaerdier

7.7.1 Luftfugtighed

Denne tabel indeholder minimum-, maksimum og standardvzardier:

Parameter RH (%) Dp(°C) X(gr/kg) Dp (°F) X (g/lb)
Maks. 95 40 40 99 300
SV_RH
50% (gren- | Standard 50 9 7,3 49 51
seveerdi) -
Min. 5 -30 0,5 -20 2
Maks. 10 10 1,0 10 10
HYS 2%
(hysterese) Standard 2 0,2 2
Min. 0 0,0 0

Tabel 7.7 Minimum-, maksimum og standardverdier

7.7.2 Servicetid

Denne tabel indeholder minimum-, maksimum og standardvzrdier for servicetid:

Parameter

Standardindstilling

Maks.

Min.

T-4000 h (servicetid)

4000

8000

500

Tabel 7.8 Tid, min. | maks. og standardverdier for service

7.7.3 Funktioner

Denne tabel indeholder standardindstillingerne og de mulige indstillinger i menuen Funktioner.

Parameter Standardindstilling Ekstraudstyr
Spd NORM Spd NORM Spd HIGH, Spd LOW
FanON FanON FanINT, Fan DEM
Sl (enhed) Sl (metriske enheder) IP (empiriske enheder)

Dp(©C/©F)
RH (%) RH (%)
X(gr/kg)/g/lb

Tabel 7.9 Standardindstillingerne og mulige indstillinger i menuen Funktioner
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8 Serviceogvedligeholdelse

8.1 Generelt
A ADVARSEL!

- Forsog ikke at reparere, modificere eller skille affugteren ad.

ComDry M160L

- Frakobl altid stromkablet fra stromforsyningen, for der udfores vedligeholdelsesarbejde pa enbeden.

Affugteren er beregnet til at kore ilange perioder med et minimum af overvagning. Under normale

driftsforhold er behovet for vedligeholdelse minimalt. Serviceintervallerne afhenger forst og fremmest af

driftsforholdene og det miljo, hvor affugteren er installeret.

BEMZAZERK! Det anbefales at kontakte Munters vedrarende service eller reparation. Der kan opsta driftsfejl,
séfremt anleegget vedligeholdes utilstraekkeligt eller ukorrekt.

Munters Service tilbyder et serviceabonnement tilpasset betingelserne for en specifik installation.

Kontaktoplysninger findes pa bagsiden af denne vejledning,

8.2 Vedligeholdelsesoversigt

Munters anbefaler folgende vedligeholdelsesoversigt. Oversigten omfatter eftersyns- og

vedligeholdelsesprocedurer, sivel som anbefalede intervaller for servicering af affugtere, der anvendes

under normal drifts- og miljeforhold. Hvis procesluften har et hojt stovindhold, skal forebyggende

vedligeholdelse foretages med kortere intervaller end de nedenfor angivne.

Eftersyn/vedli

geholdelse

Komponent

4000 timer/6 maneder

8000 timer/12 maneder

Procesfilter

Renggerfilterpatronen. Renger filterhuset og skift
filteret, hvis deter snavset.

Renggrfilterhuset og udskift filteret.

Affugterhus Efterse affugteren for fysiske skader, og renger Efterse affugteren for fysiske skader, og renger
husets udvendige overflader efter behov. husets udvendige overflader efter behov.
Kontrollér alle ledningsforbindelser for at
sikre, atde er korrekt forbundne, og der ikke er
luftleekager.
Fugtfaler Afhjeelpning/driftskontrol ikke pakreevet. Kontrollérfalerfunktionen og udskift den efter

behov.

Funktions- og driftskontrol

Afhjeelpning/driftskontrol ikke pakreevet.

Udfer en komplet funktions- og driftskontrol, og
udskift slidte komponenter efter behov.

Tabel 8.1 Vedligeholdelsesoversigt

Service ogvedligeholdelse
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8.3 Udskiftning af procesluftfilter

1. Klik filterrammen pa plads.

i

Figur§.1

2. Treek filterrammen udad og fijern den fra affugteren.

Figur8.2

3. Afmonter det gamlefilter.
4. Udskift med et nytfilter.

Figur§.3
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9 Fejlfinding

A ADVARSEL!
Affugteren ma kun abnes af seerligt uddannede og kvalificerede personer pé grund af risikoen for elektrisk stad.

ComDry M160L

Formalet med dette kapitel er atlette grundleggende fejlfinding og at give anvisninger i korrigerende

foranstaltninger. Gennemgi fejlfindingslisten nedenfor. Kontakt Munters hvis problemet ikke kan

korrigeres.
Symptom Indikation/Alarmmed- Mulig arsag Afhjaelpning
delelse
Ingen displayvisning Stremforsyningsfejl Kontrollér stremforsyningen til affugteren.
Sprunget sikring Udskift sikringen. Med hensyn til korrekt type og starrelse
henvises til maerkaten over enhedens streamkabel.
Grgnindikatorlampe Dererintetbehov for Ingen. Affugteren er nui standby-tilstand. Affugteren
blinker (langt teendt, kort affugtning af luften. Den starter, narden malte luftfugtighed nar kontrolpunktet.
slukket) malte luftfugtighed er under
greenseveerdien
(tilstanden Fan"DEM" eller
"INT").
Alarmmeddelelse: Beskadiget faler Kontakt Munters.
[SENSORFAILURE]
Alarmmeddelelse: - Hojtemperatursikringener | Ventindtil affugteren er stoppet. Frakobl dernaest
[HEATER FAILURE]eller | muligvis blevet udigst. affugteren fra stramforsyningen. Efterse atfiltrene,
[HIGH Ri TEMP] eller - Blokeretfilter, slange eller slangerne eller kanalerne ikke er stoppettil.
[HIGH R{TEMP] kanal. For atnulstille overtemperatursikringen skal enheden
- Blokeret ventilatorhjul. frakobles lysnettet og have lov til at kgle ned.
Hvis alarmen udlgses igen efter afkgling og nulstilling af
alarmen, kontaktes Munters.
Alarmmeddelelse: Graenseveerdien for Kontrollérom en lav greenseveerdi for luftfugtighed er
Affugterener [HIGH Wt TEMP] luftfugtighed er for lav i ngdvendig. Justérveerdientil en hgjere veerdi.
stoppet tertindeklima.
Fejlirotorremmekanisme Efterse rotorens drivrem og drivmotor.
Kontrollér gennem tgrluftudtaget at rotoren drejer med ca.
10 omdrejninger pr. time. Hvis rotoren ikke drejer, bedes
du kontakte Munters.
Alarmmeddelelse: Tilstoppet slange til Rens eller udskift slangen
[DRAIN FAILURE] kondensvand
Kinker pa slangen Sgrg for der ikke er kinker pa slangen. Installérenheden
mindst 25 cm over gulvniveau.
Alarmmeddelelse: Anlaegget ertilsluttet Kontroller netforsyningen.
[MAINS VOLTAGE LOW] | forkertspaending, eller
dereretproblem med
stremforsyningen
Alarmmeddelelse: Defekt ventilator Kontakt Munters.
[LONG STOP TIME] Varmelegemet er teendt
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Symptom Indikation/Alarmmed- Mulig arsag Afhjaelpning
delelse
Alarmmeddelelse: Se afsnit Alarm for serviceinterval.
[TIME FOR SERVICE]
Indikation
Alarmmeddelelse: CANBUS uden stik eller Monter stikkene eller forbindelseskabletigen. Hvis
[NOCOM] ekstern tilslutning mangler. alarmen fortsaetter, skal du kontakte Munters.
Tab afydeevne. Lavregenereringstemper- Kontrollér, at kontrolpunktet er lavere end den malte
Affugteren atur luftfugtighed.
karer, men
reducererikke Lav regenereringsluftgen- Kontrollérfilteret og alle slanger/kanaler for laekage
luftfugtigheden. nemstrgmning ellertilstopning. En stopflange kombineret med
veeggennemfgringer kan veere medvirkende til
utilstraekkelig luftgennemstremning.

Tabel 9.1 Fejlfindingsliste
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10 Tekniske specifikationer

10.1 Dimensioner og serviceadgangskrav

Figur10.1 Mal, ComDry M160L

1. Procesluftindtag

2. Terluftudtag

@
CombDry M160|

ComDry M160L

3. Kgleluft
Bredde Bredde Hajde Diameter Diameter Serviceplad- | Serviceplad- Vaegt
(A) (B) (C) (Tor luft) Aftapningss- skrav skrav
lange (F) (G)
445 mm 270 mm 555mm 100 mm 12,5mm 350mm 500mm 17kg

Tabel 10.1 Dimensioner og vagt
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10.2 Kapacitetsdiagrammer

(kg/h) ( :) ComDry M160L
0,7
5(3/ ..................... T LN ° 1. Temperatur,
o | _— | 60% procesluft (°C)
0.4 — — 2. Relativ fugtighed
|_—1 /// \\ 40% ’
0,3 —— procesluft (% RF)
= o e
0,2 3. Affugtningskapacitet (kg/t)
(fugtfiernelse (kg/time))
0,1 —— @
0 (M—1 °C
W
0 5°C 10 °C 15°C 20 °C 25°C 30
Figur 10.2 Kapacitetsdiagrammer
10.3 Ventilatordiagram, procesluft
A (Pa) ComDry M160L High speed
240
220 \\
200
180 \‘\
160 ~C
140
120 \ Densitet 1,2 kg/m3
N
100
80 \‘ A. Statisk tryk (Pa)
60 \ B. Luftstrgm (m3/time)
40 \\
20 AN
o N\ B m*h
0 25 50 75 100 125 150 175 200

Figur10.3 Ventilatordiagram

190TDA-1098-D1404 Tekniske specifikationer 40



ComDry M160L

10.4 Tekniske data
Procesluft (1)
Gennemblaesningsluft ved 50/60 Hz (m?/t) 160
Nominel luftgennemstremning ved 40 Pa (m?/t) 150
Disponibelt statisk tryk ved 50/60 Hz (Pa) 225
Ventilatormotoreffekt (kW) 0,09
Regenereringsluft
Varmelegemeeffekt (kW) 0,84
Fabriksindstillet regenereringstemperaturgraense (Rt) (° C) 130
Temperaturforggelse over varmelegeme (° C) 100
Ventilatormotoreffekt (kW) 0,08
Andre
Drivmotoreffekt (W) 5
Lydtryksniveau, gennemblaesningsprocesventilator ved lav hastighed (dBA) 55
Lydtryksniveau, gennemblaesningsprocesventilator ved normal hastighed (dBA) 61
Lydtryksniveau, gennemblaesningsprocesventilator ved hgj hastighed (dBA) 67
Elektrisk beskyttelsesklasse (hus) IP33
Elektrisk beskyttelsesklasse (elpanel) 1P54
Isoleringsklasse for ventilatormotorvikling Klasse B
Isoleringsklasse for drivmotorvikling Klasse B

Rotortype

HPS (silikagel)

Luftfilter G3, artikelnummer

150-012054-001

Omgivelsesforhold

Driftstemperatur (° C) 0...+30
Maksimal monteringshgjde, over havoverfladen (m) 2000
Transport- og opbevaringstemperatur (°C) -20...+70
Samlet effekt, spanding og stremstyrke Version

Spaending (V) 115 230

Frekvens (Hz) 50/60 50/60

Samlet effekt (W) 1010 1010

Stramstyrke (A) 8,8 4,4

Sikring 3AG,250VAC,10ASlow | 3AG,250VAC, 6A Slow

(1) Den angivne ydeevne er baseret pa 20 °C og en densitet pa 1,2 kg/m?.

Tabel 10.2 Tekniske data M 1601
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11 Kassation

Anlagget skal bortskaffes i overensstemmelse med galdende lovgivning og regler. Kontakt de lokale
myndigheder.

Rotormaterialet er ikke braendbart, og skal deponeres som glasfibermateriale.

Hyvis rotoren har varet udsat for miljefarlige kemikalier, skal denne risiko vurderes. Kemikalierne kan

ophobes i rotormaterialet. Tag de nedvendige forholdsregler for at overholde galdende lovkrav og regler.

A ADVARSEL!
Hvis rotoren skeeres i stykker, skal der baeres en egnet CE-maerket ansigtsmaske, derervalgt og montereti
henhold til gaeldende sikkerhedsstandarder for at beskytte mod stov.

190TDA-1098-D1404 Kassation
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12 Kontakt Munters

@STRIG

BELGIEN

TJEKKIET

DANMARK

FINLAND

FRANKRIG

TYSKLAND

ITALIEN

HOLLAND

POLEN

SPANIEN

SVERIGE

SCHWEIZ

STORBRITANNIEN

Munters GmbH
Air Treatment
Zweigniederlassung Wien

Munters Belgium nv
Air Treatment

Munters CZ, organizacni slozka
Air Treatment

Munters A/S
Air Treatment

Munters Finland Oy
Kuivaajamyynti

Munters France SAS
Air Treatment

Munters GmbH
Air Treatment-Zentrale

Munters Italy S.p.A
Air Treatment

Munters Vochtbeheersing

Munters Sp. zo.o.
Oddzial w Polsce
Air Treatment

Munters Spain SA
Air Treatment

Munters Europe AB
Air Treatment

Munters GmbH
Air Treatment
Zweigniederlassung Rimlang

Munters Ltd
Air Treatment

Eduard-Kittenberger-Gasse 56,
Obj. 6
A-1235Wien

Blarenberglaan21c
B-2800 Mechelen

Slevacska 2368/68
CZ-61500BRNO

Ryttermarken 4
DK-3520 Farum

Hakamaenkuja 3
FI-01510 VANTAA

106, Boulevard Héloise
F-95815 Argenteuil Cedex

Hans-Duncker-Str. 8
D-21035Hamburg

Strada Piani 2
1-18027Chiusavecchia
IM

Energieweg 69
NL-2404 HE Alphen a/d Rijn

ul. Swietojanska 55/11
81-391 Gdynia

Europa Epresarial. Edificio Londres.

C/Playade Liencres 2.
28230 Las Matas. Madrid

POBox 1150
S-164 26 Kista

Glattalstr. 501
CH-8153 Riimlang

Pathfinder Place 10 Ramsay Court
Hinchingbrooke Business Park
Huntingdon PE29 6FY Cambs

TIf.: +4316164298-92 51
luftentfeuchtung@munters.at
www.munters.at

TIf.: +3215285611
service@muntersbelgium.be
www.muntersbelgium.be

Tel: +420775569 657
info@munters-odvlhcovani.cz
www.munters-odvlihcovani.cz

TIf.: +4544953355
info@munters.dk
www.munters.dk

TIf.: +358 207 768 230
laitemyynti@munters.fi
www.munters.fi

TIf.: +33134 115757
dh@munters.fr
www.munters.fr

TIf.: +49(0)40879690-0
mgd@munters.de
www.munters.de

TIf.: +390183 521377
marketing@munters.it
www.munters.it

TIf.: +31 172433231
vochtbeheersing@munters.nl
www.munters.nl

TIf.: +48583053517
dh@munters.pl
www.munters.com.pl

TIf.: +34 916400902
marketing@munters.es
www.munters.es

TIf.: +46 8626 63 00
avfuktning@munters.se
www.munters.se

TIf.: +4152343 88 86
info.dh@munters.ch
www.munters.ch

TIf.: +44 1480432243
info@munters.co.uk
www.munters.co.uk

AUSTRALIEN TIf:+61288431588 MEXICO TIf:+527222704029
dh.info@munters.com.au munters@munters.com.mx

BRASILIEN TIf.: +55 115054 0150 SINGAPORE TIf:+656744 6828
www.munters.com.br singapore@muntersasia.com

CANADA TIf.: +1-800-843-5360 SYDAFRIKA TIf:+27 11997 2000
dhinfo@munters.com info@munters.co.za

KINA TIf.: +86 10 804 18000 TYRKIET TIf:+90216 548 14 44
marketing@munters.cn info@muntersform.com

INDIEN TIf:+9120668 18 900 FORENEDE ARABISKE TIf:+9714 8813026
info@munters.in EMIRATER (Dubai) middle.east@munters.com

JAPAN TIf:+81 359700021 USA TIf.: +1-800-843-5360
mkk@munters.jp dhinfo@munters.com

KOREA TIf:+8227618701
munters@munters.kr
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