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Vigtigebrugeroplysninger
Påtænktanvendelse
Affugtere fraMunters er beregnet til affugtning af luft.
Al anden anvendelse af affugteren eller anvendelse i strid
med anvisningerne i denne vejledning, kanmedføre
personskade og/eller beskadigelse a produktet eller
andre genstande.

Modifikationer af anlægget er ikke tilladt uden
forudgående godkendelse afMunters. Tilslutning eller
montering af yderligere enhedermå kun udføres efter
skriftlig tilladelse fraMunters.

Garanti
Garantiperioden er gældende fra datoen for afsendelse
af anlægget fra fabrikken,medmindre andet er skriftligt
aftalt. Garantien er begrænset til en gratis ombytning af
ikke-fungerende dele eller komponenter som følge af
defekt imaterialer eller fremstilling.

Alle garantikrav skal ledsages af et bevis på, at fejlen
er opstået i garantiperioden, og at anlægget har været
anvendt i overensstemmelsemed specifikationerne.
For alle krav skal angives anlæggets type og
produktionsnummer. Disse oplysninger er stemplet på
mærkepladen, somdet fremgår af afsnittetMærkning.

Det er en betingelse for garantien, at anlægget i hele
garantiperioden serviceres og vedligeholdes som
beskrevet i afsnittetService og vedligeholdelse. Service og
vedligeholdelse skal dokumenteres for at opretholde
garantien.

Sikkerhed !
Oplysninger om risici er i denne vejledningmarkeret
med symbolet for almindelig fare:

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Angiver enpotentiel fare, der kanmedførepersonskade.

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Angiver enpotentiel fare, der kanmedførebeskadigelseaf

anlægget eller af fast ejendomoganden løsøre, eller som

kanmedføre skadepåmiljøet.

BEMÆRK!Markerer supplerendeoplysninger for
optimal anvendelseaf anlægget.

Overensstemmelsemeddirektiver
Affugteren overholder de væsentligt sikkerhedskrav
angivne imaskindirektivet 2006/42/EC,
lavspændingsdirektivet 2006/95/EC,RoHSdirektivet
2011/65/ECogEMCdirektivet 2004/108/EC.
Affugteren er produceret af en ISO9001:2008
akkrediteret fremstillingsorganisation.

Copyright
Indholdet af denne vejledning kanændres uden
forudgående varsel.

BEMÆRK!Dennevejledning indeholder oplysninger,
somerbeskyttet af ophavsretlige regler. Det er ikke tilladt at

gengiveeller overførenogendel af dennevejledninguden

skriftlig tilladelse fraMunters.

Send eventuelle kommentarer til vejledningen til:

Munters EuropeAB
TechnicalDocumentation
P.O. Box 1150
SE- 164 26KISTASweden
e-mail: t-doc@munters.se
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ComDryM210X

1 Indledning

1.1 Omdennemanual
Denne vejledning er skrevet til brugeren af affugteren. Den indeholder nødvendig infomation omhvordan
dumonterer og bruger affugteren sikkert og effektivt. Gennemlæs altid vejledningen, før affugteren
monteres og tages i brug.
Kontakt din nærmesteMunters-forhandler for at fåmere detaljerede oplysninger om installationen eller
anvendelsen af din affugter.
Denne vejledning skal opbevares permanent i nærheden af affugteren.

1.2 Ikke-tilsigtet anvendelse
■ Affugteren er ikke beregnet til udendørsmontering.
■ Affugteren er ikke beregnet til at blive anvendt i farlige omgivelser, hvor eksplosionssikkert udstyr er

påkrævet.
■ Affugterenmå ikkemonteres i nærheden af varmegenererende enheder, der kan forårsage skader

på udstyret.

BEMÆRK!Nårenaffugter placeres i enbygningmed radoner det nødvendigt at kontakteenekspert for at
sikredenbedste samlede løsning. Alleændringer, sompåvirker ventilationeneller trykbalancen i enbygningkan
resultere iændrede radonkoncentrationer.

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Forsøg ikkeat sidde, ståeller placeregenstandepåaffugteren.

1.3 Sikkerhed !
Under design og fremstilling af affugteren er der draget omsorg for, at den lever op til sikkerhedskravene i de
direktiver og standarder, der er opført i EU-overensstemmelseserklæringen.
Oplysningerne i denne vejledning vil på ingenmåde have fortrinsret i forhold til individuelle personers
ansvar eller lokale regler.
Under drift af anlægget eller ved vedligeholdelsesarbejde, er det altid den enkeltes ansvar at drage omsorg
for:
■ Sikkerheden for alle berørte personer.
■ Anlæggets og anden ejendoms sikkerhed.
■ Beskyttelse afmiljøet.

Risikotyperne, somer angivet i denne vejledning, er beskrevet i afsnittetVigtige brugeroplysninger.
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ComDryM210X

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
–Affugterenmå ikkeblive vådeller nedsænkes i vand.

-Alle elektriske installationer skal udføresaf en faguddannet elektriker og i overensstemmelsemedgældende
lokale forskrifter.

- Affugterenskal tilsluttesen jordet stikkontakt.

- Affugterenmå ikke tilsluttesandenspændingendden, der er angivet påaffugterensmærkeplade.

-Affugterenmå ikkebetjenes, hvis strømstikket eller -kablet er beskadiget. Der er risiko for elektrisk stød.

-Udtag ikkestrømstikketmedvådehænder. Der er risiko for elektrisk stød.

-Stik ikkefingreeller andregenstande ind i luftind- ogudtagene. Derer roterendeventilatorer i anlægget.

- Tildæk ikkeaffugteren, dadet kanblokere for ind- ogudtag til luft og forårsagebrand.

–Hvis enhedener væltet skal strømmenafbrydesmeddet samme.

–Kontakt altidMuntersmedhenblik påserviceeftersyneller reparation.

2 Indledning 190TDA-1074-E1404
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1.4 Mærkning

Figur 1.1Mærkepladens placering

Type
Fabr. No. 

Fabr. year

0,17 kW

Max 1,01 kW

1015 170XXX XXXXX
2010

ComDry M210X

00 ·· 230V 50/60 Hz  

Made in Sweden
Munters  Europe  AB
Isa fjordsga tan 1
164 26 Kis ta , Sweden

Weight: 15 kg

IP33

0,84 kW

RoHS

M

Figur 1.2Mærkepladen, eksempel

Forklaring på "Fabrikationsnr." påmærkepladen:

10: Fremstillingsår

15: Fremstillingsuge

170XXX:Artikelnr.

XXXXX: Serienummer
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2 Funktionsprincip
Sorptionsrotoren er selve anlæggets affugterkomponent. Rotorstrukturen består af et stort antal små
luftkanaler.
Sorptionsrotoren er fremstillet af et kompositmaterialemedhøjeffektive fugtoptagende komponenter.
Rotoren er inddelt i to zoner. Den luftstrøm, der skal affugtes, kaldetprocesluft,passerer gennem
rotorens største zone, og forlader derefter rotoren som tørluft. Da rotoren roterer langsomt,møder den
indkommende luft altid en tør zone på rotoren, og herved skabes en kontinuerlig affugtningsproces.
Den luftstrøm, der bruges til at tørre rotoren, regenereringsluften, varmes op. Regenereringsluften
passerer igennem rotoren i denmodsatte retning af procesluften, og forlader rotoren som vådluft (varm,
fugtig luft). Dennemetode sikrer, at affugteren kan fungere effektivt, selv ved temperaturer under
frysepunktet.

1. Procesluft

2. Tørluft

3. Regenereringsluft

4. Vådluft

1

 3

4

2

Figur 2.1 Funktionsprincip
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3 Transport, serviceeftersynogopbevaring

3.1 Transport
Transportér altid affugteren ved hjælp af det dertil indrettede håndtag eller i enhedens originale emballage.
Enheden skal altid placeres i opret stilling under transport. Undladelse heraf kanmedføre at enheden ikke
fungerer korrekt.
Strømkablet skal rulles op og placeres under håndtaget, når enheden bæres, seFigur 3.1 .

Figur 3.1 Placering af strømkabel

3.2 Inspektionaf leverancen
1. Efterse leverancen og sammenhold denmed følgesedlen, ordrebekræftelsen eller anden relevant

dokumentation. Kontrollér, at alt er leveret og at intet er beskadiget.
2. KontaktMunters øjeblikkeligt, hvis leverancen ikke er komplet. Dermed undgås forsinkelser i

monteringsarbejdet.
3. Hvis anlægget skal opbevares på lager før installationen, henvises til afsnittetOpbevaring af udstyret.
4. Alt emballagemateriale skal fjernes fra enheden, idet det kontrolleres, at der ikke er opstået skader under

transporten.
5. Munters skal skriftligt underrettes inden for 5 dage omeventuelle, synlige tegn på beskadigelse, før

installationen påbegyndes.
6. Bortskaf emballagen i henhold til lokale regler.

3.3 Opbevaringaf affugteren

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Tagaltid enhedensstik udaf strømforsyningen, når den ikkeanvendes.

Følg vejledningen, hvis affugteren skal opbevares på lager førmontering:
■ Placér affugteren i lodret position på et jævnt underlag.
■ Genbrug emballagematerialet til at beskytte enheden.
■ Affugteren skal beskyttesmodbeskadigelse.
■ Affugteren skal overdækkes og beskyttesmod støv, frost, regn og aggressive forureningskilder.

190TDA-1074-E1404 Transport, serviceeftersynogopbevaring 5
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4 Installation

4.1 Sikkerhed !

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Affugterenmå ikke tilsluttesandenspændingendden, der er angivet påaffugterensmærkeplade.

Affugterenskal tilsluttesen jordet stikkontakt.

Affugterenmå ikkebetjenes, hvis strømstikket eller -kablet er beskadiget.

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Forsøg ikkeat sidde, ståeller placeregenstandepåaffugteren.

BEMÆRK!Nårenaffugter placeres i enbygningmed radoner det nødvendigt at kontakteenekspert for at
sikredenbedste samlede løsning. Alleændringer, sompåvirker ventilationeneller trykbalancen i enbygningkan
resultere iændrede radonkoncentrationer.

4.2 Lukket luftstrømssystem
Affugteren placeres i det lokale, der skal affugtes. Vådluften blæses ud i det fri via en kanal.
Regenereringsluften ledes ind udefra gennemkanaler. For at sikre at tørluften fordeles ligeligt i det område,
der skal affugtes, kan der sluttes en kanal til tørluftudgangen på affugteren.
Et lukket system er at foretrække, når der er behov for affugtning til etmeget tørt klima. Det ermere
økonomisk at drive sammenlignetmed et åbent system.

1 2

3

4

Figur 4.1 Principper for lukket system

1. Procesluft

2. Tør luft

3. Regenereringsluft

4Vådluft
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4.3 Åbent luftstrømssystem
Affugteren placeres uden for det område, der skal affugtes. Tørluften føres via kanaler til det område,
der skal affugtes, og vådluften udledes i nærheden af affugteren eller ledes udendørs, seFigur 4.2 . Denne
installation anvendes til at løse følgende problemer:
- Whenmoisture damaged objects are to be dehumidified.
- Dust or corrosion causing particles are present in a spacewhere dry air will be supplied.
- Når det skal forhindres, at der trænger fugt ind i det affugtede område eller den affugtede genstand.

2

4
3

1

Figur 4.2 Principper for åbent system

1. Procesluft

2. Tør luft

3. Regenereringsluft

4Vådluft

4.4 Krav til anvendelsesstedet
Affugteren er kun beregnet til indendørsmontering. Undgå at installere affugteren i fugtige omgivelser, hvor
der er risiko for, at vand kan trænge ind i enheden, eller imeget støvede omgivelser. I tvivlstilfælde opfordres
du til at kontakteMunters for nærmere vejledning. For at sikremaksimal ydelse og problemfri drift er det
afgørende, at det planlagte installationssted opfylder de krav til placering og plads, der er angivet for udstyret.
Du kan se pladskravene i afsnittet 10.1,Dimensioner og serviceadgangskrav.
Hvis affugteren skal placeres på et beslag, anbefaler vi vores specialdesignede vægbeslag, se 4.8, Tilbehør. Der
skal altid være etmellemrumpå 10 cmmellem anlægget og væggen.

190TDA-1074-E1404 Installation 7
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4.5 Kanalerogslanger
Når der installeres kanalermellem affugteren og indtags- og udtagstilslutningerne, skal følgende
anbefalinger overholdes:
■ Kanalernes længde skal være så kort sommulig for atminimere statiske tryktab.
■ For at optimal ydeevne skal alle kanal- og slangesamlinger være luft- og damptætte.
■ Kanalerne skal altid være isolerede, hvis der er risiko for temperaturer under frysepunktet.
■ Den samledemodstand i luftkanalernemå ikke overstige ydelsesgrænserne for de ventilatorer, der er

monteret i affugteren.

BEMÆRK!Tørluftslangensmaksimumlængdeer25meter.

4.5.1 Kanaler til udendørs luftindtag

Når der blæses udendørs luft ind i affugteren, skal åbningen til indtagskanalen placeres tilstrækkeligt højt
over jorden til at forhindre, at der suges støv og småpartikler op. Kanalerne skal også være konstrueret, så de
forhindrer, at regn og sne suges ind i affugteren. Luftindtaget skal placeres væk framulige forureningskilder,
f.eks. udstødningsgasser framotorer, dampog lignende, der er skadelige.
For at forhindre, at vådluften (udtagsluften) opfugter regenererings- eller procesluften (indtagsluften), skal
regenererings- eller procesluftindtaget placeresmindst 2meter fra vådluftudtaget.
Fastfør et trådnetmed enmaskebredde på ca. 10mm i den udvendige ende af kanalen.

4.5.2 Kanaler til vådluftudtag

Vådluftkanalerne skal være fremstillet i et korrosionsbestandigtmateriale og være i stand til atmodstå
temperaturer på op til 70 °C.
Vådluftkanalerne skal altid være isolerede, hvis der er risiko for frostpåvirkning. Som følge af det høje
vandindhold i den vådluft, der forlader affugteren, kan der forekommekondensering på indersiden af
kanalvæggene.
Der skal installeres vandrette kanalermed en lille hældning (væk fra affugteren) for at aftappemestmulig
kondens. Hældningen skal væremindst 2 cmpr. meter kanal. Derudover skal der laves 5mm-drænhuller ved
kanalens lave punkter for at forhindre, at der samles vand i kanalen.
Fastfør et trådnetmed enmaskebredde på ca. 10mm i den udvendige ende af kanalen.
Vådluftslanger skal normalt ledes udmoddet fri. I store bygninger, hvor affugteren placeres uden for det
lokale, der skal affugtes, skal vådluften ledes væk fra enheden via en slange påmin. 2meter. Sørg for, at
vådluften ikke suges tilbage i enheden, og ikke bliver blæst ud på fugtfølsomme emner.

4.6 Eltilslutning
Affugteren leveresmed et strømkabel på 2,7mog forsynetmed en jordet stikprop. De elektriske
hovedkomponenter er placeret i den øverste del af affugteren.

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Affugterenmå ikke tilsluttesandenspændingendden, der er angivet påaffugterensmærkeplade.

Strømforsyningens frekvens kan justeres, seTabel 7.5.
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BEMÆRK!Ved faste installationer, hvor stikproppenerstattesaf eneffektafbryder, påsesat sikringsstørrelsen i
afbryderener tilstrækkelig.
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4.7 Udbygningafsystemet

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Tilslut aldrigComDrydirekte til et standardEthernet-netværk, heller ikkehvis stiktypener selvsamme (RJ45-8,
modulstik). Dette kanbeskadigebådestyringssystemet iComDryog/eller computernetværket.

AlleComDry-affugtere er udstyretmed toCANBUS-porte, der er placeret bag et dæksel ved siden af
apparatindtaget. Der kan tilsluttes en indendørs fjernkontrol, ekstern fugtigheds-/temperatursensor eller
en ekstern signalboks til disseCANBUS-porte. Det betyder ingenting hvilke af ovennævnte enheder der
sluttes til hver enkelt port. Hvis ingen port bruges, skal de to termineringspropper anbringes i portene.

Figur 4.3 Fjern dækslet Figur 4.4 , 2CANBUS-porte med termineringspropper
isat
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4.8 Tilbehør
Derfindes en række tilbehør, der kan fås som tilvalg til affugteren.
Vægbeslag. Enheden kanmonteres på væggen.
Overgangsstykke anvendes, når der er behov for at slutte en indtagskanal eller -slange til affugteren.
Fjernbetjening gør detmuligt at styre anlægget på afstand. Leveresmed et kabel på 10meter.
Ekstern signalboks anvendes, når der er behov for at foretage tilslutning til et eksternt kontrolsystem.
EksternRF/T-sensor til eksternmåling af fugtighed og temperatur.

Vægbeslag

Overgangsstykke

kWh

C
fX

Fjernbetjeneing

Ekstern signalboks

EksternRF/T-sensor
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5 Overblik: Kontrolpanel

C
f X

kWh

1 2 3

4 5 6

A

B

C

RH1 55%*

Menuindikatorlamper1-6

1. Luftfugtighedsmenu 4. Temperaturmenu A.Alarmindikatorlampe

2. Tidsindstillingsmenu 5. Funktionsmenu B.Driftsindikatorlampe

3. Energiforbrugsmenu 6. Alarmmenu C.On/Off-knap

Menu-knap Funktion

Op/Højre-knap

Enter/Bekræft-knap

Ned/Venstre-knap

Tabel 5.1Menu-knapfunktioner
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6 Betjening

6.1 Sikkerhed !

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Affugterenmå ikkebetjenes, hvis strømstikket eller -kablet er beskadiget.

Stik ikkehænderneeller andregenstande ind i luftind- ogudtagene.

Anlægget kangenstarteautomatiskudenvarsel efter enstrømafbrydelse.

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Forsøg ikkeat sidde, ståeller placeregenstandepåaffugteren.

6.2 Indledning

6.2.1 Luftfugtighedsstyring

ComDry-affugteren er udstyretmed et sofistikeretmikroprocessorbaseret styringssystem. Kombineret
med den indbyggede fugtigheds-/temperaturføler i procesluftindtaget, gør detmuligt at indstille både
styring og visning af luftfugtighedsdata til enten fugtighedsgrad (%RF), dugpunkt (Dp °C) eller absolut
luftfugtighed (X gr/kg). Styringssystemet kontrollerer desuden temperaturerne før og efter varmelegemet,
såvel som i vådluften efter rotoren. En række temperaturfølere sikrer et højt sikkerhedsniveau. For høje
temperaturer resulterer i en effektreduktion i varmelegemet,mensmeget høje temperaturer får systemet
til at udløse en alarmog foretage en kontrolleret deaktivere af affugteren. For yderligere forklaring, se
7.1, Luftfugtighedog 7.5, Funktioner.

BEMÆRK!Affugterener altid i automatisk tilstand (fugtbaseret drift). Affugterenvil somstandardanvendeden
indbyggede luftfugtigheds-/temperaturføler,menkan indstilles til at anvendeenekstern føler.

6.2.2 Ventilatortilstande

Afhængig af anvendelsesformålet og omaffugteren er installeret på et fast ellermidlertidigt sted osv.,
kan affugteren indstilles til forskellige procesventilatortilstande: Fan “ON” (konstant drift), “INT”
(intermitterende drift) eller “DEM” (behovstyret drift). For yderligere forklaring, se 7.5, Funktioner.

6.2.3 Ventilatorhastighed

Affugteren har tre tilgængelige procesventilatorhastighedsindstillinger: “HIGH”, “NORM”og “LOW”.
Hastigheden indstillesmanuelt af brugeren. For yderligere forklaring, se 7.5, Funktioner.
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6.3 Opstartogstart

6.3.1 Boot styringssystemet

Slut affugteren til strømforsyningen. Resultat: Kontrolsystemet starter ved at lade alle lysdioder
blinke i nogle få sekunder, og displayet viser først ComDry-affugtertype [M210X], og derefter den
indstillede frekvens, f.eks. [50Hz], og endelig softwareversionsnummer, f.eks. [VER: 1.00], og det aktuelle
luftfugtighedsniveau, f.eks. [*RH146%].

BEMÆRK!Bootsekvensenvarer ca. 10sekunder. Ladkontrolsystemet afslutte bootsekvensen, før du
forsøger at starteaffugteren.

6.3.2 Start affugteren

Følg disse trin for at starte affugteren:

Trin Afhjælpning Illustration

1 TrykpåOn/Off-knappen (C)éngang for at starteaffugteren.
Resultat: Hvisdenmålte luftfugtigheder lavereend
grænseværdien, begynder dengrønne indikatorlampe (B)
at blinke (tændt længe, slukket kortvarigt). Afhængigaf
blæserindstillingen, vil procesblæserenentenværeaktiveret
eller deaktiveret. Affugterener nu i standby-indstilling.

C

B

2 Enhedenbegynder affugtningen, når denmålte luftfugtighed
er ligmedeller højereendgrænseværdien, hvorefter
driftsindikatorlampen (B)forbliver tændt.

B
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6.4 Stopaffugteren

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Undladat frakobleaffugteren fra strømforsyningen,mensdenkøler af. Hvis den frakobles, kandet resultere i
permanent beskadigelseaf affugteren.

Følg disse trin for at stoppe affugteren:

Trin Afhjælpning Resultat/Illustration

1 Trykpå "On/Off" éngang for at stoppeaffugteren. Dengrønne indikatorlampebegynder at blinke
(lige lange tændt/slukket-intervaller).

2 Affugteren fortsættermedat køre i et stykke tid for at afkøle
systemet ogstopper derefter.

6.5 Nødstilfælde

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Stopkunaffugterenhurtigt i nødstilfælde. Ventilatorenstopper, ogvarmelegemet kanværemeget varmt, hvilket
kan resultere i skader påvarmelegemetogandre komponenter i nærhedenaf det.

Foretag et nødstop af affugteren i et nødstilfælde ved at frakoble strømkablet fra enheden eller vha. den
eksterne afbryder, hvis affugteren er permanent forbundet til strømforsyningen.

6.6 Automatiskstart efter strømsvigt
Hvis affugteren er tændt, når et strømsvigt indtræder, vil den vende tilbage til den oprindelige
driftsindstilling, uanset omden er "aktiv" eller på standby.
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6.7 Menunavigation
De tre knapper , og på kontrolpanelet givermulighed for at navigere rundt imenuerne.
Følg disse trin for at navigere rundt imenuerne:

Trin Afhjælpning Resultat/Illustration

1
Forat vælgeenmenu trykkespå eller . indtil denvalgtemenuvises.

Denvalgtemenuindikatorlampe
tændes.

2
For at aktiveremenuen, trykkes .

Indikatorlampenbegynder at
blinke.

f X

3
Brug eller til at rulle gennemmenuen.

4
Forladmenuenvedat bruge oggå til [EXIT].
Tryk .

Menuindikatorlampenholder op
medat blinke.

BEMÆRK!Allemenulister er cirkulære. I slutningenaf hvermenufinderman [EXIT].Mankommer lettest dertil
vedat trykke éngangnårmanergået ind i enmenu.
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6.8 Adgang til styringssystem
Styringssystemindstillingerne og -tællerne er beskyttedemoduautoriseredeændringer ved hjælp af to
adgangsniveauer. Se også afsnit 6.14,Adgangsniveauer.
Følg disse trin for at få adgang til styringssystemet:

Trin Afhjælpning Resultat/Illustration

1 Forat kunneændre indstillingerne, skalmanhave "enstjernet" adgang. Gå
tilmenuenFunktioner, seafsnit6.7,Menunavigation.

Menuindikatorlampenblinker.

f X

2 Rul op til [ACCESS]med .

C
f X

kWh

f X

ACCESS

3 Trykoghold indtil [ACCESS ] skifter til [ACCESS*]. Systemet er nuoplåst ogdet er
muligt at angivenye indstillinger
ognulstille tællerne.

4 Derer ogsåmulighed for at vælgeensikrere,PIN-kodebeskyttet "tostjernet"
adgang. Hvis der gøreset forsøgpåat opnåadgangpåhøjereniveaumens
affugterener slukket, skifter displayet til [0000].
Tryk firegang indtil [ACCESS*] vises igen.

BEMÆRK!Systemet låsesautomatisk femminutter efter sidste tastetryk.

BEMÆRK!Systemet starter altid i låst tilstandefter opstart (eller et strømsvigt), uanset hvilket adgangsniveau
affugterener indstillet til.

Følg disse trin for at tvinge styringssystemet i låst tilstand:

Trin Afhjælpning Resultat/Illustration

1 Sørg for, at affugterener slukket.

2 Skift tilmenuen "Funktioner".

f X

3 Rul ned til [ACCESS*]. Segenerelle
anvisninger i afsnit6.7,Menunavigation.

4 Start affugterenvedat trykkepå
On/Off-knappen.

Dengrønne indikatorlampe tændes.

5 Trykoghold
indtil [ACCESS*]ændres til [ACCESS].

Systemet er nu låst ogdet er ikkemuligt at angivenye
indstillinger eller at nulstille tællerne.
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6.9 Ændringafsystemindstillinger
For at kunneændre indstillingerne, skal du have "enstjernet" adgang, se 6.8,Adgang til styringssystem.
Følg disse trin for at få ændre systemindstillingerne:

Trin Afhjælpning Resultat/Illustration

1
Navigér til denparameter, derønskesændretmed or .

2
Tryk .

Indstillingenbegynder at
blinke.

3
Redigér værdienmed og .

4
Bekræft dennye indstillingmed .

Indstillingenholder opmed
at blinke.

BEMÆRK!Hvisdennye indstilling ikkebekræftes inden for 30sek., skifter displayet tilbage til den tidligere
indstilling.

BEMÆRK!Skrivebeskyttedeværdier kan ikkeændres. Debegynder ikkeat blinke, hvis hvis du trykker på
dem,uanset hvilket adgangsniveausystemet er indstillet til. For at findeudaf omet parameter kanændreseller er
skrivebeskyttet, henvisesder til afsnit 7,Menuerogparametre.
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6.10 Nulstillingaf enalarm
Følg disse trin for at nulstille en alarm:

Trin Afhjælpning Resultat/Illustration

1 Notér alarmmeddelelsen, før alarmennulstilles. Oplysningenkan
værenyttig senere, når der skal udføres fejlfinding.

2 Vent indtil affugterener stoppet.
Tryk .

Displayet skifter til [RstNO]og [NO]
blinker.

C
f X

kWh

f X

Rst  NO

3 Sæt [NO] til [YES]vedat trykkepåenten eller .
Bekræft vedat trykke .

Såsnart alarmenernulstillet, vender
menusystemet tilbage til dets
startposition.

BEMÆRK!Hvisårsagen til alarmenstadiger til stede, afspillesalarmeneventuelt igenefter nulstilling, selvom
affugterener stoppet.
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6.11 Nulstillingaf tællere
For at kunne nulstille tællerne, skal du have "enstjernet" adgang, se 6.8,Adgang til styringssystem.
Følg disse trin for at nulstille tællerne:

Trin Afhjælpning Resultat/Illustration

1 Navigér til den tæller, somduønsker at nulstille. Seafsnit
6.7,Menunavigation.

2
Tryk

Displayet skifter til
[RstNO]og [NO]blinker.

C
f X

kWh

f X

Rst  NO

3
Sæt [NO] til [YES]vedat trykkepåenten eller .

BEMÆRK!Hvis [RstNO]/[RstYES]står uændret i 30 sek.,
går displayet automatisk tilbage til densidst gemte tællerværdi.

4
Bekræft nulstillingen .

Tællerener nunulstillet.

BEMÆRK!Hvisdu trykker påENTER,mensdisplayet viser [RstNO], skiftes tilbage til densidst gemte
tællerværdi.
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6.12 Alarmforserviceinterval
Serviceintervallet [T-xxxx h] kan indstilles tilmellem500 og 8.000 timer. Se også afsnit
8.2,Vedligeholdelsesoversigt.
For at kunne nulstille tællerne, skal du have "enstjernet" adgang. Følg disse trin for at få ændre
serviceintervallet:(se også afsnit 6.9,Ændring af systemindstillinger):

Trin Afhjælpning Resultat/Illustration

1 Skift tilmenuenTidsindstilling.

2 Navigér til "Service interval" [T-xxxxh].

2 Justér "Service interval" [T-xxxxh]. i trin på100 timer.

3 Nulstil "Time to service"-tælleren [Sxxxxh].

BEMÆRK! "Time to service"-tællerenkannulstillesnår somhelst. Når tællerener nulstillet, starter den forfra
igen fraden forudindstilledeværdi [T-xxxxh], afhængigaf det valgte serviceinterval.

"Time to service"-tælleren [S xxxx h] tæller ned til nul. Når denne tæller når til nul, udsender systemet
en "ikke-kritisk alarm" næste gang affugteren tændes. Den "ikke-kritiske alarm" bevirker, at
alarmmenusymbolet,men ikke den røde alarmindikatorlampe, begynder at blinke, og teksten [TIMETO
SERVICE] vises i displayet. Alarmen resulterer ikke i, at affugteren stopper. Affugteren kan fortsat betjenes
på normal vis,mens alarmen er aktiveret.
Følg disse trin for at kontrollere serviceparametrene og stoppe servicealarmen:

Trin Afhjælpning Resultat/Illustration

1 Forat seeller indstille parametrenenulstillesalarmenentenmed trykpå
eller denafbrydesmed [EXIT].

2 For at nulstille alarmen fuldstændig, skal dunavigere til "Time to
service"-tælleren [S0000] i dennemenuognulstille den.

BEMÆRK!Selvomalarmenerblevet nulstillet viamenuenAlarm, vil denafspilles igennæstegangaffugteren
tændes.

Se 8.2,Vedligeholdelsesoversigt for korrekte vedligeholdelsesprocedurer.
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6.13 Gendanstandardindstillingerne
For at kunne gendanne standardindstillingerne, skal du have "enstjernet" adgang, se
6.8,Adgang til styringssystem.
Følg disse trin for at få gendanne standardindstillingerne:

Trin Afhjælpning Resultat/Illustration

1 Skift tilmenuenFunktioner ognavigér til Standard.

2
Trykpå

Displayet skifter til [RstNO]og [NO]blinker.

C
f X

kWh

f X

Rst  NO

3 Sæt [NO] til [YES]vedat trykkepå
enten eller

4
Bekræft vedat trykke .

Standardindstillingerneer nugendannet.

6.14 Adgangsniveauer
Følgende adgangsniveauer og -aktiviteter er tilgængelige i styringssystemet:

Adgangsni-
veau

Tilgængeligehandlinger Kommentar

ACCESS Visalle procesdata

ACCESS* ■ Visalle procesdata
■ Justér relevanteparametre (ventila-

torhastighed, grænseværdi for luftfugtighed,
nulstil t eller kWtosv.).

ACCESS** ■ Niveau2er kun for specialpersonale
(autoriseret personaleellerMuntersService)

■ Harduuforsætligt nået detteniveau, kankoden
0000anvendes til at vende tilbage til niveau1.
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7 Menuerogparametre
For nærmere oplysninger om indstilling af systemparametre, se 6.9,Ændring af systemindstillingerog
6.11,Nulstilling af tællere. For nærmere oplysninger ombegrænsninger for justering af parametre, se
7.7,Min., maks. og standardværdier.

7.1 Luftfugtighed
Affugteren fungerer altid i automatisk tilstand. Den affugter luften, indtil den ønskede luftfugtighed er
opnået (grænseværdiminus hystereseværdi). Derefter begynder den grønne indikatorlampe at blinke (lang
tændt, kort slukket) for at indikere, at affugteren er i standby-tilstand. Denbegynder igen at affugte luften,
når luftfugtigheden er ligmed eller større end grænseværdien.
Luftfugtighedsreguleringstype (fugtighedsgrad, dugpunkt eller absolut fugtighed) og enhedssystem
(metrisk eller empirisk) styrer aflæsningerne og indstillingerne i dennemenu. Se 7.5, Funktioner for
referenceoplysninger og forklaringer.

Denne tabel indeholder displayvisningerne og demulige indstillinger imenuenLuftfugtighed.

Displayvisning Beskrivelse Type Indstilling

C
f X

kWh

f X

*RH1  49%

Aflæsning for intern føler SKRIVEBESKYTTET D1.../ X1...

C
f X

kWh

f X

RH2  35%

(Aflæsning for ekstern føler)1 SKRIVEBESKYTTET D2.../ X2...

C
f X

kWh

f X

RH3  35%

(Aflæsning for ekstern føler)1 SKRIVEBESKYTTET D3.../ X3...

C
f X

kWh

f X

SV  RH  5

Grænseværdi for luftfugtighed JUSTERBAR H�JERE/LAV-
ERE
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Displayvisning Beskrivelse Type Indstilling

C
f X

kWh

f X

HYS  2%

Hysterese JUSTERBAR H�JERE/LAV-
ERE

C
f X

kWh

f X

 RH1*

Reguleringsføler (JUSTERBAR)1 (*RH2)1, (*RH3)1

1)Kunmedeksterne luftfugtighedsf�lere tilsluttet.

Tabel 7.1Luftfugtighedsmenu

7.1.1 Intern reguleringsføler

Den interne luftfugtighedsføler anvendes som standard som reguleringsføler. Dette er indikeretmed en (*)
før aflæsningen i displayet (*RH1…/*D1…/*X1…).

7.1.2 Eksterne reguleringsfølere

Det ermuligt at tilslutte op til to eksterne følere. De vil automatisk blive tilknyttet
(RH2/D2/X2) og (RH3/D3/X3) af systemet (mednr. 2 somden først tilsluttede i kæden). Når de
eksterne følere er blevet tilsluttede, er detmuligt at angive én af følerne som reguleringsføler. Displayet
viser herefter (*RH/D/X2...) eller (*RH/D/X3...).

Med en ekstern føler som reguleringsføler, er detmuligt at frakoble og gentilslutte den/de eksterne
føler(e) uden atmiste reguleringsindstilling, f.eks. [*RH2…],mens affugteren er slukket (men tilsluttet
strømforsyningen). Når affugteren tændes, gør systemet fem forsøg (i løbet af ca. 20 sek.) på at
kommunikeremedden eksterne reguleringsføler. Hvis det ikke lykkes, skifter systemet automatisk tilbage
til den interneRH1-føler. En eventuelt efterfølgende angivelse af den eksterne føler som reguleringsføler
skal udføresmanuelt.
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7.2 Driftstid
Driftstid registreres så længe procesluftblæseren er tændt. Den tælles ikke op når enheden er i
standby-tilstand eller er slukket. Systemet har to driftstidstællere, en "triptæller", der kan nulstilles, og en
tæller for samlet driftstid, der ikke kan nulstilles.

Denne tabel indeholder displayvisningerne og de viste oplysninger imenuenTidsindstilling.

Displayvisning Beskrivelse Type Indstilling

f X

kWh

f X

 261  h

CC

Driftstidsmåler NULSTILLELIG Ja/Nej

f X

kWh

f X

 341  h

CC

Samlet driftstid (displayet
springer fra "TOTAL" til
displayvisningog tilbage).

SKRIVEBESKYTTET

f X

kWh

f X

S  3999  h

CC

Time to service NULSTILLELIG Ja/Nej

f X

kWh

f X

T-4000  h

CC

Service interval JUSTERBAR Forhver 100 timer

Tabel 7.2 Tidsindstillingsmenu
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7.3 Energiforbrug
ComDry-affugteren er udstyretmed en integreret kWh-tæller, der kan nulstilles. Affugterens energiforbrug
registreres når den er tilsluttet elnettet, uanset omden er tændt, i standby-tilstand eller slukket. Tælleren
viser energiforbruget i hele kW-timer.
Det er ogsåmuligt at overvågemålinger af energiforbrug (W), strømstyrke (A) og spænding (V) i realtid
via dennemenu.

BEMÆRK!Nulstilling skal altid udføresmanuelt. Frakoblingaf affugteren fra strømforsyningen (eller et
strømsvigt) vil ikkenulstille kWt-tælleren.

Denne tabel indeholder displayvisningerne og de viste oplysninger imenuenEnergiforbrug.

Displayvisning Beskrivelse Type Indstilling

f X

kWh

f X

411 kWh

CC

kWh

kWh-tæller NULSTILLELIG Ja/Nej

f X

kWh

f X

887  W

CC

kWh

Energiforbrug i realtid SKRIVEBESKYTTET

f X

kWh

f X

3.88  229

CC

Strømstyrke/Spænding i
realtid

SKRIVEBESKYTTET

Tabel 7.3Energiforbrugsmenu
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7.4 Temperatur
Lufttemperaturenmåles på forskellige steder i affugteren. Alle værdier er kun læsbare.
Hvis der er tilsluttet eksterne luftfugtigheds-/temperaturfølere, kan disse også ses på listen. Dermåles
temperaturer for regenereringsluftindtaget (Ri) før varmelegemet og regenerering (Rt) efter varmelegemet,
såvel som temperaturer for vådluft(Wt) og procesluft (T1) i indtaget.

BEMÆRK!Aflæsningernevisesenten iCelsius (metrisk,SI) eller Fahrenheit (empirisk, IP), afhængigaf
enhedsindstillingerne imenuenFunktioner.

Denne tabel indeholder displayvisningerne og de viste oplysninger imenuenTemperatur.

Displayvisning Beskrivelse Type Indstilling

f X

kWh

f X

T1  28  C

CC

Procesluftindtagstemperatur (intern
føler)

SKRIVEBESKYTTET

f X

kWh

f X

T2  23  C

CC

(Ekstern føler)1 SKRIVEBESKYTTET

f X

kWh

f X

T3  23  C

CC

(Ekstern føler) 1 SKRIVEBESKYTTET

f X

kWh

f X

Rt  121  C

CC

Regenereringslufttemperatur SKRIVEBESKYTTET
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Displayvisning Beskrivelse Type Indstilling

f X

kWh

f X

Wt  39 C

CC

Vådlufttemperatur SKRIVEBESKYTTET

f X

kWh

f X

Ri  31  C

CC

Regenereringsindtagstemperatur SKRIVEBESKYTTET

1)Kunhvis der er tilsluttet enekstern føler

Tabel 7.4 Temperaturmenu
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7.5 Funktioner

7.5.1 Procesventilatorhastighed

For at kunne indstille blæserhastigheden, skal du have "enstjernet" adgang, se 6.8,Adgang til styringssystem.
Procesventilatorhastigheden kan indstilles til [SpdHIGH], [SpdNORM] eller [SpdLOW].Kapaciterne
og blæserkurverne i afsnit 10.2, Kapacitetsdiagrammerog 10.3,Ventilatordiagram, procesluftopgives vedHØJ
hastighed. Hastigheden "NORMAL" reducerer kapaciteten en smule,mens hastigheden "LOW"giver
ca. 50%kapacitet.
For nærmere oplysninger om indstillinger af blæserparametre, se 7.5.2, Procesventilatortilstand.

7.5.2 Procesventilatortilstand

Der kan vælges imellem tre procesventilatortilstande.

Ventilatortil-

stand

Beskrivelse

[FanON] I tilstanden [FanON] kører procesventilatorenkonstant, uanset omderer et behov for affugtningaf luften

eller ej. Detteer standardtilstanden.

[Fan INT]

(INTermittent)

I tilstanden [Fan INT] (INTermittent) stopper ventilatoren, når denønskede luftfugtigheder opnået

(kontrolpunktminushystereseværdi). Selvom luftfugtighedsmålingen forbliver under kontrolpunktet,

starter procesventilatorenalligevel efter 30minutter for at tilladeden indbyggede føler atmåle

procesindtagsluftenmerepræcist. Ventilatorenkører i etminut for at generereenpræcismåling. Hvis

luftfugtighedenstadiger under kontrolpunktet, stopper ventilatoren igen. Dettegentager sig, indtil

luftfugtighedennår kontrolpunktet, hvilket resulterer i, at affugtningsprocessenstarter igen.

[FanDEM] (on

DEMand)

I tilstanden [FanDEM] (onDEMand) stopper ventilatoren, når denønskede luftfugtigheder

opnået (grænseværdiminushystereseværdi). Affugterenstarter affugtningsprocessen igen, når

luftfugtighedener ligmedeller størreendgrænseværdien. Dettegiver i praksis engrænseværdimed

størrehystereseværdi end "FanINT", afhængigaf følgende: Nåraffugterenhar opnået denønskede

luftfugtighed, skifter den til standby-tilstandogstopper procesventilatoren. Efter et stykke tid, resulterer

maskinvarmen i en forøgelseaf temperaturen i luftfugtighedsføleren. Dettegør føleraflæsningenendnu

lavere, dvs. at systemet fungerer somomder var en "negativ hysterese". Dette stiller krav til enhøjere

luftfugtighedsbelastning for at affugterenkanstarte, sammenlignetmed tilstanden "Fan INT".

7.5.3 Luftfugtighedsstyringogenheder

Den indbyggede luftfugtigheds-/temperaturføler i procesindtaget gør detmuligt at indstille både styring og
output af luftfugtighedsdata til enten fugtighedsgrad (%RF), dugpunkt (Dp °C) eller absolut luftfugtighed
(X gr/kg). Afhængig af enhedsindstillingerne, SI formetrisk eller IP for empirisk, vises aflæsningerne enten i
Celsius og g/kg eller Fahrenheit og g/lb. Alle disse indstillinger foretages imenuenFunktioner.
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7.5.4 Displayvisninger

Denne tabel indeholder displayvisningerne og de viste oplysninger imenuenFunktioner.

Displayvisning Beskrivelse Type Indstilling

f X

kWh

f X

Spd  NORM

CC

Procesventilatorhastighed JUSTERBAR SpdHIGH,NORM,LOW

f X

kWh

f X

FAN  ON

CC

Driftstilstande for
procesventilator

JUSTERBAR FanON, INT,DEM

f X

kWh

f X

SI

CC

Metriskeeller empiriske
enheder

JUSTERBAR SI, IP

f X

kWh

f X

RH  (%)

CC

Luftfugtighed JUSTERBAR RH,Dp ,Absolut
luftfugtighed

f X

kWh

f X

ID999999

CC

Enhedsserienr. SKRIVEBESKYTTET ID-nr.

f X

kWh

f X

ACCESS

CC

ACCESSLevel JUSTERBAR ACCESS*
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Displayvisning Beskrivelse Type Indstilling

f X

kWh

f X

Default

CC

Gendanalle standardind-
stillinger (kunmuligt, når
affugterener slukket).

NULSTILLELIG JaellerNej

f X

kWh

f X

     50Hz

CC

Lysnetfrekvens JUSTERBAR 50eller 60Hz

Tabel 7.5 Funktionsmenu

7.6 Alarm
Hvis der opstår en funktionsfejl, begynder den røde alarmindikatorlampe og alarmmenuindikatoren at
blinke. Alarmårsagen vises i displayet og affugteren stopper efter afkøling, hvilket kan tage et parminutter.

FORSIGTIG!FORSIGTIG!FORSIGTIG!
Undladat frakobleaffugteren fra strømforsyningenmensdenkøler af, dagrunden til denudløstealarmkanvære
overophedning.

Denne tabel indeholder displayvisningerne og de viste oplysninger imenuenAlarm.

Displayvisning Beskrivelse Type

f X

kWh

f X

HEATER

CC

Alarmkilde i fuld tekst NULSTILLELIG

f X

kWh

f X

No  Alarm

CC

Alarmstatus SKRIVEBESKYTTET

Tabel 7.6Alarmmenu
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7.7 Min.,maks. ogstandardværdier

7.7.1 Luftfugtighed

Denne tabel indeholderminimum-,maksimumog standardværdier:

Parameter RH (%) Dp (°C) X (gr/kg) Dp (°F) X (g/lb)

Maks. 95 40 40 99 300

Standard 50 9 7,3 49 51
SV_RH

50%(græn-
seværdi)

Min. 5 -30 0,5 -20 2

Maks. 10 10 1,0 10 10

Standard 2 2 0,2 2 2HYS2%
(hysterese)

Min. 0 0 0,0 0 0

Tabel 7.7Minimum-, maksimum og standardværdier

7.7.2 Servicetid

Denne tabel indeholderminimum-,maksimumog standardværdier for servicetid:

Parameter Standardindstilling Maks. Min.

T- 4000h (servicetid) 4000 8000 500

Tabel 7.8 Tid, min./maks. og standardværdier for service

7.7.3 Funktioner

Denne tabel indeholder standardindstillingerne og demulige indstillinger imenuenFunktioner.

Parameter Standardindstilling Ekstraudstyr

SpdNORM SpdNORM SpdHIGH,SpdLOW

FanON FanON Fan INT,FanDEM

SI (enhed) SI (metriskeenheder) IP (empiriskeenheder)

Dp (�C/�F)
RH(%) RH(%)

X (gr/kg) / g/lb

Tabel 7.9 Standardindstillingerne og mulige indstillinger i menuen Funktioner
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8 Serviceogvedligeholdelse

8.1 Generelt

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
- Forsøg ikke at reparere, modificere eller skille affugteren ad.
- Frakobl altid strømkablet fra strømforsyningen, før der udføres vedligeholdelsesarbejde på enheden.
Affugteren er beregnet til at køre i lange periodermed etminimumaf overvågning. Under normale
driftsforhold er behovet for vedligeholdelseminimalt. Serviceintervallerne afhænger først og fremmest af
driftsforholdene og detmiljø, hvor affugteren er installeret.

BEMÆRK!Detanbefalesat kontakteMunters vedrørendeserviceeller reparation. Der kanopstådriftsfejl,
såfremtanlægget vedligeholdesutilstrækkeligt eller ukorrekt.

Munters Service tilbyder et serviceabonnement tilpasset betingelserne for en specifik installation.
Kontaktoplysninger findes på bagsiden af denne vejledning.

8.2 Vedligeholdelsesoversigt
Munters anbefaler følgende vedligeholdelsesoversigt. Oversigten omfatter eftersyns- og
vedligeholdelsesprocedurer, såvel somanbefalede intervaller for servicering af affugtere, der anvendes
under normal drifts- ogmiljøforhold. Hvis procesluften har et højt støvindhold, skal forebyggende
vedligeholdelse foretagesmed kortere intervaller end de nedenfor angivne.

Eftersyn/vedligeholdelse
Komponent

4000 timer / 6måneder 8000 timer / 12måneder

Proces- og regenereringsfilter Rengør filterpatronen. Rengør filterhuset ogskift
filteret, hvis det er snavset.

Rengør filterhuset ogudskift filteret.

Affugterhus Efterseaffugteren for fysiskeskader, og rengør
husetsudvendigeoverflader efter behov.

Efterseaffugteren for fysiskeskader, og rengør
husetsudvendigeoverflader efter behov.
Kontrollér alle ledningsforbindelser for at
sikre, at deer korrekt forbundne, ogder ikkeer
luftlækager.

Fugtføler Afhjælpning/driftskontrol ikkepåkrævet. Kontrollér følerfunktionenogudskift denefter
behov.

Funktions- ogdriftskontrol Afhjælpning/driftskontrol ikkepåkrævet. Udfør enkomplet funktions- ogdriftskontrol, og
udskift slidte komponenter efter behov.

Tabel 8.1Vedligeholdelsesoversigt

190TDA-1074-E1404 Serviceogvedligeholdelse 33



ComDryM210X

8.3 Udskiftningafprocesluftfilter
1. Klik filterrammenpåplads.

Figur 8.1
2. Trækfilterrammenudadog fjernden fraaffugteren.

Figur 8.2
3. Afmonter det gamlefilter.
4. Udskiftmedet nyt filter.

Figur 8.3
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8.4 Regenereringsluftfilter

1. Tagfilterrammenud.

2. Åbnfilterrammen.
3. afmonter det gamlefilter.
4. Monter et nyt filter, og luk filterrammen.
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9 Fejlfinding

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Affugterenmåkunåbnesaf særligt uddannedeogkvalificeredepersoner pågrundaf risikoen for elektrisk stød.

Formåletmed dette kapitel er at lette grundlæggende fejlfinding og at give anvisninger i korrigerende
foranstaltninger. Gennemgå fejlfindingslisten nedenfor. KontaktMunters hvis problemet ikke kan
korrigeres.

Symptom Indikation/Alarmmed-
delelse

Muligårsag Afhjælpning

Strømforsyningsfejl Kontrollér strømforsyningen til affugteren.Ingendisplayvisning

Sprunget sikring Udskift sikringen. Medhensyn til korrekt typeogstørrelse
henvises tilmærkatenover enhedensstrømkabel.

Grøn indikatorlampe
blinker (langt tændt, kort
slukket)

Der er intet behov for
affugtningaf luften. Den
målte luftfugtigheder under
grænseværdien
(tilstandenFan "DEM"eller
"INT").

Ingen. Affugterener nu i standby-tilstand. Affugteren
starter, når denmålte luftfugtighednår kontrolpunktet.

Alarmmeddelelse:
[SENSORFAILURE]

Beskadiget føler KontaktMunters.

Alarmmeddelelse:
[HEATERFAILURE]eller
[HIGHRiTEMP]eller
[HIGHRtTEMP]

-Temperaturtermostatener
muligvis blevet udløst.
- Blokeret filter, slangeeller
kanal.
- Blokeret re-
genereringsventilatorhjul.

Vent indtil affugterener stoppet. Frakobl dernæst
affugteren fra strømforsyningen. Kontrollér, at filtre,
slanger ogkanaler ikkeer tilstoppede.
For at nulstille temperaturtermostaten, skal enheden
frakobles strømforsyningenogkølehelt af.
Hvis alarmenafspillesefter affugterener kølet helt af og
alarmenerblevet nulstillet, bedesmankontakteMunters.

Grænseværdien for
luftfugtigheder for lav i
tørt indeklima.

Kontrollér omen lavgrænseværdi for luftfugtigheder
nødvendig. Justér værdien til enhøjere værdi.

Alarmmeddelelse:
[HIGHWtTEMP]

Fejl i rotorremmekanisme Kontrollér rotordrivremmenogdrivmotoren.
Segennem tørluftudtaget for at kontrollere, at rotoren
roterer vedca. 10omdrejninger pr. time. Hvis rotoren ikke
rotorer, bedesdukontakteMunters.

Alarmmeddelelse:
[MAINSVOLTAGELOW]

Anlægget er tilsluttet
forkert spænding, eller
der er et problemmed
strømforsyningen

Kontroller netforsyningen.

Affugterener
stoppet

Alarmmeddelelse:
[LONGSTOPTIME]

Defekt ventilator
Varmelegemeter tændt

KontaktMunters.
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Symptom Indikation/Alarmmed-
delelse

Muligårsag Afhjælpning

Alarmmeddelelse:
[TIMEFORSERVICE]

SeafsnitAlarm for serviceinterval.

Indikation
Alarmmeddelelse:
[NOCOM]

CANBUSudenstik eller
ekstern tilslutningmangler.

Monter stikkeneeller forbindelseskablet igen. Hvis
alarmen fortsætter, skal dukontakteMunters.

Lav regenereringstemper-
atur

Kontrollér, at kontrolpunktet er lavereenddenmålte
luftfugtighed.

Tabaf ydeevne.
Affugteren
kører,men
reducerer ikke
luftfugtigheden.

Lav regenereringsluftgen-
nemstrømning

Kontrollér filteret ogalle slanger/kanaler for lækage
eller tilstopning. Enstopflangekombineretmed
væggennemføringer kanværemedvirkende til
utilstrækkelig luftgennemstrømning.

Tabel 9.1 Fejlfindingsliste

190TDA-1074-E1404 Fejlfinding 37



ComDryM210X

10 Tekniskespecifikationer

10.1 Dimensionerogserviceadgangskrav

AF

G G

B

2 x Ø 50

1 2

3

4

C

Figur 10.1Mål, ComDryM210X

1. Procesluftindtag 3. Regenereringsluftindtag

2. Tørluftudtag 4. Vådluftudtag

Bredde
(A)

Bredde
(B)

Højde
(C)

Diameter
(Tør luft)

Diameter
(Regen./
vådluft)

Serviceplad-
skrav
(F)

Serviceplad-
skrav
(G)

Vægt

445mm 270mm 555mm 100mm 50mm 350mm 500mm 15kg

Tabel 10.1Dimensioner og vægt
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10.2 Kapacitetsdiagrammer
Diagrammet vises cirkakapacitet i kg/t. Kontakt din nærmesteMunters-serviceafdeling for nærmere
oplysninger.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

-10 0 10 20 30

(kg/h)

 (°C)

3

2

80%RH

40%RH

60%RH

1

Com Dry M 210X

Figur 10.2 Kapacitetsdiagrammer

1. Proceslufttemperatur (ºC)

2. Procesluft, relativ luftfugtighed (%RH)

3. Affugtningskapacitet, (kg/h),

(fugtfjernelse i kgpr. time)
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10.3 Ventilatordiagram,procesluft

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

B (m³/h) 

A (Pa) ComDry M210X High speed

Figur 10.3Ventilatordiagram

Densitet 1,2 kg/m3

A.Statisk tryk (Pa)

B. Luftstrøm (m3/time)

10.4 Ventilatordiagram, regenereringsluft

0
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20
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100

110

120

130

140

150
A (Pa)

ComDry M210X

B (m³/h) 
20         21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Figur 10.4Ventilatordiagram

Densitet 1,2 kg/m3

A.Statisk tryk (Pa)

B. Luftstrøm (m3/time)
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10.5 Tekniskedata
Procesluft (1)

Gennemblæsningsluft ved50/60Hz (m³/t) 240

Nominel luftgennemstrømningved60Pa (m³/t) 210

Disponibelt statisk tryk ved50/60Hz (Pa) 300

Ventilatormotoreffekt (kW) 0,09

Regenereringsluft (1)

Nominel luftgennemstrømningved70Pa (m³/t) 25

Maks. statisk tryk (Pa) 250

Ventilatormotoreffekt (kW) 0,08

Regenereringsvarmelegeme

Varmelegemeeffekt (kW) 0,84

Fabriksindstillet regenereringstemperaturgrænse (Rt) (°C) 130

Fabriksindstillet vådlufttemperaturgrænse (Wt) (°C) 75

Temperaturforøgelseover varmelegeme (°C) 100

Andre

Drivmotoreffekt (W) 5

Lydtryksniveau, gennemblæsningsprocesventilator ved lavhastighed (dBA) 51

Lydtryksniveau, gennemblæsningsprocesventilator vednormal hastighed (dBA) 56

Lydtryksniveau, gennemblæsningsprocesventilator vedhøj hastighed (dBA) 63

Elektriskbeskyttelsesklasse (hus) IP33

Elektriskbeskyttelsesklasse (elpanel) IP54

Isoleringsklasse for ventilatormotorvikling KlasseB

Isoleringsklasse for drivmotorvikling KlasseB

Rotortype HPS (silikagel)

ProcesluftfilterG3, artikelnummer 150-012054-001

RegenereringsluftfilterG3, artikelnummer 150-012056-001

Omgivelsesforhold

Driftstemperatur (°C) -20... +40

Maksimalmonteringshøjde, over havoverfladen (m) 2000

Transport- ogopbevaringstemperatur (°C) -20... +70

Samlet effekt, spændingogstrømstyrke Version

Spænding (V) 115 230

Frekvens (Hz) 50/60 50/60

Samlet effekt (W) 1010 1010

Strømstyrke (A) 8,8 4,4

Sikring 3AG,250VAC,10ASlow 3AG,250VAC,6ASlow

(1)Denangivneydeevneer baseret på20 °Cogendensitet på1,2 kg/m³.

Tabel 10.2 Tekniske dataM210X
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11 Kassation
Anlægget skal bortskaffes i overensstemmelsemed gældende lovgivning og regler. Kontakt de lokale
myndigheder.
Rotormaterialet er ikke brændbart, og skal deponeres somglasfibermateriale.
Hvis rotoren har været udsat formiljøfarlige kemikalier, skal denne risiko vurderes. Kemikalierne kan
ophobes i rotormaterialet. Tag de nødvendige forholdsregler for at overholde gældende lovkrav og regler.

ADADADVVVARSEL!ARSEL!ARSEL!
Hvis rotorenskæres i stykker, skal der bæresenegnetCE-mærket ansigtsmaske, der er valgt ogmonteret i
henhold til gældendesikkerhedsstandarder for at beskyttemodstøv.
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12 KontaktMunters
ØSTRIG MuntersGmbH

AirTreatment
ZweigniederlassungWien

Eduard-Kittenberger-Gasse56,
Obj. 6
A-1235Wien

Tlf.: +4316164298–9251
luftentfeuchtung@munters.at
www.munters.at

BELGIEN MuntersBelgiumnv
Air Treatment

Blarenberglaan21c
B-2800Mechelen

Tlf.: +3215285611
service@muntersbelgium.be
www.muntersbelgium.be

TJEKKIET MuntersCZ, organizacni slozka
Air Treatment

Slevacská2368/68
CZ-61500BRNO

Tel: +420775569657
info@munters-odvlhcovani.cz
www.munters-odvlhcovani.cz

DANMARK MuntersA/S
Air Treatment

Ryttermarken4
DK-3520Farum

Tlf.: +4544953355
info@munters.dk
www.munters.dk

FINLAND MuntersFinlandOy
Kuivaajamyynti

Hakamäenkuja3
FI-01510VANTAA

Tlf.: +358207768230
laitemyynti@munters.fi
www.munters.fi

FRANKRIG MuntersFranceSAS
Air Treatment

106,BoulevardHéloise
F-95815ArgenteuilCedex

Tlf.: +33134115757
dh@munters.fr
www.munters.fr

TYSKLAND MuntersGmbH
AirTreatment-Zentrale

Hans-Duncker-Str. 8
D-21035Hamburg

Tlf.: +49 (0) 40879690 -0
mgd@munters.de
www.munters.de

ITALIEN Munters ItalyS.p.A
Air Treatment

StradaPiani 2
I-18027Chiusavecchia
IM

Tlf.: +390183521377
marketing@munters.it
www.munters.it

HOLLAND MuntersVochtbeheersing Energieweg69
NL-2404HEAlphena/dRijn

Tlf.: +31172433231
vochtbeheersing@munters.nl
www.munters.nl

POLEN MuntersSp. zo.o.
OddzialwPolsce
Air Treatment

ul. Swietojanska55/11
81-391Gdynia

Tlf.: + 48583053517
dh@munters.pl
www.munters.com.pl

SPANIEN MuntersSpainSA
Air Treatment

EuropaEpresarial. EdificioLondres.
C/PlayadeLiencres2.
28230LasMatas. Madrid

Tlf.: +34916400902
marketing@munters.es
www.munters.es

SVERIGE MuntersEuropeAB
Air Treatment

POBox1150
S-16426Kista

Tlf.: +4686266300
avfuktning@munters.se
www.munters.se

SCHWEIZ MuntersGmbH
AirTreatment
ZweigniederlassungRümlang

Glattalstr. 501
CH-8153Rümlang

Tlf.: +41523438886
info.dh@munters.ch
www.munters.ch

STORBRITANNIEN MuntersLtd
Air Treatment

PathfinderPlace10RamsayCourt
HinchingbrookeBusinessPark
HuntingdonPE296FYCambs

Tlf.: +441480432243
info@munters.co.uk
www.munters.co.uk

AUSTRALIEN Tlf:+61288431588
dh.info@munters.com.au

MEXICO Tlf:+527222704029
munters@munters.com.mx

BRASILIEN Tlf.: +551150540150
www.munters.com.br

SINGAPORE Tlf:+6567446828
singapore@muntersasia.com

CANADA Tlf.: +1-800-843-5360
dhinfo@munters.com

SYDAFRIKA Tlf:+27119972000
info@munters.co.za

KINA Tlf.: +861080418000
marketing@munters.cn

TYRKIET Tlf:+902165481444
info@muntersform.com
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