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ComDry-styresystem & Munters
1 Betjening

1.1 Sikkerhed
A ADVARSEL!

Affugteren ma ikke blive vad eller nedsaenkesivand.

Affugteren kan genstarte automatisk og uden varsel efter en stramafbrydelse.

Affugteren ma ikke betjenes, hvis streamkablet eller stikket er beskadiget. Risiko forelektrisk stad.
Udtag ikke stromstikket med vade heender. Der errisiko for elektrisk stad.

Stik ikke fingre eller genstande ind i luftind- og udtagene. Dererroterende blaesere i anleegget.
Tildeek ikke affugteren, da det kan blokere forind- og udtag til luft og forarsage brand.

Huvis affugteren er veeltet, skal strammen afbrydes med det samme.
1.2 Indledning

1.2.1 Luftfugtighedsstyring

ComDry-affugteren er udstyret med et avanceret mikroprocessorbaseret styresystem. Kombineret med
denindbyggede luftfugticheds-/temperatursensor i procesluftindtaget gor styresystemet det muligt at
indstille bade styring og visning af luftfugticheden til enten relativ luftfugtiched (RL%), dugpunkt (Dp °C)
eller absolut luftfugtiched (X g/kg). Styresystemet kontrollerer derudover ogsa temperaturerne for og efter
varmelegemet samt vadluftens temperatur efter rotoren. Der opnas et hojt sikkerhedsniveau ved hjalp af
forskellige temperatursensorer. Hoje temperaturer resultererien reduktion af varmelegemets effekt, mens
for hoje eller lave temperaturer vil fa systemet til at aktivere en alarm og lukke affugteren ned pa kontrolleret
vis. Se 2.1, Luftfugtighed og 2.5, Funktionertor at fa ydetligere oplysninger.

BEMZAZERK! Affugteren karer altid i automatisk tilstand (fugtbaseret drift). Den bruger som standard den
indbyggede luftfugtigheds-/temperatursensor, men kan indstilles til at bruge en ekstern sensor.

1.2.2 Blaesertilstande

Afhengigt af anvendelsen kan affugteren kore i forskellige procesblasertilstande: Bleser pa "ON" (korer
konstant), pa "INT" (periodisk) eller pa "DEM" (efter behov).

Se 2.5, Funktioner for at fa yderligere oplysninger.

MDA-CDCS-A1808 Betjening 1
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1.3 Oversigtover kontrolpanelet

1 2

OpCnSur
*RH1 55%

3

ComDry-styresystem

4 5 6

Menuindikatorer 1-6
1. Luftfugtighedsmenu 4. Temperaturmenu A. Alarmindikator
2. Tidsmenu 5. Funktionsmenu B. Driftsindikator
3. Streammenu 6. Alarmmenu C. Teend/sluk-knap
Menuknap Funktion

A Op/hgjre-knap
@D
Enter/bekraeftelse-knap
E Ned/venstre-knap

Tabel 1.1 Mennknapfunktioner

Betjening
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1.4 Igangsaettelse og start

1.4.1 Startafstyresystemet

Tilslut affugteren til hovedstromforsyningen. Resultat: Styresystemetigangsatter, ogalle LED'er blinker i
et par sekunder. Displayet viser forst ComDry-maskintypen, derefter indstillet frekvens, f.eks. [50Hz], og til
slut softwareversionsnummer, f.eks. [VER: 1.00] og det aktuelle luftfugtighedsniveau, f.eks. [*RL1 46%].

BEMZAZERK! Opstartssekvensen tager omkring 10 sekunder. Lad styresystemet faerdiggare hele
opstartssekvensen, inden du forsgger at starte affugteren.

1.4.2 Startaffugteren

Folg disse trin for at starte affugteren:

Trin Handling lllustration

1 Tryk patil/fra-knappen (C) én gang for at starte affugteren.
Resultat: Hvis den malte luftfugtighed er lavere end den indstillede
veerdi, begynder den grgnne driftsindikator (B) at blinke i en sekvens

med lang tid teendt/kort tid slukket. Det afhaengiger af bleeserens

tilstandsindstilling, hvorvidt procesblaeseren vilkare eller ej.

Anleegget er nuistandby-tilstand. B
C

2 Affugteren begynder at affugte, narden malte luftfugtighed er ligmed

eller starre end den indstillede veerdi, og driftsindikatoren (B) skifter

tilatlyse hele tiden.
B
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1.5 Stop affugteren

A FORSIGTIG!

Undlad at frakoble affugteren fra streamforsyningen, mens den kgler af.

Bleeseren stopper, og varmelegemet kan vaere meget varmt, hvilket kan resultere i skader pa varmelegemet
og andre komponenterinaerheden af det.

Folg disse trin for at stoppe affugteren:

Trin Handling Resultat/illustration
1 Tryk pa til/fra-knappen én gang for at stoppe affugteren. Den grgnne driftsindikator begynder at
blinke i sekvenser med lige lang tid taendt
og slukket.
2 Anleegget bliver ved med at kgre et stykke tid for at kegle ned, og
derefter stopper det.

1.6 Nadstop

A FORSIGTIG!
Foretag kun hurtigstop af affugteren i ngdstilfaelde.

Blaeseren stopper, og varmelegemet kan vaere meget varmt, hvilket kan resultere i skader pa varmelegemet
og andre komponenterinaerheden af det.

I nodstilfalde stoppes affugteren ved at trekke stikket til hovedstremforsyningen ud. Hvis affugteren er
permanent tilsluttet hovedstremforsyningen, slas strommen fra ved hjlp af den eksterne stromafbryder.

1.7 Automatisk start efter stramafbrydelse

Hyvis affugteren er teendt, vender den tilbage til driftstilstand efter en stremafbrydelse, uanset om den korer
eller befinder sigistandby-tilstand.

4 Betjening MDA-CDCS-A1808



ComDry-styresystem & Munters

1.8 Navigationimenuerne

De tre knapper g , og E pa kontrolpanelet bruges til at navigere i menuerne.

Folg disse trin for at navigere i menuerne:

Trin Handling Resultat/illustration

1 o) i .
Veelgen menu ved attrykke paleleller’ V . indtilden valgte menu Indikatorenfor den valgte menulyser.
vises.

2 = Menuindikat b deratblinke.
Abn menuen ved attrykke péE. entlindikatoren begynderat biinke

3 ‘ A ‘D .
Brugle= ellerl V tilatrulle gennem menuen.

4 Menuindikat hold dat
Forlad menuen ved hjzelp af &0 gé til [EXIT]. blinke. | aoreniolderopmeda
Trykpé.

BEMZARK! Alle menulister er cirkuleere. Nederst i hver enkelt menu finder du [EXIT]. Den hurtigste metode til at
. . JA .
navigere dertil er ved at trykke pale=» én gang efter at have abneten menu.

1.9 Adgangsniveauer

Folgende adgangsniveauer og handlinger er til radighed 1 styresystemet:

Adgangsni- | Tilgaengelige handlinger Kommentar
veau

ACCESS Se alle procesdata

ACCESS* |a Sealleprocesdata
= Justerrelevante parametre (indstil veerdi for
RL, nulstilh ellerkWh osv.)

ACCESS ** = Niveau2erkunforudvalgte medarbejdere
(kvalificerede medarbejdere eller Munters
Service)

= Hvisduvedenfejl har naetdette niveau, bruger
du koden 0000 for at vende tilbage til niveau 1.

MDA-CDCS-A1808 Betjening 5
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1.10 Adgang til styresystemet

Styresystemets indstillinger og txllere er beskyttet mod uautoriseret andring ved hjxlp af to
adgangsniveauer. Se ogsa afsnit 7.9, Adgangsniveaner.

Folg disse trin for at fa adgang til systemet:

Trin Handling Resultat/illustration

1 Du skal have "én stjerne"-adgang for atkunne sendre Menuindikatoren blinker.
indstillingerne. Gaftil funktionsmenuen Functions, se afsnit
1.8, Navigationimenuerne.

A
2 Rul op til[ACCESS ] ved hjeelp afle=.
3 =n. ... . . N Systemeternulastop, ogdukan
Tryk og hold €= indtil ACCESS ] skifter til [ACCESS *]. foretage nye indstilinger eller nulstille
teellerne.
4 Derfindes et hgjere adgangsniveau med pinkodebeskyttelse; "to

stjerner". Hvis der ggres forsgg pa at ga til et hgjere adgangsniveau,
mens maskinen er slukket, skifter visningen pa displayet til [0 0 0 0].

Trykpa fire gange, indtil [ACCESS *] visesigen.

BEMZAZERK! Systemet vender automatisk tilbage til Iast tilstand efter fem minutters inaktivitet.

BEMZAZERK! Systemet starter altid i Iast tilstand efter at veere blevet teendt, uanset hvilket adgangsniveau, det
befandt sig i, for strammen blev afbrudt.

Folg disse trin for at tvinge systemetilast tilstand:

Trin Handling Resultat/illustration
1 Sargfor, atanlaegget er slukket.
2 Gatilfunktionsmenuen "Functions".

3 Navigertil [ACCESS *]. Se generelle instruktioneriafsnit
1.8, Navigationi menuerne.

4 Startanlaegget ved at trykke pa taend/sluk-knappen. Den grgnne lampe lyser.
5 =>. .. €T el b Systemeternulast, og du kan foretage
Tryk og hold &= indtil [ACCESS* ] skifter til ACCESS]. nyeindstilinger ellernulstille tssllermne.

6 Betjening MDA-CDCS-A1808
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1.11 Andring af systemindstillingerne

Du skal have "én stjerne"-adgang for at kunne =endre indstillingerne, se 7.70, Adgang til styresystemet .

Folg disse trin for at @ndre systemindstillingerne:

Trin Handling Resultat/illustration
1

Naviger tilden parameter, du vil &ndre, ved hjeelp afg eIIer@.

2 Tryk pé. Indstillingen begynder at blinke.

Skift veerdi ved hjeelp afe ogl V .

Indstillingen holder op med at blinke.

Bekraeft den nye indstilling med =

BEMZAERK! Hvis den nye indstilling ikke bekraeftes inden for 30 sekunder, skifter displayet tilbage til den gamle
indstilling.

BEMZAERK! Skrivebeskyttede veerdier kan ikke eendres. De begynder ikke at blinke, hvis du trykker pa
uansetadgangsniveau. Find ud af, om en parameter kan eendres eller er skrivebeskyttet, ved at leese afsnit
2, Menuerog parametre.

1.12 Nulstilling afen alarm

Folg disse trin for at nulstille en alarm:

Trin Handling Resultat/illustration

1 Skrivalarmmeddelelsen ned, fer du nulstiller alarmen. Oplysningerne
kan veere nyttige under fejlfindingen.

2 Vent, indtil affugteren er stoppet. Visningen pa displayet skifter til
Tryk pa = [RstNO], og [NO] blinker.

3 . . . Nar alarmen er blevet nulstillet, vender
Skift[NO]til [YES] ved at trykke pa enten g eIIerE. menusystemet tilbage til startposition.
Bekraeft ved at trykke pa “

BEMARK! Hvis arsagen tilen alarm ikke er afhjulpet, kan alarmen blive aktiveret igen efter nulstilling, ogsa
selvom affugteren er stoppet.

MDA-CDCS-A1808 Betjening 7
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1.13 Nulstilling af taellerne

Du skal have "én stjerne"-adgang for at kunne nulstille teellerne, se 7.70, Adgang til styresystemet .

Folg disse trin for at nulstille tellerne:

Trin Handling Resultat/illustration
1 Naviger til den teeller, du vil nulstille. Se afsnit
1.8, Navigationimenuerne.
2 , Visningen pa displayet skifter til
Tryk paE [RstNQ], og [NO] blinker.

3 Skift[NO]til [YES] ved at trykke pa enten E eIIer?‘.
BEMZAERK! Hvis [Rst NOJ/Rst YES]ikke aendres inden for
30 sekunder, skifter displayet automatisk tilbage til den gemte
teellerveerdi.
4 Teelleren er nulstillet.

Bekreeft nulstillingen med =

BEMAERK! Hvis du trykker pa ENTER, nar displayet viser [Rst NOJ, vil den gemte teellervaerdi blive vist pa
displayetigen.

1.14 Gendannelse af standardindstillingerne

Du skal have "én stjerne"-adgang for at kunne gendanne fabriksindstillingerne, se
1.10, Adgang til styresystemet .

Folg disse trin for at gendanne alle standardfabriksindstillingerne:

Trin Handling Resultat/illustration
1 Gatil funktionsmenuen Functions, og naviger til Default.
2 . Displayet skifter til [Rst NO], og [NO]
Trykpa blinker.

OpCul
=B
0"0"®

3 Skift [NO]til [YES] ved at trykke pa
enten @ ellerl V

. (&= Alle veerdier vendertilbage til
Bekreeftved attrykke pa ‘-‘ fabriksindstillingerne.

8 Betjening MDA-CDCS-A1808
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1.15 Alarm for serviceinterval

Serviceintervallet [T-xxxx h| kan sxttes til mellem 500 og 8.000 timer.

Du skal have "én stjerne"-adgang for at kunne nulstille tellerne. Folg disse trin for at @ndre serviceintervallet
(seogsa 1.11, Endring af systemindstillingerne):

Trin Handling Resultat/illustration
1 Gatiltidsmenuen Time.
2 Naviger til "Service interval" [T-xxxx h]
2 Juster"Service interval" [T-xxxx h] i trin pa 100 timer.
3 Nulstil teelleren "Time to service" [S xxxx h].

BEMARK! Telleren "Time to service" kan nulstilles nar som helst. Nar taelleren nulstilles, begynder den at
teelle op eller ned igen fra den forudindstillede veerdi [T-xxxx h], afhaengigt af hvordan "Service interval" er blevet
Justeret.

Talleren Time to service [S xxxx h] teller ned til nul. Nar den nér nul, aktiverer systemet en "blod

alarm", naeste gang anlegget tendes. Alarmen far kun alarmmenusymbolet til at blinke, ikke den rede
alarmindikator, og meddelelsen [TIME FOR SERVICE] vises pa displayet. Alarmen far ikke anlaegget til at
stoppe. Anlaegget kan stadigvak betjenes som normalt, selvom alarmen er aktiveret.

Folg disse trin for at tjekke serviceparametrene og stoppe servicealarmen:

Trin Handling Resultat/illustration

1 Hvis du vil have vist eller tiekke parametrene,
kan du enten nulstille alarmen ved at trykke pa

og nulstille den, eller du kan forlade alarmmenuen med [EXIT].

2 Hvis du vil stoppe alarmen helt, skal du navigere til tselleren
"Time to service" [S 0000] i denne menu og nulstille den.

BEMZAERK! Selvom alarmen er blevet nulstilleti alarmmenuen, vil den blive genaktiveret, naeste gang anlaegget
teendes.

Se brugervejledningen for at fa oplysninger om korrekt vedligeholdelse.

MDA-CDCS-A1808 Betjening 9
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2 Menuerogparametre

Fa oplysninger om indstilling af systemparametre 1 7.77, Andring af systemindstillingerne og
1.13, Nulstilling af twllerne. Se begransningerne for indstilling af parametre i
2.7, Minimum-, maksimum- og standardveerdier.

2.1 Luftfugtighed

Affugteren korer altid 1 automatisk tilstand. Den affugter, indtil det onskede luftfugtighedsniveau (indstillet
vaerdi minus hysteresevardi) er naet. Derefter begynder den gronne driftsindikator at blinke i en sekvens
med lang tid tendt/kort tid tendt. Det angiver, ataffugteren er i standby-tilstand. Den begynder at affugte
igen, nar luftfugtigheden erlig med eller storre end den indstillede vardi.

Luftfugtighedsstyringstypen (relativ luftfugtiched, dugpunkt eller absolut luftfugtiched) og enhedssystem
(metrisk eller britisk standard) afger aflesningerne og indstillingerne i denne menu. Se 2.5, Funktionerfor at
fa referencer og forklaringer.

- N Beskrivelse Type Indstillingsmu-
Displayvisning lighed

Afleesning afintern sensor SKRIVEBESKYTTET D1../X1...

(Afleesning af ekstern sensor)? SKRIVEBESKYTTET D2.../X2...

Indstillingsveerdi for luftfugtighed JUSTERBAR HJJERE/LA-
VERE

Hysterese JUSTERBAR HJJERE/LA-
VERE

Styresensor (JUSTERBAR)! (*RL2)1, (*RL3)!

1 Kun nér der ertilsluttet eksterne luftfugtighedssensorer

10 Menuer og parametre MDA-CDCS-A1808
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2.1.1 Internstyresensor

Den interne luftfugtighedssensor er som standard styresensoren. Det er angivet med en stjerne (¥), for
aflesningenidisplayet (*RL1... /*D1... /*X1...).

2.1.2 Eksternstyresensor

Du kan ogsi valge at tilslutte en ekstern sensor. Systemet vil automatisk give den betegnelsen (RL2 / D2/
X2). Nir den er tilsluttet, kan du vaelge ekstern sensor som styresensor. Derefter viser displayet (*RL2... /
*D2... /*X2...).

Med en ekstern sensor som styresensor kan du afbryde og tilslutte den eksterne sensor igen uden at miste
styreindstillingen, f.eks. [*RL2...], mens affugteren er slukket (men stromtilsluttet). Nar systemet er teendst,
gor det fem forsog (ilobet af 20 sekunder) pa at kontakte den eksterne styresensor. Hvis det mislykkes,
vender systemet tilbage til den interne RL1-sensor. Derefter skal fornyet angivelse af den eksterne sensor
som styresensor foretages manuelt.

2.2 Korselstid

Korselstid registreres, sa lenge procesluftbleseren korer. Systemet holder op med at telle, nar deteri
standby-tilstand eller slukket. Systemet har to kerselstidstallere; en enkelttzller, der kan nulstilles, og en
teeller, der registrerer samlet korselstid. Sidstnavnte kan ikke nulstilles.

Displayvisning Beskrivelse Type Indstillingsmulighed
Enkeltteeller for karselstid KANNULSTILLES Ja/nej

Samletkearselstid (displayet SKRIVEBESKYTTET
skifter fra"TOTAL" til
displayvisning og tilbage).

Tid til service KANNULSTILLES Ja/nej

Serviceinterval JUSTERBAR Forhver 100 timer

MDA-CDCS-A1808 Menuer og parametre 11
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2.3 Strgm

ComDry-styresystem

ComDry-affugteren er udstyret med en integreret KWh-tzller, der kan nulstilles. Energiforbruget

registreres, nar affugteren er tilsluttet hovedstremforsyningen, uanset om anlegget er teendt, slukket eller i
standby-tilstand. Talleren viser forbruget1hele kilowatttimer (kWh).
Det er ogsa muligt at overvage effekt (W), strom (A) og spending (V) i realtid i denne menu.

BEMZAZERK! Nulstilling udferes altid manuelt. Hvis strammen til affugteren afbrydes (eller hvis der opstar
streamafbrydelse), nulstilles kWh-teelleren ikke.

Displayvisning Beskrivelse Type Indstillingsmulighed
kWh-teeller KANNULSTILLES Ja/nej
Effektirealtid SKRIVEBESKYTTET
Strem/spaending i realtid SKRIVEBESKYTTET

12
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2.4 Temperatur

Lufttemperaturen males forskellige stederiaffugteren. Alle vaerdier er skrivebeskyttede.

Hyvis der er tilsluttet eksterne luftfugtigheds- / temperatursensorer, vil de ogsi vaere angivet pa listen.
Regenereringsindtagstemperaturen (Ri) for varmelegemet og regenereringstemperaturen (Rt) efter
varmelegemet samt vadlufttemperaturen (Wt) og procesluftindtagstemperaturen (T'1) males.

Temperaturen vises i grader celsius eller fahrenheit, athangigt af indstillingen i funktionsmenuen.

Displayvisning Beskrivelse Type Indstillingsmulighed

Procesluftindtagstemperatur (intern SKRIVEBESKYTTET
sensor)

(Eksternsensor)! SKRIVEBESKYTTET
Regenereringstemperatur SKRIVEBESKYTTET
Vadlufttemperatur SKRIVEBESKYTTET
Temperatur ved indtag til SKRIVEBESKYTTET

regenereringsluft

1)Kun hvis ekstern sensor er tilsluttet

MDA-CDCS-A1808 Menuer og parametre 13
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2.5 Funktioner

2.5.1 Procesblaesertilstand

Der er tre procesblasertilstande:

Blaesertil- Beskrivelse
stand
[Fan ON] Itilstanden [Fan ON] karer affugteren procesblaseren konstant, uanset om der er behov for affugtning

ellerej. Det er standardtilstanden.

[FanINT] Itilstanden [Fan INT] (INTermittent) stopper bleeseren, nar den gnskede luftfugtighed (indstillet veerdi
(INTermittent) | minus hysteresevaerdi) er naet. Hvis luftfugtighedsaflaesningen holder sig under denindstillede veerdi,
vil procesblaeseren alligevel starte efter 30 minutter for at ggre det muligt for den indbyggede sensor
atregistrere tilstanden for den indkommende procesluft mere ngjagtigt. Blaeseren kareri et minut for
at muliggere korrekt maling. Hvis luftfugtigheden stadig ligger under den indstillede vaerdi, stopper
bleeserenigen. Detgentages, indtil luftfugtigheden nar den indstillede veerdi, hvilket vil fa affugteren

til at starte igen.

[FanDEM](on | Itilstanden[Fan DEM] (on DEMand) stopper bleeseren, narden gnskede luftfugtighed (indstillet veerdi
DEMand) minus hysteresevaerdi) er naet. Den starterigen, nar luftfugtigheden er ligmed eller starre end den
indstillede veerdi. Det giveripraksis en styring med starre hysterese end "Fan INT", afhaengigt af
falgende: Nar affugteren har naet det anskede luftfugtighedsniveau, skifter den til standby og stopper
procesblaeseren. Efter et stykke tid vil den interne maskinvarme gge luftfugtighedssensorens temperatur.
Det far sensorafleesningen til at blive endnu lavere, dvs. at systemet fungerer, som omder var en "negativ
hysterese". Detbevirker, atdet vil vaere ngdvendigt med en starre luftfugtighedsbelastning for at fa

affugterentil at starte, sammenlignet med "Fan INT"-tilstanden.

2.5.2 Luftfugtighedsstyring og-enheder

Styring/visning af luftfugticheden kan szttes til enten relativ luftfugtiched (RL%), dugpunkt (Dp °C) eller
absolut luftfugtiched (X gt/kg).

Afhangigt af enhedssystemindstillingen, SI for metrisk eller IP for britisk standard, vil aflesningerne blive
visticelsius og g/kg eller i fahrenheit og grain/Ib. Alle disse indstillinger foretages i funktionsmenuen.

14 Menuer og parametre MDA-CDCS-A1808
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2.5.3 Displayoplysninger

Displayvisning Beskrivelse Type Indstillingsmulighed
Kerselstilstande for JUSTERBAR FanON, INT, DEM
procesblaeser
Metrisk eller britisk standard | JUSTERBAR SI,IP
Luftfugtighed JUSTERBAR RL, Dp, Absolut

luftfugtighed
Affugterens serienr. SKRIVEBESKYTTET ID-nr.
ADGANGSNIVEAU JUSTERBAR ACCESS*
Gendan til standardind- KANNULSTILLES Jaellernej
stillinger (kun muligt, nar
affugteren er SLUKKET).
Frekvens for hovedstrgm- JUSTERBAR 50eller60 Hz

forsyning

MDA-CDCS-A1808
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2.6 Alarm

ComDry-styresystem

Hyvis der opstar en driftsfejl, begynder den rode alarmindikator og alarmmenuindikatoren at blinke. Arsagen
til alarmen vil blive vist pa displayet, og affugterens blaser og rotor stopper, nar den er kolet ned.

Detkan tage et par minutter.

A FORSIGTIG!

Lad veere med at frakoble affugteren fra stroamforsyningen, mens den afkgler— arsagen til alarmen kan veere

overophedning.

Displayvisning Beskrivelse

Type

Arsagtilalarmifuld tekst

KANNULSTILLES

Alarmstatus

SKRIVEBESKYTTET

16 Menuer og parametre
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ComDry-styresystem

2.7 Minimum-, maksimum-og standardvaerdier

2.7.1 Luftfugtighed

Denne tabel viser minimum-, maksimum- og standardvardier for luftfugtighed:

& Munters

Parameter RL (%) Dp(°C) X(gr/kg) Dp (°F) X (grain/lb)
Maks. 95 40 40 99 300
SV_ (indstillet
vaerdi) Standard 50 9 7,3 49 51
Min. 5 -30 0,5 -20 2
Maks. 10 10 1,0 10 10
HYS_
(hysterese) Standard 2 0,2 2
Min. 0 0,0 0
Tabel 2.1 Mininmum-, maksimum- og standardverdier for lufifugtighed
2.7.2 Servicetid
Denne tabel viser minimum-, maksimum- og standardvardier for servicetidsvardier:
Parameter Standardindstilling Maks. Min.
T—h (servicetid) 4000 8000 500
Tabel 2.2 Tid, minimum /| maksimum og standardtidsverdier
2.7.3 Funktioner
Denne tabel viser standardindstillingerne og indstillingsmulighederne i funktionsmenuen:
Parameter Standardindstilling Ekstraudstyr
Blaeser FanON FanINT, Fan DEM
Affugter Sl (metriske enheder) IP (britiske standardenheder)
Dp (°C/°F)
Luftfugtighed RL (%)
X (gr/kg)/(grain/lb)

Tabel 2.3 Standardindstillinger og indstillingsmuligheder i funktionsmenuen

MDA-CDCS-A1808
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