ML17 med Climatix

ML17 sorptionsavfuktare med Climatix styrsystem anvénds for att effekfivt
avfukta luft till léga vatteninnehdll.

ML-seriens avfuktare &r konstruerade s& att hela luftbehandlingen sker i en
sluten rotorenhet. Denna har tétslutande rotorkapor i varmetdlig hardplast
med vél avskilda sektorer som exakt balanserar varje luftfléde - avfukining,
regenerering och vérmeétervinning. Héllfasthet, formbarhet och
korrosionsskydd é&r optimerade genom att avfuktarens stomme och
demonterbara yttre paneler seriemdssigt tillverkas i ugnslackerad
Aluzink®. ML17 kan levereras med 3 olika regenereringsalternativ -

el, anga eller gas.

Styrsystem &r i enlighet med EN 60204 (IEC204) standard och ar
utrustad med ett antal larmfunktioner fér komplett dvervakning och
styrning av avfukiningsprocessen.

ML-seriens avfuktare tillverkas i enlighet med harmoniserade Europeiska
Standarder och &r CE markt.

Munters, Air Treatment Division,
www.munters.com
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Métten nedan &r endast referensvérden

1. Processluft 2. Torrluft 3. Regenereringsluft 4. Vatluft
Bredd A Djup B Hajd C Diam. D Diam. E Vikt
1200mm 870mm 1790mm 315mm 200mm 315kg

Teknisk specifikation

Processluft
Nominellt luftfléde (m®/h)
Tillgéngligt statiskt tryck (pa)

Reactivation air
Nominellt luftfldde (m®/h)

Tillgéngligt statiskt tryck (pa)

1700
300

630
300

Total effekt, spénning och strém (ampere/fas)

Anslutningseffekt (kW) El
Anslutningseffekt (kW) El
Anslutningseffekt (kW) Anga/Gas
Anslutningseffekt (kW) /&ngc/Gcs
230V 3-50Hz (A) EL

230V 3-50Hz (A) Anga/Gas
380V 3-50Hz (A) El

380V 3-50Hz (A) Anga/Gas
400V 3-50Hz (A) El

400V 3-50Hz (A) Anga/Gas
415V 3-50Hz (A) El

415V 3-50Hz (A) Anga/Gas
440V 3-60Hz (A) El

440V 3-60Hz (A) Anga/Gas
460V 3-60Hz (A) El

460V 3-60Hz (A) Anga/Gas
480V 3-60Hz (A) El

480V 3-60Hz (A) Anga/Gas
Angférbrukning (g/s), 4 bar (g)
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Max arbetstryck &nga (bar) (g)
Gasférbrukning (m3/h)
Naturgas- Gastryck (mbar)

Max svavelhalt (ppm) HPS Rotor

Ovriga tekniska data
Normalt arbetsomréde (°C)

Ljudeffektnivé fill rum Lw dB (A), d&

alla kanaler &r anslutna
Luftfilter, standard

Elekirisk skyddsklass (hélje)
Elektrisk skyddsklass (elcentral)

1,6
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Normalt arbetsomréde
Tillval

* Kommunikation via Modbus,
BACnet eller Lon

* Daggpunktssensor

* Extern kontroll

e Extern filterbox (M5+F7)

* Regenerering via el, gas eller
anga

* Isolerat processluftsinlopp

* Spegelvént utférande

* Hélje i rostfritt stal

Fér mer information besék
www.munters.com
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