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O™ Munters MX? Plus Avfuktningssystem

1 Inledning
1.1 Definition

Avfuktaren som beskrivs i handboken kallas frin och med nu 6t "aggregatet".

1.2 Omhandboken

Anvindarhandboken innehaller viktig sdkerhetsinformation, en produktbeskrivning och
underhallsanvisningar for detlevererade luftbehandlingsaggregatet.

Lis alla relevanta delar av handboken innan aggregatet anviands eller ndgot arbete utfors pa det. Hiansyn till
denna information hjilper till att undvika fara, att minimera reparationskostnader och stillestand, och 6kar
luftbehandlingsaggregatets tillforlitlighet och livslingd.

Handboken ska forvaras pa en bestimd plats i anslutning till aggregatet.

Handboken beskriver inte allt underhallsarbete som beh6ver utforas f6r att garantera lang livslaingd och
tillférlitlighet f6r denna typ av utrustning, Kontakta alltid Munters f6r service och reparationer for att
aggregatet ska fungera sikert underlang tid.

Installationsinstruktioner finns i motsvarande tilligg.

Handbokens innehall kan dndras utan féregaende meddelande.

OBS! Handboken innehaller information som skyddas av lagarom upphovsrétt. Det ar inte tillatet att kopiera eller
Overféra nagon del av handboken utan skriftligt medgivande fran Munters.

Sand eventuella kommentarer om handboken till:

Munters Europe AB
Technical Documentation
P.O.Box 1150

SE-164 26 KISTA Sweden
e-mail: t-dod@miunters.se
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1.3 Varningar

Thandboken markeras information om risker med symbolen for fara:

A IZARNING!

Indikeraren mdéjlig risk som kan leda till svar personskada eller dédsfall.

A FORSIKTIGT!
Indikeraren mdjlig risk som kan leda till skada pa aggregatet ellerannan egendom eller orsaka skada pa miljén.

OBS! Belyser kompletterande information fér optimal anvédndning av aggregatet.

1.4 Garanti

Garantin framgar av Munters forséljnings- och leveransvillkor. Garantin giller inte om reparationer eller
indringar utférs utan skriftligt medgivande av Munters, eller om aggregatet inte drivs under de férhallanden
som 6verenskommits med Munters. Garantin géller inte £6r skador som beror pa férsumlighet, otillrickligt
underhall eller att vara rekommendationer inte har f6ljts.

For att garantin ska gilla maste aggregatet under hela garantiperioden servas och underhallas av en
kvalificerad tekniker frain Munters eller tekniker godkdnd av Munters. Speciell och kalibrerad testutrustning
irnédvindig. Service och underhdll maste dokumenteras f6r att garantin ska gilla.

Garantin dr begrinsad till kostnadsfritt utbyte av delar eller komponenter som felat pa grund av defekt i
material eller arbete.

Driftsittnings-/uppstart-inspektion "S" av Munters dr nédvindig for att garantin ska gilla fullt ut.

Kontakta alltid Munters vid behov av service eller reparation. Driftfel kan intriffa om aggregatet far
otillrickligt eller felaktigt underhall.

1.5 Inspektionavleverans

» Inspekteraleveransen och jamfér med leveranssedel, orderbekriftelse eller annan
leveransdokumentation. Se till att allt finns med och attinget dr skadat.

» Kontakta Munters omedelbart om leveransen ir skadad eller inte komplett f6r att undvika
installationsfrsening,

« Tabortallt férpackningsmaterial fran aggregatet, och se till att det inte uppstatt nagra transportskador.

« Eventuella synliga skador maste rapporteras skriftligen till Munters inom 3 dagar och f6re installation av
aggregatet.

« Sorteraemballaget enligt gillande milj6lagstiftning.
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1.6 Markning

M Munters

Type MX2? Plus D ]
Fabr. No. 1501 190XXX XXXXX 4 =

Fabr. year 2015 = ‘-\
3 ~400V 50 Hz

@ 4,1 kW JUIT 36w

Max 41 kW IP33 2

Made in Sweden
Munters Europe AB
Box 1150
L SE-164 26 Kista, Sweden
I 0 I°T T

Figur 1.1 Exempelpa typskylt Figur 1.2 Typskyltens placering

@»

i]

1.7 Teknisk specifikation

Tekniska specifikationer f6r aggregatet finns i motsvarande manualavsnitt.

1.8 Ejavseddanvandning

» Aggregatetirinte avsett for installation utomhus.

» Aggregatetirinte avsett for anvindning i klassade omraden dir explosionssiker utrustning krivs.

« Aggregatet far inte installeras nira virmealstrande apparater som kan orsaka skador pa utrustningen.

» Aggregatetirinte avsett for behandling av luft som ar férorenad av16sningsmedel, damm eller andra
fratande, korroderande eller slipande partiklar.

3 Inlednin g TSV-MX2P-B1505
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2 Sakerhet

2.1 Avseddanvandning

Aggregatet som levererats av Munters far endast anvindas for luftbehandling, I dettaingar filtrering,
uppvirmning, kylning, befuktning, avfuktning och transport av luft. Munters utesluter uttryckligen all
annan anvandning,

Aggregatet ir konstruerat for att mota de sikerhetskrav, direktiv and standarder som EU forsidkran anger.

Inga dndringar far utféras pa aggregatet utan férhandsgodkinnande fran Munters. Pamontering eller
installation av extrautrustning dr endast tillatet efter skriftligt medgivande fran Munters.

Driftsvillkoren enligt den tekniska specifikationen maste f6ljas 1 alla detaljer.

Annan anvindning av utrustningen kan orsaka personskador och skador pa aggregatet eller annan
egendom.

2.2 Saiakerinstallation, drift och underhall

Viharlagt ned ett stort arbete pa konstruktionen och tillverkningen av aggregatet for att uppfylla tillimpliga
sikerhetskrav f6r denna typ av utrustning;

Handboken innehaller rekommendationer for bista arbetsmetoder och ska inte ersitta personligt ansvar
eller lokala foreskrifter.

Under drift och annat arbete med en maskin dr det alltid den enskilda individens ansvar att tinka pa:

» Sikerheten for all inblandad personal.

» Sikerheten foraggregatet och annan egendom.

»  Skydd f6r miljon.

Gor alltid en riskbed6mning innan arbete utfors pa aggregatet.

A IZARNING!

- Aggregatetférinte utséttas for sténk eller sdnkas nerivatten.

- Aggregatetféarinte anslutas tillannan spénning eller frekvens &n den som anges pa typskylten. Fér hég
matningsspénning kan medféra risk fér elchock eller skada pa aggregatet.

- Stick inte in fingrar eller féremal i luftéppningarna.
- All elinstallation méste utféras av behérig elektriker och i enlighet med géllande bestammelser.

- Avfuktaren kan starta automatiskt efter ett strémavbrott. Stéll och Ias alltid huvudstrémbrytarenildge OFF innan
nagot servicearbete utférs.

- Anvénd endast godkénd lyftutrustning fér att undvika personskada och skador pa utrustningen.

- Kontakta alltid Munters vid behov av service eller reparation.

A IZARNING!
Installation, instéllningar, underhall och reparationer far endast utféras av behdrig personal som &r medveten om
riskerna med underhall av utrustning som har h6g elspénning och héga temperaturer.

TSV-MX2P-B1505 Sakerhet 4
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A IZARNING!

Driftséttning och forsta start av aggregatet farendast utféras av behorig personal.

A ZARNING!
Aggregatetinnehaller roterande fléktar och andra rérliga delar.

Hall alltid hénderna borta fran fldktbladen nér aggregatet érigang. GOR INTE service p& aggregatet innan flékten
har stannat helt.

Stéll och las huvudstrémbrytaren ildge OFF innan nagot servicearbete utférs.

Férattférebygga personskada far aggregatet endast kéras med alla luckor stdngda och med alla borttagbara
paneleroch skyddsgaller ordentligt pa plats.

Fléktar och andra rérliga delar kan starta automatiskt utan varning.

A VARNING!

Rengéringsmedel, kylmedia, olja och fett &ré&mnen som &rfarliga fér den personliga hélsan och fér miljén. De
farinte sldppas ut via marken eller det allménna avioppssystemet, utan maste omhéndertas enligtlokala och
nationella lagar och foreskrifter.

A FORSIKTIGT!
Service och underhallsarbete far endast utféras av kvalificerad och erfaren personal. Driftfel kan intréffaom
aggregatetfarotillrdckligt eller felaktigt underhall.

5 Sakerhet TSV-MX2P-B1505
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2.3 Kvarstaenderisker

For att undvika méjliga faror vid drift och underhall av aggregatet, har n6dvindiga skyddsatgarder vidtagits.
Det finns dock vissa kvarstaende risker som all personal som arbetar med aggregatet maste kinna till:

Hanteringen av vitskor i frys-, virme- eller kylkretsar kan vara farliga. Lids informationen f6r den aktuella
typen av vitska fOr att undvika riskerna.

Heta eller kalla ytor kan orsaka skador. Fore atgard, vinta tills temperaturen dr normal eller anviand
skyddskladsel.

Vassa platkanter pa sektioner eller batterier kan orsaka skirsar. Anvind skyddshandskar, sarskilt vid
demontering och montering.

Vid arbete med eller nira fliktar, tink pa att kvarstaende luftflode genom aggregatet kan orsaka spontan
rotation av fliktarna och darigenom orsaka personskada.

Dérrar till utrymmen med 6vertryck kan utrustas med extra sikerhetslas for att forhindra att dorrarna
Oppnas oavsiktligt. Kontrollera att sidana las dr lasta innan aggregatet startas.

Vid arbete med filter eller i ett dammigt omrade: For att skydda anvindaren fran damm, anvind en passande
CE—mirktansiktsmask utvald och anpassad enligt gillande sdkerhetsstandarder.

Anvind hérselskydd enligt tillimpliga sikerhetsstandarder vid arbeten i bullriga utrymmen f6r att undvika
hérselskador.

Spjill 6ppnar och stinger automatiskt. Hall hinderna borta fran spjallen nir de drirorelse.

TSV-MX2P-B1505 Sakerhet 6
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2.4 Varningssymboler

Foljande varningssymboler kan finnas pa aggregatet for att varna anvindarna for kvarstaende risker, som
kan orsaka allvarliga personskador eller dodsfall. Se till att all personal som arbetar med eller i nirheten av
aggregatet vet vad varje symbol betyder.

LN N /o o

Figur 2.1 Risk for Figur 2.2 Het luftstrom eller ~ Figur 2.3 Aggregatet startar ~ Figur 2.4 Kldmrisk.
personskador pa grund Yta. antomatiskt.
av elchock.

2.5 Snabbstopp

Aggregatet kan stoppas i ett n6dlige med hjélp av huvudstrombrytaren, se avsnitt 5. 7, Huvudstrimbrytare.

A FORSIKTIGT!

Anvénd endast vid nédfall huvudstrémbrytaren for att stoppa aggregatet. Den normala avstdngningssekvensen
kommer inte attféljas. Fléktarna stannaroch vdrmaren kan vara mycket het, vilket kan resultera i skadorpa
vdrmaren och andra komponenterinérheten.
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3 Systemkonstruktion och funktion

3.1 Funktionsbeskrivning

Munters Plus dr utvecklad for att styra luftkvaliteten 1 arkiv, laboratorier, renrum eller andra applikationer
med héga krav pa klimatet.

Alla aggregatlevereras med en avfuktare. Andra komponenter som batterier £6r kyla och virme, luftfuktare
eller tilluftsfliktar levereras beroende pa den individuella systemspecifikationen.

Systemet installeras och drivs frain operatorspanelen. Givare pa vagg eller 1 kanal miter temperaturen och
fuktigheten i processluften. Styrsystemet och de elektriska sikerhetsfunktionerna for alla komponenter éar
placeradeielpanelen.

Alla komponenter regleras proportionellt och ar konfigurerade att uppna optimal kapacitet och
energieffektivitet. Den elektriska virmaren iavfuktaren ar tyristorstyrd och de elektriska virmarna for
temperering av luften ar pulsstyrda. Tilluftflikten gar kontinuerligt for att garantera exakt klimatstyrning,
Regleringen kan vara tidsstyrd f6r olika perioder, vecka, minad, dygn men ocksd sommar/vinter

med specifika driftsinstillningar f6r temperatur och fuktighet. Det finns flera mojligheter f6r

anslutning till byggnadsstyrsystem for styrning och 6vervakning av funktionerna. Kontakta nirmaste
Munters-representant for mer information om automatiska system eller bus-anslutningar.

3.2 Systemuppbyggnad

2| |E

- I -

o

[6) OOF: O . I L%
tf\@K@\@\u@uww

Figur 3.1 MXZ Plus, exempel* pa systemuppbyggnad

1. Filter 5. Avfuktare
2. Férvarmningsbatteri 6. Efterkylare
3. Forkylningsbatteri 7. Regenereringsflakt

4. Tilluftsflakt

*Individuella system byggs enligt specifikation, och kan skilja sig fran detta exempel.

TSV-MX2P-B1505 Systemkonstruktion och funktion 8
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3.3 For-och efterbehandling

For- och efterbehandling av processluften hanteras med féljande komponenter:

Inloppsspjall for att stinga av aggregatet fran luftflodet. Spjillen monteras pa aggregatets utsida.

En blandbox dir friskluft kan blandas med recirkulationsluft.

Virmebatteri: Batteriet kan vara elektriskt eller virmas med varmvatten. I fallet varmvatten maste
batteriet vara anslutet till en extern virmemediematning,

Kylbatteri: Batteriet anvinder kallvatten, eventuellt blandat med glykol. Batteriet maste anslutas till en
extern matning;

Befuktning genom férangning eller anginsprutning for att bibehalla processluftkvalitén nar
omgivningsluften ar torr. Se befuktartilligget.

Filter for olika kvalitetsspecifikationer. Filter kan utrustas med tryckfallsgivare for att mojliggéra larm
om "igensatt filter".

En tilluftflakt f6r att uppnd det externa trycket.

Systemkonstruktion och funktion TSV-MX2P-B1505
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4 Beskrivning av huvudkomponenterna
OBS! En del komponenter értillval, och individuella system byggs enligt specifikation.

OBS! Alla bilder pa komponenter drexempel och stdmmer inte alltid med de individuella aggregaten.
4.1 Avfuktare

4.1.1 Diriftsprincip

""""'GA'A'AVA'A"

RSO
AVAN

VavaY) JAVAV

Processluft
Torrluft
Regenereringsluft
Vitluft

sl s

Figur4.1 Rotorprincipen

Sorptionsrotorn dr aggregatets adsorptionsavfuktande komponent. Rotorstrukturen utgbrs av ett stort
antal sma luftkanaler.

Munters sorptionsrotorer tillverkas i ett kompositmaterial med hogeffektiv férmaga att uppta och halla kvar
vattenanga. Rotorn irindeladitva zoner. Luftflodet som ska avfuktas, processluften, passerarigenom
rotorns storsta zon och limnar dérefter rotorn som torrluft. Eftersom rotorn roterar lingsamt, méoter den
inkommande luften alltid en torr zon pa rotorn och avfuktningsprocessen kan pa sa sitt paga kontinuerligt.

Luftflédet, som anvinds for att torka rotorn, regenereringsluft, ir uppvirmt. Regenereringsluften
passerar genom rotorn i motsatt riktning mot processluften och limnar rotorn som vatluft (varm, fuktig
luft). Med denna princip arbetar avfuktaren effektivt, aven vid minusgrader.

TSV-MX2P-B1505 Beskrivning av huvudkomponenterna 10
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Figur4.2 Oversikt dver lufifliden

Nk

MX? Plus Avfuktningssystem

Processluft
Tortluft
Regenereringsluft
Vatluft
Regenereringsflakt
Rotor

Processflakt

11 Beskrivning av huvudkomponenterna TSV-MX2P-B1505



MX? Plus Avfuktningssystem

4.1.2 Avfuktarkomponenter

Figur4.3 Huvudkomponenter (elektrisk version)

1. Filter,regenereringsluft 10. Elpanel
2. Styrsystemdisplay 11.  Drivmotor, rotor
3. Operatorspanel 12. Rotorkassett
4. Kopplingsbox natmatning 13. Kanal, purge, vanster 1)
5. Processflakt (utan efterbehandling) 14. Filtervakt
6. Kanal, forbigangsspjall 1) 15.  Plat, forbigang
7. Kanal,purge, hdger 16. Filter, processluft
8. Regenereringsvarmare 17. Regenereringsflakt (vanster)?2)
9. Sékerhetstermostat (HTCO) 18. Regenereringsflakt
N Tillval

2) Anvands endast for spegelvanda enheter

TSV-MX2P-B1505 Beskrivning av huvudkomponenterna 12
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4.1.3 Trycktestpunkter

Deinbyggda tryckmitningsuttagen anvinds for matning av tryckfallet Gver rotorn vid installation och vid
kontroll av rotorns kondition.

Forinstallning av luftflode, se Installationsinstruktionen.

TP1 TP2 TP3  TP4

Figur4 .4 Trycktestpuntkter

TP1. Processluft TP1-TP4. Differentialtryck, processluft

TP2. Vatluft TP2-TP3. Differentialtryck, regenereringsluft
TP3. Regenereringsluft

TP4. Torrluft

13 Beskrivning av huvudkomponenterna TSV-MX2P-B1505
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4.1.4 Hogtemperatursakring

Avfuktaren dr utrustad med sidkerhetstermostater (HTCO) som skyddar den mot 6verhettning och skador
om regenereringsluften blir f6r het.

Termostatens kinselkropp sitter i regenereringsluftkanalen och miter temperaturen fére rotorn. Om
regenereringslufttemperaturen overstiger termostatinstallningen stings regenereringsvarmaren av och
larmmeddelandet “React Heater HTCO” visas pa operatorspanelens display.

Efter ettlarm maste sikerhetstermostaten aterstillas genom tryckning pa knappen pa termostatholjet. Se
Figur4.5 om atkomst till termostathéljet.

I fallet elektrisk regenerering, aterstill dven virmarens kontaktorer pa elpanelen.

MX? 30 MXz 30

MX? 35-95

Figur4.5 Termostathiljets placering

TSV-MX2P-B1505 Beskrivning av huvudkomponenterna 14
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4.1.5 Foérbigangsspjall

24

MX? 35-95

Figur4.6 Handtag for forbigangsspjall

Om ett forbigangsspjall installeras kan ett fast luftflode anvindas nir processluftflodet 6verstiger rotorns
maximala flédeskapacitet. Forbigangsfunktionen bestar av ett justerbart spjill placerati kanalen f6r
forbigangsluftflode. Kanalen for forbigangsluftfiodet ar inbyged 1 aggregatet och gar under rotorn.

OBS! Férbigangsspjéllet farendast justeras av specialutbildad personal.

1. Regenereringsluft

2. Uppvarmd regenereringsluft
3. Vatluft

4. Processluft

5. Tortluft

6. Forbigangsprocessluft

Figur4.7 Forbigangsprincipen

15 Beskrivning av huvudkomponenterna TSV-MX2P-B1505
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4.1.6 EnergyRecoveryPurge/Energy Efficiency Purge

1. Regenereringsluft

2. Uppvirmd regenereringsluft
3. Vitluft

4. Processluft

5. Tortluft

6. Purgeluft

7. Varm purgeluft

")/

Figur4.8 Principen for Energy Recovery Purge och Energy Efficiency Purge

Energy Recovery Purge (ERP) och Energy Efficiency Purge (EEP) ir tva energibesparande 16sningar
som ateranvinder virme fran rotorn efter regenereringssektornirotorns rotationsriktning, En

mindre del av regenereringsluftflodet fors forbi till rotorns varma sektor innan luftflodet kommerin i
regenereringsviarmaren. Luftflodet virms upp av rotorn och blandas direfter med regenereringsluftflodet
efter regenereringsviarmaren. Den dteranvinda virmen fran rotorn 6kar effektiviteten och minskar
energiférbrukningen.

Jamfort med ett standardaggregat kommer ERP att ge samma avfuktningskapacitet med mindre
regenereringsvirmarenergi. Med EEP ir regenereringsvirmarenergin densamma som i ett
standardaggregat, medan avfuktningskapaciteten daremot 6kar.

Purge-kanalen pa MX? 35-95 finns inuti aggregatet och purge-luftfiédet (ERP, EEP) ir inte justerbart.

Purge-kanalen pa MX? 30 dr installerad pa aggregatets baksida. Purge-luftflédet (ERP, EEP) kan justeras
med ett spjall i kanalen.

L]

Figur4.9 MX? 30 purge-kanal

TSV-MX2P-B1505 Beskrivning av huvudkomponenterna 16
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4.2 Vattenbatterier

4.2.1 Produktbeskrivning

Aggregatet kan ha vattenbatterier f6r kylning och uppvarmning. Kylning eller virmning regleras bara nir
tilluftsflakten drigang.

A FORSIKTIGT!
Om det &rrisk fér frysning ndr obehandlad uteluft anvénds, maste en frysvaktsgivare monteras. Batteriernai
aggregatet kan ta allvarlig skada om detta inte gérs.

Alla aggregat med varmvattenbatterier levereras alltid med en dykgivare och uttag for dykgivare.
Samlingsréren levereras med proppade uttag for luftning och avtappning. Om frysrisk féreligger ska givaren
monteras och inkopplas enligt elschemat f6r aggregatet. Frysrisk kan foreligga om processluften tas
obehandlad fran utomhusluften.

Om vattnetiett batteri fryser, kan det orsaka allvarliga skador. Ett fruset batteri maste nastan alltid bytas.
Garantin giller inte 1 detta fall, aven om sprickorna inte ar synliga.

A FORSIKTIGT!
Varm- och kallvattenrér far endast utformas och installeras av behériga rérmontérer, med hdnsyn tagen till lokala
bestémmelser.

4.2.2 Batteriunderhall

A ZARNING!
Batterilamellerna har vassa kanter. Anvénd alltid skyddshandskar vid arbete med batterier.

Se efter om det finns tecken pa korrosion pa ytor med flinsar. Reng6r och reparera vid behowv.

I torekommande fall, ta ur droppseparatorn.
Inspekterainloppsytan (mot kylbatteriet). Skolj med varmt vatten om den dr smutsig,

Luftirdren begrinsar batteriets kapacitet. Lufta kretsen genom nippeln pa den hogst belidgna delen.

Vid lingre driftstopp eller under perioder dir temperaturen dr under fryspunkten, skall batteriets vatten
avtappas. Detta gors med en nippel som sitter pa den nedersta horisontella delen av samlingsroret.
Observeraatt en del batterier inte kan drineras.

A FORSIKTIGT!
Férsék inte rengbra batterierna mekaniskt.

OBS! Kontakta Munters Service om batterierna ér skadade. F6rs6k inte reparera.

1. Batterierna maste kontrolleras minst en gang per ar och rengéras vid behov.

2. Endelavdammetsom passerarigenom filtren, ligger sig pa batterilamellerna. Detta dammlager
paverkar luftflodet och minskar 6verféringshastigheten, vilket leder till minskad effektivitetiaggregatet.

3. Batterierna maste dirfér hallas rena. De kan reng6ras med en dammsugare, tryckluft eller vatten med
lagt tryck och en mjuk borste. Glom inte att rengdra aggregatet invandigt efter rengdring av batterierna.
Anvind inte hogtryckstvitt, det orsakar skador pa batteriflinsarna.

17 Beskrivning av huvudkomponenterna TSV-MX2P-B1505



MX? Plus Avfuktningssystem

4. Dessutom, om det finns kylbatterier, reng6r dropptraget och vattenlaset f6r kondensvattnet en gang per
ar. Observera att vattenlds behéver fyllas pa med vatten efter vintersisongen.

4.3 Direktexpansionskylning

Giller aggregat med DX-kylning,

En detaljerad beskrivning av DX-kylningsfunktionen och tillhérande komponenter finns i DX -tilligget.
Viktiginformation f6r operatéren av DX-kylningssystemet finns 1 DX-tilligget.

Den obligatoriska Driftsdttnings- och servicelogghoken finns dven i DX -tilligget.

A IZARNING!

Strénga krav géller for drift av DX-kylningssystem som innehéller fluorerade véxthusgaser. Lds meri DX-tilldgget.

4.4 Elektrisk varmare

Alla elektriska virmare har minst tva hgtemperatursikringar, en automatisk aterstéllningsfunktion och kan
aterstillas manuellt. Hogtemperatursikringen kan aterstillas pa holjet pd alla elektriska virmare.

Effekten till den elektriska virmaren alstras pa tid med puls/paus-teknik. Nir virme behovs, signalerar den
inbyggda regleringsutrustningen full effekt (puls) under en forinstalld tid, beroende pa hur mycket virme
som beh6vs. Om virmebehovet 6kar, 6kar pulstiden och paustiden minskar. Nar virmebehovet minskar,
minskar pulstiden och paustiden 6kar.
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4.5 Befuktare

Befuktare anvinds vid behov for att uppna den specificerade tilluftskvaliteten.
Aggregaten kan vara utrustade med antingen evaporativa luftfuktare eller luftfuktare av angtyp.

Fér mer information gillande luftfuktare om tillimpligt, se relevant dokumentation under avsnittet Ovriga
komponenter.

4.6 Tilluftsflakt

Aggregatet ar utrustat med en tilluftsflakt av kammartyp. Flikten drivs av en elmotor som styrs aven
frekvensomvandlare. Dirmed kan lufttrycket och luftflédet justeras fran operatorspanelen for att uppna det
erforderliga externa trycket.

Fér specifik information om flikten, se OEM-manualen under avsnittet Ovriga komponenter.
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4.7 Filter

4.7.1 Filtertyper

Figur4.10 Pasfilter Figur4.11 Panelfilter

4.7.2 Filterunderhall
A ZARNING!

Risk fér brand eller komponenthaveri om filtren far otillrackligt eller felaktigt underhall.

A ZARNING!
Vid byte av filter eller arbete i dammiga utrymmen: Som skydd fér anvdndaren mot damm, anvand en ldmplig
CE-mérkt ansiktsmask som véljs och anpassas enligt géllande sékerhetsstandarder.

Filter maste bytas regelbundet. Intervallet beror pa mingden damm i luften och driftsférhéallandena.

Blockerade filter kan begrinsa luftflodetiaggregatet. Felaktigt luftflode begrinsar aggregatets kapacitet
och energieffektivitet.

Kontrollera mangden ackumulerat damm genom att mita differentialtrycket eller genom att inspektera
filtren visuellt.

En filtervakt aktiverar ettlarm om tryckfallet 6ver filtret blir f6r stort.

Det tillitna tryckfallsvardet stills in i fabriken. Om filterklassen andras, justera instillningen fOr att passa det
nya filtret.

Byt filter nir:

»  Slutligt tryckfall ar uppnatt.

« Filtervakten larmar.

« Ettfilter blivit skadat och luft passerar igenom utan filtrering.

Rengor filteravsnittet, kontrollera att det inte finns ndgon smuts efter filtret.

Se till att ramarna dr tita och om nédvindigt byt ut titningarna.

Montera ett nytt filter och kontrollera att det ar titt.
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4.8 Spjall

Spjill anvinds f6r att Sppna och stinga aggregatets inlopp och utlopp, liksom som tillval f6r att styra by-pass
och atercirkulation.

A IZARNING!

Hall hdnderna borta fran spjéllen nér de arirérelse. Risk fér personskador.
Oppningar med spjéll bér téckas med kanaler.

Spjéll som inte sitteri nagon kanal, maste férses med ett skyddsgaller (ingar inte i leveransen frén Munters) for att
férhindra skador fran spjélibladsrérelsen.

Damper maintenance

Rengé6r och kontrollera driften av spjill, vixel och lager.

Bladen kan reng6ras med vatten eller tryckluft.
Kontrolleraligenaiférhallande till markningarna “OPEN” och “CLOSED”’.

Om spjillen inte ror sig fritt, smorj vixeln och lagren med silikonolja.
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5 Drift

5.1 Huvudstrombrytare

SIEMENS

Figur 5.1 Huvudstronbrytare Figur 5.2 Huvudstrimbrytare, alternativ typ

A FORSIKTIGT!

Anvénd endast vid nddfall huvudstrémbrytaren for att stoppa aggregatet. Den normala avstdngningssekvensen
kommer inte attfbljas. Fldktarna stannaroch vdrmaren kan vara mycket het, vilket kan resultera i skador pa
vdrmaren och andra komponenterinérheten.

5.2 Styrsystem

Foér mer information om styrsystemet, parametrar och instillningar, se fliken styrsystem.

For extern kommunikation finns ett Ethernet-uttag pa skapets utsida.
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5.3 HMil-anslutning

Anslutningen f6r HMI (Human Machine Interface) sitter pd styrenheten, se Figur5.3 .

E= | 2
Hluuut:nwm‘U‘UuuuH_J

SIEMENS.

Figur 5.3 HMI-anslutning

5.4 Operatorspanel

MX? Plus Avfuktningssystem

Aggregatet styrs och 6vervakas med hjilp av operatorspanelen, som ér placerad pa framsidan av aggregatet.

I'speciella fall kan operatorspanelen vara placerad i ett separat elskap.

Operatorspanelen innehaller ligesviljaren, indikeringslampor f6r drift samt styrsystempanelen.

=
Boose
o

o0
AN

Figur5.4 Operatirspanel

A-Driftlagesvaljare

B - Styrsystemspanel

Vitlampa (RUN) Lysernarnagon av flaktarna gar.
Rod lampa (ALARM) Tands med fast sken vid larm.
Gullampa (SERVICE) Lyser nar ett filter behdver bytas, eller nar avfuktaren har uppnatt antal drifttimmar eller

datum narunderhall ska utforas.

23
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5.5 Startaaggregatet

Aggregatet stoppas och startas med driftligesviljaren, se Figur5.4.

»  0: Aggregatetdr avstingt.

« AUTO: Tilluftflikten gar kontinuerligt. Alla funktioneriaggregatet styrsiproportion till befintliga
behow.

1. Kontrollera att all matning av el och varm-/kallvatten ir pa och fungerar.

2. Stillhuvudstrombrytarenilige 1 (ON).

3. Stilllagesviljaren pa operatorspanelenilige AUTO.

5.6 Stangaavaggregatet

Nir aggregatet stoppas stings alla funktioner utom frysvakten av.

For att stoppa aggregatet, still driftligesviljaren pa operatorspanelen pa 0.

A FORSIKTIGT!
Fératt minska kvarstdende vdrme gar fldktarna och drivmotorn (efter att aggregatet stoppats) tills temperaturen
narunder 50 °C. Stdng inte av huvudstrémmen innan fldktarna stannat helt.

Sting av kall-/varmvattnets avstingningsventiler for kyl- och virmebatteriet(-battetierna).

5.7 Snabbstopp

Aggregatet kan stoppas i ett nédlige med hjalp av huvudstrombrytaren, se avsnitt 5. 7, Huvudstrombrytare.

A FORSIKTIGT!

Anvénd endast vid nédfall huvudstrémbrytaren for att stoppa aggregatet. Den normala avstdngningssekvensen
kommerinte attfbljas. Fldktarna stannaroch vdrmaren kan vara mycket het, vilket kan resultera i skadorpa
vdrmaren och andra komponenterinérheten.
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6 Service ochunderhall

6.1 Sakerhet

Figur 6.1 Risk for elektrisk stot Figur6.2 Sparra dteransintning

A ZARNING!
Installation, instéllningar, underhall och reparationer far endast utféras av behérig personal som &r medveten om
riskerna med underhall av utrustning som har h6g elspédnning och héga temperaturer.

A ZARNING!
Se 'till att koppla bort all elektrisk utrustning fran nétanslutningen och sékra den mot tillkoppling, innan underhall
eller reparationer utférs.

A VARNING!

Ta av rattarna fran vatten- och angmatningsventilerna eller blockera ateréppning av en komponent som érisolerad
fér att férhindra att den éppnas oavsiktligt. Alternativt, placera ett meddelande pa ventilen, som anger varfér
dené&rsténgd.

A ZARNING!
Aggregatetinnehaller roterande flédktar och andra rérliga delar.

Hall alltid hénderna borta fran fldktbladen nér aggregatet érigang. GOR INTE service p& aggregatet innan flékten
har stannat helt.

Stéll och las huvudstrémbrytaren ildge OFF innan nagot servicearbete utférs.

Férattférebygga personskada faraggregatet endast kbras med alla luckor stdngda och med alla borttagbara
paneleroch skyddsgaller ordentligt pa plats.

& IZARNING!

Rengédringsmedel, kylmedia, olja och fett &r &@mnen som &r farliga fér den personliga hélsan och fér miljén. De
farinte sldppas ut via marken eller det allméanna avioppssystemet, utan maste omhéandertas enligt lokala och
nationella lagar och féreskrifter.

A IZARNING!
All extern elektrisk utrustning, t ex en sladdlampa, maste vara ansluten till en jordfelsbrytare.

OBS! En bérbarlampa behévs vid arbeten inne i aggregatet.
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6.2 Allmant

De flesta luftbehandlingsaggregat kriver samma typ av underhall. Féljande avsnitt férklarar de nédvindiga
grundreglerna.

Service- och underhallsintervallernas lingd beror frimst pa driftférhallandet och miljon dar aggregatet ar
installerat. Till exempel, om luften innehaller mycket damm, maste f6rebyggande underhall utforas oftare.
Samma sak giller om aggregatet arbetar intensivt.

Servicenivierna for ett standard service- och underhallsprogram beskrivs i avsnitt 6.3, Servicealternativ.

Styrsystemet dr utrustat med en serviceindikator. Den dr programmerad vid driftsattning att ge ett
servicelarm inf6r ndsta service efter ett berdknat antal driftstimmar eller pa férinstallt datum.

6.3 Servicealternativ

I'tilligg till driftsattning av enheten, finns det fyra olika servicetillval (A - D) som standard.

S. Driftsittning;

A. Inspektion och vid behov byte av filter. Allmin funktionskontroll.

B. 1 tillagg till A, sikerhetskontroll och mitningar av kapacitet, temperatur och fuktighetsreglering.
C. L tlldgg till B, férebyggande byte av ndgra komponenter efter 3 ars drift.

D. I tlligg till C, forebyggande byte av ndgra komponenter efter 6 ars drift.

OBS! Kontakta alltid Munters vid behov av service eller reparation. Driftfel kan intréffa om aggregatet far
otillréckligt eller felaktigt underhall.

OBS! Driftséttnings-/uppstart-inspektion "S" av Munters &r nédvéndig for att garantin ska gélla fullt ut.

Munters servicetekniker har speciell utrustning och tillgang till snabb leverans av reservdelar for att utféra
service pa alla Munters produkter. All testutrustning som var personal anvander for systembalansering
har certifierad noggrannhet.

Munters Service kan erbjuda ett serviceschema anpassat till férhallandena i en specifik installation. Se
kontaktadresser pa baksidan av den har handboken.

6.4 Forlangd garanti

Munters erbjuder en f6rlingd garanti med standardvillkor nir kunden tecknar ett servicekontrakt med
Munters. Fraga girna efter mer information.

6.5 Rengoring

Anvind endast en pH-neutral tvall6sning och en mjuk svamp f6r rengéring av aggregatets holje.
Vid reng6ring av insidan, undvik kontakt med rotorn och torka alla ytor torra.

Anvind en dammsugare med borstmunstycke f6r rotorn. Kontakta Munters f6r instruktioner om
dammsugninginte ar tillrdckligt.
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6.6 Underhallsschema

Alternative S A B A B A Cc
Type of

Driftstid (timmar) 0 4000 8000 12000 16000 | 20000 | 24000
service

Period (manader) 0 6 12 18 24 30 36
Inspektera filter, byt filter om nddvandigt, funktionskontroll X X X X X X X
Méat aggregatets kapacitet, inspektera rotorn X X X X
Forebyggande inspektion inklusive sakerhetskontroll. X X X X

Inspektera och rengér boxar, dorrlas och tatningar, flexibla

anslutningar, spjall med spjallmotorer och avloppssystem

Inspektera/rengdr varme- och kylbatterier inklusive X X X

droppavskiljare, kontrollera vattenfléde och lufta batterier

Inspektera flaktar (flakthjul, motorer, lager) och byt ut efter X
behov

Inspektera rotorpackningar och byt ut efter behov X
Funktionskontroll av el- och styrsystem X X X X
Kalibrera utrustning och givare for fuktreglering och kontrollera X X X X

instéllning av PID-regulator

Kalibrera utrustning och givare, gér en funktionskontroll av X X X X
ventiler fér temperaturreglering och kontrollera instalining av

PID-regulator

Sarskilt underhall av luftfuktare® X X X X

Sarskiltunderhall av gasvarmare** X X X X

*Se motsvarande tillagg om tillampligt

**Se installationsinstruktioner for gasregenerering om tillampligt

Tabell 6.1 Service och underbdllsschema (0 - 24 000 timmar)

OBS! Driftséttnings-/uppstart-inspektion "S" av Munters &r nédvéndig for att garantin ska gélla fullt ut.
OBS! Servicearbetet ska utféras efter angiven driftstid eller kalendertid, beroende pa vilket som uppnas forst.

OBS! Torkrotorn byts inte férebyggande, kapacitetsmétning indikerar rotorbyte.
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Alternative A B A B A D
Type of

Driftstid (timmar) 28000 32000 36000 40000 44000 48000
service

Period (manader) 42 48 54 60 66 72
Inspekterafilter, byt filter om nédvandigt, funktionskontroll X X X X X X
Mat aggregatets kapacitet, inspektera rotorn X X X
Forebyggande inspektion inklusive sédkerhetskontroll. X X X

Inspektera och rengor boxar, dorrlas och tatningar, flexibla

anslutningar, spjall med spjallmotorer och avloppssystem

Inspektera/rengor varme- och kylbatterier inklusive X X X

droppavskiljare, kontrollera vattenfléde och lufta batterier

Inspektera flaktar (flakthjul, motorer, lager) och byt ut efter X
behov

Inspektera rotorpackningar och byt ut efter behov X
Funktionskontroll av el- och styrsystem X X X
Kalibrera utrustning och givare for fuktreglering och kontrollera X X X

installning av PID-regulator

Kalibrera utrustning och givare, gér en funktionskontroll av X X X
ventiler fér temperaturreglering och kontrollera installining av

PID-regulator

Sarskiltunderhall av luftfuktare* X X X

Sérskiltunderhall av gasvarmare** X X X

*Se motsvarande tillagg om tillampligt

**Seinstallationsinstruktioner fér gasregenerering om tillampligt

Tabell 6.2 Service- och underballsschema (28 000 - 48 000 timmar)

OBS! Underhéllsschemat startarom igen efter underhalltyp D.

6.7 Forebyggande byten

Foljande komponenter bor bytas forebyggande vid angivna intervall:

Komponent Efter3ar Efter6 ar
Byte av HTCO-termostater X X
Byt drivrem och remkoppling X X
Byte av drivmotor fér rotorn X
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7 Skrotning och bortskaffande

Aggregatet maste skrotas i enlighet med gillande miljélagstiftning och bestimmelser. Kontakta lokala
miljomyndigheter.

Om rotorn eller filter har varit utsatt f6r miljofarliga kemikalier, maste en riskbedomning goras.
Kemikalierna kan ansamlas i materialet. Vidta nédvindiga férsiktighetsatgirder for att uppfylla tillimplig
miljolagstiftning och bestimmelser.

Rotormaterialet dr inte brinnbart och bor sorteras som glasfiber.

& IZARNING!
Om rotorn ska skéras i delar, anvénd ettldampligt, CE-mérkt ansiktsskydd som &r utvalt och tillpassat enligt
tilldmpliga sékerhetsstandarder for att skydda mot damm.
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8 Kontakta Munters

AUSTRIA

BELGIUM

CZECHREPUBLIC

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

ITALY

NETHERLANDS

POLAND

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

UNITED KINGDOM

Munters GmbH
Air Treatment
Zweigniederlassung Wien

Munters Belgium nv
Air Treatment

Munters CZ, organizacni slozka

Air Treatment

Munters A/S
Air Treatment

Munters Finland Oy
Kuivaajamyynti

Munters France SAS
Air Treatment

Munters GmbH
Air Treatment-Zentrale

Munters Italy S.p.A
Air Treatment

Munters Vochtbeheersing

Munters Sp. zo.o.
Oddzial w Polsce
Air Treatment

Munters Spain SA
Air Treatment

Munters Europe AB
Air Treatment

Munters GmbH
Air Treatment

Zweigniederlassung Riimlang

Munters Ltd
Air Treatment
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Eduard-Kittenberger-Gasse 56,
Obj. 6
A-1235Wien

Blarenberglaan21c
B-2800 Mechelen

Slevacska 2368/68
CZ-61500BRNO

Ryttermarken 4
DK-3520 Farum

Hakamaenkuja 3
FI-01510 VANTAA

106, Boulevard Héloise
F-95815 Argenteuil Cedex

Hans-Duncker-Str. 8
D-21035Hamburg

Strada Piani 2
1-18027Chiusavecchia
M

Energieweg 69
NL-2404 HE Alphen a/d Rijn

ul. Swietojanska 55/11
81-391 Gdynia

Europa Epresarial. Edificio Londres.

C/Playade Liencres 2.
28230 Las Matas. Madrid

Box 1150
SE-164 26 Kista

Glattalstr. 501
CH-8153 Riimlang

Pathfinder Place 10 Ramsay Court
Hinchingbrooke Business Park
Huntingdon PE29 6FY Cambs

Tel: +43 1616 4298-9251
luftentfeuchtung@munters.at
www.munters.at

Tel: +3215285611
service@muntersbelgium.be
www.muntersbelgium.be

Tel: +420775569 657
info@munters-odvlhcovani.cz
www.munters-odvlhcovani.cz

Tel: +4544953355
info@munters.dk
www.munters.dk

Tel: +358 207 768 230
laitemyynti@munters.fi
www.munters.fi

Tel: +33134 115757
dh@munters.fr
www.munters.fr

Tel: +49(0)40879690-0
mgd@munters.de
www.munters.de

Tel: +390183521377
marketing@munters.it
www.munters.it

Tel: +31 172433231
vochtbeheersing@munters.nl
www.munters.nl

Tel.: +48583053517
dh@munters.pl
www.munters.com.pl

Tel: +34916400902
marketing@munters.es
www.munters.es

Tel: +46 8626 63 00
avfuktning@munters.se
www.munters.se

Tel: +415234388 86
info.dh@munters.ch
www.munters.ch

Tel: +44 1480432243
info@munters.co.uk
www.munters.co.uk

AUSTRALIA Tel:+61 288431588 MEXICO Tel:+527222704029
dh.info@munters.com.au munters@munters.com.mx

BRAZIL Tel: +55 115054 0150 SINGAPORE Tel:+656744 6828
www.munters.com.br singapore@muntersasia.com

CANADA Tel: +1-800-843-5360 SOUTHAFRICA Tel:+27 11997 2000
dhinfo@munters.com info@munters.co.za

CHINA Tel: +86 10 804 18000 TURKEY Tel:+90216 548 1444
marketing@munters.cn info@muntersform.com

INDIA Tel:+9120 668 18 900 UAE (Dubai) Tel:+9714 8813026
info@munters.in middle.east@munters.com

JAPAN Tel:+8135970 0021 USA Tel: +1-800-843-5360
mkk@munters.jp dhinfo@munters.com

KOREA Tel:+8227618701
munters@munters.kr
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