ML-sarjan
Ilmankuivaaja
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Tuotteen kuvaus

ML1100 on absorptioilmankuivaaja joka tehokkaasti kuivaa ilman
erittdin kuivaksi. ML-sarjan ilmakuivaajat on suunniteltu niin, etti
koko ilmankisittely tapahtuu suljetussa roottoriyksikdssi.
Roottoriyksikon titviit roottorikannet on valmistettu
limménkestivistd kovamuovista. Hyvin erotetut osastot
tasapainottavat tarkasti kaikki ilmavirrat - kuivaus, regenerointi ja
limmon talteenotto. Kestivyys, muodonpysyvyys ja
korroosionsuojaus on optimoitu valmistamalla runko ja irrotettavat
ulkopaneelit sarjatuotantona polttomaalatusta Aluzink®-seoksesta.
Sihkovarusteet tiyttivit standardin EN 60204 (IEC204)
vaatimukset. Koontikiskoihin asennetut sihkokomponentit on
valmistettu halogeenivapaasta muovista. Sihkgjirjestelmi on
mitoitettu kisittelemiin jopa 690 V jinnitteitd ja kestimain
+60°C limpétiloja.

ML-sarjan ilmankuivaajien valmistuksessa on noudatettu
CE-merkinnin edellyttdimid yhdenmukaisia eurooppalaisia
standardeja ja teknisid vaatimuksia.

Munters-roottoritekniikka

Munters-absorptioroottorit valmistetaan poimutetusta
komposiittimateriaalista, ja tehokkaasti kosteutta keriivisti
aineista. Jokaisen Munters-ilmankuivaajan roottoritekniikka on
sovitettu kiyttotarkoitukseen eli ilmavirta, ilman tila,
roottoriosastot ja roottorin pydrimisnopeus on optimoitu
ilmankuivaajan kiyttdtarkoituksen mukaisiksi. Tarkasti harkittu
ohjaus-tekniikka varmistaa, ettd ilmakuivaaja kiiyttii energian
tehokkaasti.

Huomattavaa ML-sarjan roottoritekniikassa ovat erilliset
roottoriosastot, jotka suurentavat kapasiteettia ja
limmontalteenottokykyi ja toisaalta pienentivit laitteen
tehontarvetta.
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ML1100

Ominaisuudet

Kehittynyt ohjauspaneeli -
vianmaaritys naytolle.

Roottorikotelo muovia,
ruostumaton.

Kuivaa tehokkaasti -20°C asti.
Kuivaa alhaiseen kastepisteeseen.

Keskenaan vaihdettavissa olevat
etu- ja takapaneelit helpottavat
asennusta.
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Model ML1100 Mittakaavan mukaiset ja mittatarkat KUivaUSkapaSiteetti
Seuraava piirros on ainoastaan piirustukset 16ytyvit Munters

mittataulukon viitteens. DryCapohjelmasta Likimiidriinen teho, kg/h. Lisitietoja
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715mm 590 mm  |1510mm  [250 mm |160 mm |153 kg 0 . v m
Lampétila, °C

Tekniset tiedot Lisavarusteet

Prosessi-ilma * Aikalaskuri, joka ilmaisee laitteen
Nimellisilmavirta (m3/h) 1100 kiyttotunnit

Sallittu staattinen paine (Pa) 300 ¢ Pukkiutuneen suodattimen halytys

* Roottorin juuttumisen hilytys

Regenerointi-ilma ¢ Elektroninen kosteudensiito
Nimellisilmavirta (m3/h) 408 halytyksella ja nﬁytbﬂﬁ

Sallittu staattinen paine (Pa) 300 Katso RH98 tuotetiedote

* [Imankuivaajan kuori voidaan

Liitantateho, jannite ja virrankulutus toimittaa tilauksesta my®s harjatusta
Liitintiteho (kW) 12,75 ruostumattomasta teriksesti

220V 3-50Hz (A) 36,0 valmistettuna.

220V 3-60Hz (A) 36,4

230V 3-50Hz (A) 35,1

230V 3-60Hz (A) 35,2

380V 3-50Hz (A) 20,8

380V 3-60Hz (A) 21,0
400V 3-50Hz (A) 20,2
415V 3-50Hz (A) 19,8

440V 3-60Hz (A) 18,6

460V 3-60Hz (A) 18,0

480V 3-60Hz (A) 17,6

500V 3-50Hz (A) 16,0

Muut tekniset tiedot

Normaali kiyttslimpétila-alue (°C) -20/+40

Melutaso huoneeseen Lw(A) dB, kaikki 72

sisadnimuliitokset ja puhallusliitokset
kanavoituina

Ilmansuodatin, vakio G3

Sihkésuojausluokka (kuori) 1P33

Sihkésuojausluokka (sihképaneeli) 1P54
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Kaikki oikeudet muutoksiin ilman eri ilmoitusta pidatetaan.



