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Tarkeita tietoja kayttajalle
Kayttotarkoitus

Muntersin ilmankuivaimet on tarkoitettu ilman
kuivaamiseen. Laitteen kiyttiminen muuhun
tarkoitukseen tai tassd kdyttoohjeessa annettujen
ohjeiden vastainen kiytto voivat atheuttaa henkil6-,

laite- ja omaisuusvahinkoja.

Laitteistoon ei saa tehdd muutoksia ilman Muntersin
lupaa. Lisilaitteiden yhdistiminen tai asentaminen on

sallittu vain jos Munters on antanut kirjallisen luvan.

Takuu

Takuuaika alkaa, kun laite lihtee tehtaalta, ellei muuta ole
ilmoitettu kirjallisesti. Takuu on rajattu materiaali- tai
valmistusvian vuoksi rikkoutuneiden osien vapaaseen

vaihto-oikeuteen.

Kaikkien takuuvaatimusten mukana on toimitettava
todiste, joka osoittaa vian ilmaantuneen takuun ollessa
voimassa ja ettd laitetta on kéytetty ohjeiden mukaisesti.
Kaikissa vaatimuksissa on ilmoitettava laitteen tyyppi
ja valmistusnumero. Ndmi tiedot nikyvitlaitteen

tyyppikilvessa. Lisdtietoja on Merkinndt-osassa.

Takuuehtona on, etté laite on tdyden takuun aikana
huollettu ja kunnostettu Munters asentajien tai
Muntersin hyviksymien asentajien toimesta.
Kalibroitujen ja erityisten tyokalujen testauslaitteiden
kaytto on tarpeen. Huolto ja kunnossapito on
dokumentoitava, jotta takuuehdot tdyttyvit ja takuu on

voimassa.

Ota aina yhteyttd Muntersiin huoltoa ja kunnossapitoa
koskien. Kiéyttdongelmat voivat esiintyé jos laitetta ei ole

huollettu oikein ja riittdvasti.

Turvallisuus
Tiedot vaaroista on ilmoitettu tissi kdyttbohjeessa

yleiselld varoitusmerkilld:

A TZAROITUS!
lImaisee mahdollista vaaraa, joka voi aiheuttaa
henkilbvahingon.

A 1AARA!

limaisee mahdollista vaaraa, josta voi seurata vahinkoja
laitteistolle tai muulle omaisuudelle ja/tai ympéristélle.

HUOMAUTUS! limaisee lisétietoja, joista on hyétya,

kun laitetta kéytetdéan.

Direktiivienmukaisuus

Timi ilmankuivain tdyttdd konedirektiivin
2006/42/EU, matalajinnitedirektiivin 2006/95/EU ja
EMC-direktiivin 2004/108/EU keskeiset turvallisuutta
koskevat vaatimukset. Ilmankuivain on valmistettu ISO

9001:2008 -laatujirjestelmin mukaisesti.

Copyright
Tamin kdyttdohjeen sisdltdd voidaan muuttaa ilman

ennakkoilmoitusta.

HUOMAUTUS! Tekijgnoikeuslainséédénté suojaa
tdman kéyttdohjeen siséltéa. Sité ei saa toisintaa eika

Julkaista ilman Muntersin antamaa Kirjallista lupaa.

Liheti timin kiyttéohjeen sisdlt6d koskevat kommentit

osoitteeseen:

Munters Enrope AB
Technical Documentation
P.O.Box 1150

SE-164 26 KISTA Sweden
Sdbkaposti: t-dod@munters.se
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TceDry 800/1400 & Munters

1 Johdanto
1.1 Yleista

Muntersilla onlaaja valikoima tehokkaita ilmankuivaajia, jotka soveltuvat erilaisiin kdyttokohteisiin. Jos
mielessisi on kysymyksid ilmankuivaimen asentamisesta, ota yhteys lahimpain Muntersin toimipisteeseen
tai siirry osoitteeseen www.munters.com.

Laadun ja toiminnan luotettavuuden varmistamiseksi laite tarkastetaan ja testataan tehtaalla. Tuotetiedot
ovatluvussa Tekniset tiedot.

1.2 Tietojatasta kayttoohjeesta

Tama kayttoohje on laadittu ilmankuivaimen kayttijélle. Siind on tietoja ilmankuivaimen asentamisesta ja
kayttamisestad turvallisesti. Lue kédyttoohje huolellisesti ennen laitteen asennusta ja kayttamista.

1.3 Turvallisuus ja varoitukset

IImankuivaaja on suunniteltu siten, ettd se vastaa EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa eriteltyja
turvamaariyksid, direktiiveji ja standardeja.

Tissid kiyttoohjeessa on ehdotuksia parhaiksi kdytinnoiksi. Kédyttdohje ei vapauta vastuista eiké
velvollisuudesta noudattaa paikallisia maarayksia.

Kun tita laitetta kdytetddn, kdyttdjan vastuulla on aina

»  kaikkien turvallisuus

» laitteiston ja muun omaisuuden turvallisuus

= Suojella ymparistoa.

Tdissa kayttiohjeessa kéytetyistd turvallisnussymboleista kerrotaan Tarkeita tietoja -kohdassa.
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IceDry 800/1400
A ZAROITUS!
- Taté laitetta ei ole tarkoitettu kdytettavéksivaarallisella (turvaluokitellulla) alueella, jossa tarvitaan suojalaitteita.
- Laitteeseen ei saa roiskua vetté. Sitd ei saa upottaa veteen.

- Laitetta ei saa yhdistdd muunlaiseen kuin tyyppikilvessé mainittuun virtaldhteeseen. Lisétietoja on
Merkinté-kohdassa.

- Verkkovirran syotto kytketéén suoraan laitteen péévirtakytkimeen.
- Alé kéyté laitetta kuumuutta tuottavien laitteiden tai syttyvien tai vaarallisten materiaalien lahella.
- lima-aukkoihin ei saa tyéntééa sormia eiké mitéén esineita.

- Kaikkia séhk6asennuksia tehtdessé on noudatettava voimassa olevia maéréyksia. Kytkennét saa tehdé vain
siihen valtuutettu henkild.

- llimankuivain voi kdynnistyé automaattisestivirtakatkoksen jélkeen Katkaise aina virta ja lukitse pdéavirtakytkin
ennen huoltotdiden tekemista.

- Kayté vain hyvéksyttyja nostovélineitd onnettomuuksien vélttdmiseksi.

- Ota yhteys Muntersin huoltoon.
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1.4 Merkinta
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Kuva 1.1 Kilpien sijainti

M Munters

Type keD ry800
Fabr-No. 0919 190XXX XXXXX
Fabr.year 2009
3~400V 50Hz

072 KW JU 238kw
Max 54 KW P44

Made n Sweden

M unters Europe AB
kafprdsgatan 1

164 26 K 5ta, Sweden

Laitekilvessd nakyvan valmistusnumeron selitys:

09 = valmistusvuosi, 19 = valmistusviikro, 190X XX = tuotenumero, XXXXX = sarjanumero

1. Tyyppikilpi 2. Kuivan ilman ulosvienti.
3. Maran ilman ulosvienti 4. Kuivattavan ilman sisaantulo

5. Regenerointi-ilman sisddntulo

1.5 Toiminnanohjaus

Ilmankuivaimen toimintaa ohjataan ja valvotaan laitteen etuosan ohjauspaneelista.

1.6 Vikailmoitukset

Viat ndytetain ohjauspaneelissa selkedsti. Vilkkuvat merkkivalot osoittavat, mitka osat tarvitsevat huoltoa

tai vaihtamista uuteen.
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2 Tuotteenrakenne

2.1 Tuotteen kuvaus

IceDry-sarjan vetta poistavat kuivaimet on kehitetty kylmévarastotilojen tehokkaaseen ilmankuivaukseen.
Ilmaa kuivattamalla vahennetdan kertyvin huurteen ja jaan maaraa.

IImankuivaimessa on koteloitu roottoriyksikko. Roottorikotelo on valmistettu kestivistd kertamuovista,
jonka erillisten lohkojen avulla voidaan tasapainottaa eri virtaukset, jotka liittyvit ilman kuivatukseen,
regenerointiin jalammon talteenottoon.

Sihkoéinen ohjausjirjestelma tiyttdd EN 60204 (IEC60204) -standardien vaatimukset. Kaytt6limpotila on
kuvattu osassa 8.2, Tekniset tiedot.

Ilmankuivain on valmistettu Euroopassa noudatettavien standardien mukaisesti. Se tayttia CE-merkinnin

vaatimukset.
2.2 Toimintaperiaate

1. Kuivattavailma

2. Kuivailma

3. Regenerointi-ilma
4, Marka ilma

Kuva 2.1 Toimintaperiaate

Komposiittimateriaalista valmistettu kuivausroottori poistaa ilmasta vesihSyrya erittdin tehokkaasti, ja se
pidetddn poissa. Roottori on jaettu kahteen osaan. Kuivattavaa ilmavirtaa kutsutaan prosessi-ilmaksi. Se
kulkee roottorin laajimman vyohykkeen lapi ja poistuu roottorista kuivana ilmana. Kun roottori pyorii
hitaasti, tuleva ilma kohtaa aina roottorin kuivan vyohykkeen. Téll6in ilmaa kuivataan jatkuvasti.

Roottorissa kuivattavaa ilmavirtaa eli regenerointi-ilmaa limmitetdidn. Kun regenerointi-ilma ohittaa
roottorin prosessi-ilmavirtaa vastakkaiseen suuntaan, se poistuu roottorista limpimani kosteana ilmana.
Niin ilmankuivaaja toimii tehokkaasti my6s pakkasella.
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3 Kuljettaminen, tarkastaminen ja varastoiminen

3.1 Laitteiston siirtaminen

Ilmankuivain toimitetaan lavalla. Sitd on kisiteltava varoen. Kaikki laitteen luukut on suljettava
kuljettamisen ajaksi. Jos ilmankuivain on kiinnitetty lavaan tiukasti, sitd voidaan siirtda haarukkatrukilla.

IImankuivaimen paino on kerrottu kohdassa &, Tekniset tiedot.

3.2 Pakkaus-javastaanottotarkastus

1. Tarkista laitetoimituksen sisilto pakkausluettelosta, rahtikirjasta tai muusta toimitusasiakirjasta.
Varmista, ettei mitdin puutu eikd mikéddn ole vahingoittunut.

2. Josjotain puuttuu, ota heti yhteys Muntersiin, ettei asennus viivasty tarpeettomasti.

3. Joslaite varastoidaan ennen kuin se asennetaan kayttokohteeseen, tutustu ohjeisiin kohdassa Laztteiston
varastointi.

HUOMAUTUS! Ellei toimitettua laitetta asenneta vélittmasti kdyttéon, iimankuivaimen pakkausmateriaali
on syytéa jéttaa paikalleen tai ainakin kéyttaa sitd suojana, kun laite siirretdédn lopulliseen sijoituskohteeseen
Jaasennetaan kéyttékuntoon.

4. Poista kaikki laitteen suojana ollut pakkausmateriaali ja tarkista, ettei kuljetuksen aikana ole syntynyt
vaurioita.

5. Nikyvisti vaurioista on ilmoitettava Muntersille kirjallisesti viiden paivin kuluessa ja ennen asentamista.

6. Havitd pakkausmateriaali paikallisten sidd6sten mukaisesti.

HUOMAUTUS! Toimitus siséltaé kuivattavan ja regenerointi-ilman G 3-suodatinkasetit. Yksisuodatin
asennetaan ilmankuivaimen Kuivattavan ilman tuloaukkoon. Toinen asennetaan kylmévaraston ulkopuolelle
regenerointi-ilman tuloaukkoon.

3.3 Laitteiston varastoiminen

Seuraavat asiat tulee muistaa, jos ilmankuivain varastoidaan ennen sen asennusta.

= Sijoitailmankuivain pystysuoraan asentoon vaakasuoralle alustalle.

»  Suojaalaite kolhuilta.

= Sijoitailmankuivain katettuun paikkaan, jossa se on suojassa polylta, pakkaselta, sateelta ja
likaantumiselta.
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4 Asennus

4.1 Yleista

IceDry-ilmankuivaimet on tarkoitettu asennettavaksi kylmavarastoihin, joissa ilman limpétila laskee
enintdin 25 pakkasasteeseen. Nama olosuhteet edellyttivit, ettd asennusohjeita noudatetaan tarkasti.
Virheellinen asennus voi atheuttaa vakavia toimintahdiriGita.

Joslaitetta varastoidaan ennen kuin se asennetaan kiyttékohteeseen, tutustu ohjeisiin kohdassa

3.3, Laitteiston varastoiminen.

4.2 Turvallisuus

A TZAROITUS!
Verkkovirran sy6tté kytketddn suoraan laitteen pdéavirtakytkimeen. Saéaté-, huolto- ja korjaustyét on annettava
valtuutetun henkilbkunnan suoritettaviksi.

& IZAROITUS!
Maérén ilman ulosviention kuuma. Varmista, etté se on eristetty, jotta véltetdan palovammat vahingossa
tapahtuvan koskettamisen seurauksena.

A VAARA!

Sisédinen ldmmitin edellyttéda jatkuvaa virransy6ttéé toimintahéiribiden estdmiseksi. Katkaise laitteistosta virta
vain hététilanteessa.

A 1ZAARA!

Kanavan sisélle tiivistyy helposti kosteutta regenerointi-ilman suuren kosteuden vuoksi. Kosteuden tiivistyminen
on estettava eristdmallé kanavat.

& 1ZAARA!

Kun laite on asennettu, siihen on kytkettéava virta padékytkimen avulla. Téllbin sisdinen lammitin toimii ja estaa jaan
muodostumista laitteiston sisé&én.

A VAARA!

Ennen yksik6n kdynnistédmista regenerointi-ilman tulo ja mérén ilman poisto on tarkistettava huolellisesti.
Mahdollinen j&& on poistettava. Toimintahéirididen vélttdmiseksi on térkeédé, ettd ilma kulkee kanavissailman
esteita.

& 1ZAARA!

Jos kuivattavan ilman virtauksen vaimennin on téysin auki, kylmévarastotilan suuri kylmén ilman tiheys voisi
vaurioittaa kuivattavan ilman puhallinta.

A VAARA!

Laite voitoimia virheellisesti, jos kuivattavan ilman ja regenerointi-ilman virtauksia ei sééadeta oikein.

6 Asennus 190TFI-1037-G1307



IceDry 800/1400

4.3 Sijoituspaikkaa koskevat edellytykset

Tdmi ilmankuivain on suunniteltu kdytettivaksi kylmavarastoissa. Sallittu toimintalimpétila on -25—0 °C.
On tirkeda, ettd suunniteltu asennuspaikka tdyttad laitteen sijainti- ja tilavaatimukset. Néin varmistetaan,
ettd laite toimii tehokkaasti ja helpotetaan huoltamista. Suositukset huoltamista varten jatettiviksi tilaksi on
otettava huomioon. Lisitietoja on kohdassa 8.7, Ulkomitat ja huollon vaatima tila.

HUOMAUTUS! Laite on poistettava kylmavarastosta méaréaikaishuoltoja varten. Varaa késille johtoja
laitteen yhdistamisté varten.

4.4 Peilikuvakatiset kanavaliitannat

Etu- ja takapaneelit voidaan vaihtaa keskenéin, joten kuivattavan ja kuivan ilman liitinnat voidaan sijoittaa
laitteen vasemmalle tai oikealle puolelle.

Kun ilmankuivaimet toimitetaan, kuivattavan ja kuivan ilman liitinnit ovat laitteen vasemmalla puolella. Jos
suuntaa on vaihdettava siten, etti liitinnit ovatlaitteen oikealla puolella, toimi seuraavasti.

A 1ZAROITUS!

Varmista ennen kuivattavan ja kuivan ilman liitdntéjen suunnan vaihtamista, etté virransyoétté ilmankuivaimeen
on katkaistu.

1. Irrotakaksietupaneelin kiinnityspulttia (B). Irrota paneeli varovaisesti.

2. Irrotakaksitakapaneelin kiinnityspulttia. Irrota paneeli varovaisesti.

3. Irrotakaksiohjaus- ja ylipaneelien kiinnityspulttia (A) ja aluslevya. Irrota ylipaneeli varovaisesti.

4. Irrotajohtokanavan kannet (C). Pujota johdot uudella tavalla. Kiinnitd ohjauspaneeli (D) laitteen toiselle
puolelle. Kiinniti johtokanavan kannet paikalleen.

5. Loysenni roottorin pysaytin (E) ja kaksi suodatuksen valvontayksikkoa (F). Irrota johtokiinnikkeet.

6. Asetaroottorin pysdytin ja suodatuksen valvontayksikot laitteen vastakkaiselle puolelle. Kiinnitd johdot.
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7. Kiinnitd etu-, taka- ja ylipaneelit uusiin sijainteihinsa.

4.5 llmankuivaimen asennuspaikka

Valitse ilmankuivaimen asennuspaikka siten, etté se héiritsee kylmavarastossa tehtavai tyoté
mahdollisimman vihin. Kuivattavan ilman suodattimen tiytyy voida vaihtaa, ja muitakin huoltoja tiytyy
voida tehda.

Jos yksikko asennetaan kehysperustalle, perusta tiytyy voida poistaa kylmavarastosta helposti. Varmista,
ettd siind on nostokolot haarukkatrukkia varten.

Ilmankuivain on asetettava paikkaan, jossa ei ole jadn kertymisen vaaraa kuivattavan ilman sisdantuloon ja
suodattimeen. Jadtd muodostuu yleensi kylmivaraston ovien ja ilmalukkojen luona, kun limminta kosteaa
ilmaa virtaa sisadn.

Asennailmankuivain siten, ettd regenerointi- ja kostean ilman kanavat ovat mahdollisimman lyhyet. Pituutta
saa olla enintddn 1,5 metria. Lisitietoja on kohdassa 4.7, Asennusesimerkkeii— kylmdvarasto (pakastin).

4.6 Kanavaliitanta

4.6.1 Yleisetsuositukset

HUOMAUTUS! Tarindnvaimennus: Jos ilmankuivaimen térindd on vaimennettava, saat ohjeet ottamalla
yhteyden Muntersiin. Lisétietoja on standardissa EN 1299+A1:2008.

Koska jirjestelmii kiytetddn kylmissd olosuhteissa ja on olemassa jadtymisvaara, on tirkedd asentaa kaikki
putket ja kanavat ohjeiden mukaisesti. Katso my0s 4.7, Asennusesimerkkejia— kylmdvarasto (pakastin).

Kanavaliitinnit on voitava irrottaa helposti, jotta ilmankuivain on helppo irrottaa ja siirtada huollettavaksi
kylmavarastotilan ulkopuolelle. Jos ilmankuivain tistd suosituksesta huolimatta asennetaan niin, ettei

sitd voida poistaa huoltoa varten, on tirkedd noudattaa vihimmadishuoltotilan vaatimuksia, katso

8.1, Ulkomitat ja huollon vaatima tila. Seinin ja kanavan vilisen liitinndn tulee ehdottomasti olla hoyrytiivis. On
suositeltavinta kayttad polyuretaanivaahtoa, jos limpatila on riittavin korkea kdyton aikana.

Kun kanavointi asennetaan ilmankuivaimen ja tulo- jaldhtoliitint6jen viliin, seuraavat suositukset on
otettava huomioon:

« Kanavoinnin tulee olla mahdollisimman lyhyt staattisten painehaviéiden minimoimiseksi.

» Tehohivibiden estimiseksi kuivattavan ilman ja regenerointi-ilman jaykkien kanavien liitoksien taytyy
ollailma- ja hoyrytiiviita.

« Kanavaliitinnit on suunniteltu niin, ettd laite on helppo irrottaa huollettavaksi kylmiévarastotilan
ulkopuolella.

» Kanavan sisille tiivistyy helposti kosteutta regenerointi-ilman suuren kosteuden vuoksi. Kosteuden
tilvistyminen on estettava eristimalld kanavat.

« Kuivattavan ilman kanavointi on eristettivi, jotta voidaan estda kosteuden tiivistyminen kanavan
ulkopinnalle. Kosteuden tiivistymisté esiintyy aina, kun kanavan sisélld olevan ilman limpétila laskee
kanavointia ymparoivan ilman kastepisteen alapuolelle.

» Kuivaimesta poistuvasta marista ilmasta tiivistyy helposti vettd kanavan sisdseinamiin suuren
kosteuspitoisuuden vuoksi. Tdmi on estettdva eristaimalld kanavat.

= Suunnittele ja asenna ilmakanavat siten, etteivit ne haittaa ilmankuivaimen kdytt6d ja huoltoa. Lisitietoja
onkohdassa 8.7, Ulkomitat ja huollon vaatima tila.
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» Kanavia pitkin vilittyvin melun ja/tai tirindn vaimentamiseksi kannattaa kayttdd laadukkaita, ilmatiiviita
jajoustavia liitoskappaleita.

» Kuivaimeen suoraan kiinnitetyt ilmakanavat tulee tukea riittavan hyvin, ettei kanavan paino eika litke
kohdistu tarpeettoman paljon ilmankuivaimeen.

= Regenerointi-ilman tulokanavaan on asennettava vaimentimet ilmavirran tasapainottamiseksi. Laitteen
tehokas toiminta edellyttda oikeita ilmavirtauksia. Ilmavirtojen sdatimisestd on lisitietoja kohdassa
4.11, Ilman virtauksen tarkistaminen ja sdatéminen.

» Kuivattavan ilman painetta ja virtausta siadetain kuivattavan ilman puhaltimen taajuudenmuuttajan
avulla. T4ll6in kuivan ilman kanavassa ei tarvita vaimenninta.

= Prosessinjaregenerointi-ilman kanavien kokonaisvastus ei saa ylittda ilmankuivaimeen asennettujen
puhallinten tehoa. Staattisesta vihimmaispaineesta on lisitietoja osassa 8.2, Tekniset tiedot.

4.6.2 Kuivattavanilman sisaantulo

Ilmankuivaimessa on ulkoinen suodatinkotelo kuivausilman tuloa varten. Jos on olemassa kuivattavan ilman
suodattimen jadtymisen riski, kanava tulee liittda niin, ettd se ottaa ilman kuivasta paikasta 5 - 10 metrin paasta
oviaukosta. Suodatinkotelo voidaan tilléin siirtad kanavan tulopuolelle.

4.6.3 Kuivanilman ulosvienti

Kuivaimesta lihtevi kuiva ilma on johdettava ulos ja jacttava niin, ettd se sekoittuu limpimain ja mirkadn
ilmaan, jota yleensa tulee kylmavarastoon usein avattavien ovien ja ilmalukkojen yliosista. Asenna kanavaan
sdddettivd vaimennin.

4.6.4 Regenerointi-ilman sisdanotto

Regenerointi-ilman otto ja suodatinkotelo on asetettava kylmavaraston ulkopuolelle. Asenna
suodatinkotelo seindan.

Ilmankuivaimen regenerointi-ilman oton kanava saa olla enintaan 1,5 metria pitka. Se on eristettava jaan
kertymisen estaimiseksi. Myos seindn lapi kulkevat kanavan osat tiytyy eristada. Kanavaan on asennettava
saadettivi vaimennin.

Jotta ulos johdettu marka ilma ei kostuttaisi sisddn tulevaa regenerointi-ilmaa, regenerointi-ilman otto on
sijoitettava vihintidn 2 metrin etdisyydelle marin ilman ulostulokohdasta.
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A.Regenerointi-ilma

B. Mirki ilma

1. Suodatinrasia

2. Tiivistyneen veden poistoaukot

3. Hoyrytiivis lapivienti

Kuva 4.1 Tulo regenerointi-ilmalle ja lihti mdrdille ilmalle

4.6.5 Maranilman poistokanavointi

Mirin ilman kanavan on oltava muovia tai muuta korroosiota kestidvia materiaalia. Sen on kestettava
limpotiloja-30 °C - +75 °C, sen pituus ei saa ylittdd 1,5 metrid ja se on eristettdvi jaidn muodostumisen
estamiseksi. Tama koskee my6s seindn lapi kulkevia kanavan osia.

Ilmankuivaimesta poistuvasta maristé ilmasta titvistyy helposti vettd kanavan sisiaseinamiin. Koska
ympiriston laimpétila on alhainen, jarjestelméin saattaa muodostua jaitd. Sen estimiseksi miran ilman
kanava on eristettiva.

» Vaakasuuntaisten kanavien tulee viettdd alaspiin (poispdin ilmankuivaajasta), jotta sinne tiivistyva
kosteus paidsee valumaan pois. Kaadon on oltava vihintidn 2 cm kanavan metrid kohden.

» Kanavan painannekohtiin tulee tehdd 5 mm:n poistoaukot, jotta vesi ei jad kanavaan.

« Jottaulosjohdettu mirka ilma ei kostuttaisi sisdan tulevaa regenerointi-ilmaa, mérin ilman poistoaukko
on sijoitettava vihintidn 2 metrin etdisyydelle regenerointi-ilman otosta. Katso Kuva 4.1 .

HUOMAUTUS! Poistoaukot on porattava kylmévaraston seinien ulkopuolelle.

& 1ZAROITUS!

Maérén ilman ulosviention kuuma. Varmista, ettéa se on eristetty, jotta véltetdan palovammat vahingossa
tapahtuvan koskettamisen seurauksena.
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4.7 Asennusesimerkkeja—kylmavarasto (pakastin)

Munters suosittelee seuraavia asennusmenetelmid. Saatlisitietoja ottamalla yhteyden Muntersiin.

Huoltotilavaatimukset niakyvat kohdassa 8.7, Ulkomitat ja huollon vaatima tila.

s ©

q
M)

e

Kuva 4.2 Sijainti oven/ ilmalukon ylapnolella

A. Kuivattavan ilman sisdantulo B. Kuivan ilman ulosvienti

Kuva 4.3 Sijainti verkon takana.
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Kuva 4.5 Kuivattavan ilman kanava kankana ovesta tai ilmalukosta.

A 1AARA!

Kun laite on asennettu, siihen on kytkettévaé virta pdékytkimen avulla. Téll6in sisdinen Ildmmitin toimii ja estéé jéén
muodostumista laitteiston siséén.

Tulo- jaldhtokanavien aukot tulee tiivistda huolellisesti asennuksen ja kdyttokatkosten aikana, kun
ilmankuivain on normaalisti pois paaltd. Niin estetdan jaidn muodostuminen kanaviin ja ilmankuivaimeen
tahattoman ilmanvaihdon ja kylmévaraston alhaisen limpétilan vuoksi.
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4.8 Sahkoliitannat

A IZAROITUS!
Kaikkia séhk6asennuksia tehtdessé on noudatettava voimassa olevia mééréyksia. Kytkennét saa tehdé vain
siihen valtuutettu henkild.

Jokaisessa laitteessa on valmiina kaikki tarvittavat sisdiset kytkennit, jotka vastaavatlaitekilvessd ilmoitettuja
jannite- ja taajuusarvoja.

HUOMAUTUS! Sahkévirran jénnitevaihtelu saa olla enintdén 10 % méaéritetysta kayttéjannitteesta.
Laite taytyy maadoittaa asianmukaisesti.

Kytkentatiedot nidkyvat funnistelevyssd, sihkokytkentikaavioissa ja osassa 8.2, Tekniset tiedot. Liitintdkaapeli ja
padsulakkeet on mitoitettava asennettavan laitteen koon mukaisesti.

Yhdisti laite pistorasiaan joustavan johdon avulla. T4ll6in virransy6tto laitteeseen voidaan katkaista helposti
irrottamalla pistoke pistorasiasta.
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4.9 Kaynnistystaedeltavat asetukset

Kun ilmankuivaaja toimitetaan, sen kdyttoparametrit on saddetty kylmévarastossa kayttimista varten.

Kaytto ei edellytd ulkoisten antureiden tai tulo-/lihtosignaalien kytkemista.

4.10 Kaynnistysta edeltavat tarkistukset

A TZAROITUS!
Verkkovirran syottd Kytketddn pysyvéstilaitteen péévirtakytkimeen. Sé&té-, huolto-ja korjaustydt on annettava
valtuutetun henkilbkunnan suoritettaviksi.

Ennen ilmankuivaajan ensimmaistd kdynnistyskertaa varmista, ettd verkkovirtasyotto on eristetty
ilmankuivaajasta ja tee seuraavat tarkistukset:

1. Varmista, ettd ilmankuivaajan tilanvalintakytkin on OFF-asennossa. .

2. Tarkistailman sisddntulosuodatinten kunto ja kiinnitys ja katso, etti laitteen sisdosat ovat kaikilta osin
puhtaatjajaittomat.

3. Tarkista silmamairiisesti, ettd ilmakanavat ja niiden liitokset on asennettu oikein ja ettd koko laitteisto on

kaikin puolin hyvissa kunnossa. Tarkista my0s, ettei ilmakanavissa ole tukoksia.

Tarkista, ettd laitteeseen tulevan syottévirran jannite on oikea ja ettd johtimet on kytketty oikein.

Kun kuivattavan ilman puhallin on yhdistetty sihkéverkkoon, tarkista puhaltimen py6rimissuunta.

Avaailmankuivaimen etupaneeli.

Kiynnista ilmankuivain ja tarkista, ettd puhallin pyorii.

e A

Katkaise virta ilmankuivaimesta ja tarkista puhallin juuri ennen sen pysiahtymistd. Varmista, ettd se

pyorii myotapaivaan.

9. Varmista, ettd laitteen virtaldhde ja verkkovirta kytketddn paille heti, kun laite on asennettu
kylmavarastotilaan. Jos tité ei tehda, tarkista, onko laitteessa jaata.

10. Sdada regenerointi-ilman virtauksen vaimennin taysin auki.

11. Sdada kuivattavan ilman virtauksen vaimennin 50 % auki.

A VAARA!

Jos kuivattavan ilman virtauksen vaimennin on tdysin auki, kylmévarastotilan suuri kylmén ilman tiheys voisi
vaurioittaa kuivattavan ilman puhallinta.

A VAARA!

Ennen yksikén kdynnistdmistéd regenerointi-ilman tulo ja mérén ilman poisto on tarkistettava huolellisesti.
Mahdollinen jé& on poistettava. Toimintahéiribiden vélttdmiseksi on tdrkeéé, etté ilma kulkee kanavissailman
esteité.

14 Asennus 190TFI-1037-G1307



IceDry 800/1400

4.11 llmanvirtauksen tarkistaminen ja saataminen

Tilaa ilmankuivaimen asennus ja saiaté Muntersin huollosta. Muntersin yhteystiedot nakyvit timan
kayttbohjeen takasivulla.

A VAARA!

Jos kuivattavan ja regenerointi-ilman virtauksia ei séédeté oikein, laitteeseen voitulla toimintahdirié. llmavirran
Saa sdéatéé enintddn 10 % osassa 8.2, Tekniset tiedot lueteltua nimellisarvoa suuremmaksi.

1. Kuivattavan ilman ja regenerointi-ilman virtauksia voidaan sdatda kuivan ilman poistokanavaan ja
regenerointi-ilman tulokanavaan asennettavien vaimenninten avulla.

2. Kiynnistd ilmankuivain ja anna sen kidyda noin 10 minuuttia, jotta regenerointilimmitin ehtii saavuttaa
normaalin toimintalimpétilansa. Lisdtietoja on kohdassa 5.5, Laitteen kéyttanzinen.

3. 'Tarkista, ettd regenerointiin tulevan ilman ja regeneroidun ilman vilinen limpétilaero on noin 95 °C
(toleranssi on +5 °C).

4. Joslampotilaero ylittaa sallitun toleranssin (5%), saadd regenerointi-ilman vaimenninta pienin askelin
(annalampétilan asettua jokaisen saatomuutoksen jalkeen), kunnes regenerointi-ilman lampotila pysyy
sallitun toleranssin sisalla.

Esimerkki:

Tulevan ilman lampotila=15°C

Regenerointi-ilman limpétila =110 °C

Lampdtilan nousu = 95°C
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5 Toiminto

5.1 Yleista

Ilmankuivaimessa on ohjauspaneeli, jossa on toimintatilan valitsin ja merkkivaloja. Ohjauspaneelin
toimintatilan valitsimella voidaan valita kaksi toimintatilaa:

MAN (manuaalinen tila):

Ilmankuivaimen puhaltimet, roottori ja regenerointilimmitin toimivat koko ajan tiydell teholla.
AUT (automaattinen tila) - ei kdytettdvissa.

5.2 Turvallisuus

A TZAROITUS!
Virtakatkoksen ilmetessé ilmankuivain kdynnistyy automaattisesti uudelleen, kun laite saa taas virtaa.

& 1ZAARA!

Ensimmaéisen kdynnistyksen tai huoltokatkoksen jalkeisen kdynnistyksen jélkeen paavirtakytkimen on oltava
pdaélla vahintdan 12 tuntia ennen kdynnistysta. Néin estetéén jaén kertyminen laitteistoon.

A 1ZAARA!

Ennen yksik6n kdynnistédmista regenerointi-ilman tulo ja mérén ilman poisto on tarkistettava huolellisesti.
Mahdollinen jaé on poistettava. Toimintahéirididen vélttdmiseksion térkeéa, etté ilma kulkee kanavissa ilman
esteitéa.

A VAARA!

Puhaltimien vaurioitumisen estédmiseksi laitetta saa kdyttda vain muutaman minuutin ennen kuivattavan ilman
Jja regenerointi-ilman virtausten sdatéa.

& 1ZAARA!

Al& katkaise virtaa pdékatkaisijan avulla. Muutoin voi muodostua jéété, jolloin ilmankuivaimeen voi aiheutua
toimintahdiriéita.

5.3 Pikapysaytys

Normaalikayt6ssa laite kiynnistetddn ja pysdytetdan toimintatilan valitsimella. Katkaise hititilanteessa virta
ilmankuivaimen paavirtakytkimestd. Lisitietoja on kohdassa 5.4, Kayttopaneel:.

& 1ZAARA!

Kéyta paéavirtakytkinta vain laitteiston pyséyttdmiseen hététilanteessa. Téll6in ei tehdéd normaaleja
pyséyttémistoimia. Puhaltimet pysédhtyvétja ldmmitin voi olla erittdin kuuma, jolloin IGmmitin ja sen ldhellé
Sijaitsevat osat voivat vaurioitua.
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5.4 Kayttopaneeli

-
B=

g
=

| X
14 m—a
‘ -
13 3
S
IIIIII=I 12 /I/@
= = 1 Z
10 9 8 6 7 5
Os- Kuvaus Toiminto
anro

1 Paavirtakytkin

Kun paavirtakytkin on asennossa 0, ohjauspiiriin ei sy6teta
virtaa, joten laitetta ei voi kdynnistaa.

Kun paavirtakytkin on asennossa 1, ohjauspiiriin syotetdan
virtaa, joten ilmankuivain voidaan kaynnistaa tilakytkimen
avulla.

Virran on ainaoltava kytkettyna paavirtakytkimen avulla, jotta

laitteistoon eikerry jaata.

2 Regenerointi-ilman puhaltimen merkkivalo

Regenerointi-ilman merkkivalo palaa, kun puhallin toimii.

Merkkivalo vilkkuu, jos puhaltimessa havaitaan vika.

3 Regenerointi-ilman Iampétilan nayttd

limaisee regenerointi-ilman lampatilan.

4 Tilakytkin

Kun kytkin on asennossa MAN, ilmankuivain toimii
kasisdatoisessatilassa. Tassa laite toimii jatkuvasti (taydella
kapasiteetilla).

Jos tilakytkin on O-asennossa, iimankuivaimesta on katkaistu
virta.

HUOMAUTUS! AUT (automaattinen tila) ei ole kaytettavissa.

5 Eisaatavilla

6 Regenerointilammittimen merkkivalo (vaihe 1)

Merkkivalo palaa, kun lammittimen vaiheeseen on kytketty
virta. Merkkivalo vilkkuu, kun lammittimessa havaitaan vika

(vaihe 1).
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Os- Kuvaus Toiminto
anro
7 Regenerointilammittimen merkkivalo (vaihe 2) Merkkivalo palaa, kun lammittimen vaiheeseen on kytketty

virta. Merkkivalo vilkkuu, kun [Ammittimessa havaitaan vika
(vaihe 2).

8 Kuivattavan ilman puhaltimen merkkivalo Kuivattavan ilman puhaltimen merkkivalo syttyy, kun puhallin

toimii. Merkkivalo vilkkuu, jos havaitaan vika.

9 Kayttdmoottorin merkkivalo Kayttdmoottorin merkkivalo syttyy, kun roottorin kayttdmoottori

toimii. Merkkivalo vilkkuu, jos kayttdmoottorissa havaitaan vika.

10 Eisaatavilla

11 Eisaatavilla

12 Vikavaroitusmerkkivalo Jos vikavaroitusmerkkivalo vilkkuu, laite on pysaytetty, koska
jossakin seuraavista on vika:

- Kuivattavanilman puhallin

-Regenerointi-ilman puhallin

- Vika kayttdmoottorissa

- Vika sahkokayttdisessa regenerointilammittimessa (vaihe 1)
- Vika sahkokayttdisessa regenerointilammittimessa (vaihe 2)
Vastaava merkkivalo vilkkuu vian 16ytamisen helpottamiseksi.
Lisaksi vian etalahtorele laukeaa (yleinen ilmaisu).

Lisatietojaon kohdassa 7, | Zanetsintd.

13 Laitteen toimintamerkkivalo limaisee, etta laite on toiminnassa.

14 | Virransy6ton merkkivalo limaisee, etté ilmankuivain on yhdistetty virransy6ttoon ja

paavirtakytkinon asennossa 1.

Tanlnkko 5.1 Objanspaneelin toiminnot
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5.5 Laitteenkayttaminen

551 Yleista

& 1ZAARA!

Ensimmaéisen kdynnistyksen tai huoltokatkoksen jalkeisen kdynnistyksen jélkeen paavirtakytkimen on oltava
pdaélla vahintdan 12 tuntia ennen kdynnistysta. Néin estetéén jaén kertyminen laitteistoon.

A 1ZAARA!

Ennen yksik6n kdynnistédmista regenerointi-ilman tulo ja mérén ilman poisto on tarkistettava huolellisesti.
Mahdollinen jé& on poistettava. Toimintahéiribiden vélttdmiseksi on tdrkeéé, etté ilma kulkee kanavissa ilman
esteita.

Kun laite on asennettu pakastimeen ja regenerointipiiri on yhdistetty, liitinnit on tukittava laitteen
kaynnistimiseen saakka. Muutoin regenerointiputkiin voi muodostua jaata.

Ennen laitteen kdynnistamista on tarkistettava, ettd regenerointi-ilman kanavissa ei ole jaata.

Laitteeseen on kytkettdva virta mahdollisimman pian, jotta regenerointipuhaltimeen ei kerry jaita (siind on
lammitin).

Jos virtaa ei kytketa heti asennuksen yhteydessi, ennen laitteen kidynnistimistd on odotettava vihintain 12
tuntia.

5.5.2 Alku

1. Varmista, ettd virtamerkkivalo syttyy.
2. Kainna toimintatilan valitsin ohjauspaneelissa MAN-asentoon.

HUOMAUTUS! Regenerointi-ilman puhallin ja regenerointilammitin kdynnistyvét heti. Ne toimivat noin 5
minuutin ajan ennen kuivattavan ilman puhaltimen ja roottorin kdyttémoottorin kdynnistymista.

3. Tarkista, ettd seuraavat merkkivalot syttyvat:
»  Virransyoton merkkivalo
» Laitteen toimintamerkkivalo
=  Molempien regenerointilimmitinten merkkivalot
« Kuivattavan ilman ja regenerointi-ilman puhaltimien merkkivalot
«  Kiyttémoottorin merkkivalo
4. Annalaitteen kdydd noin 10 minuuttia, jotta kdyttdolosuhteet ennittivit tasaantua. Tarkista, ettd
regenerointilimmitin toimii (regenerointi-ilman limpaotila nakyy limpdotilan ilmaisimessa).

HUOMAUTUS! Jos regenerointi-ilman lampétilaa ei iimaista ollenkaan tai se jaa LED-ilmaisimen
ensimmadisen neljdnneksen alapuolelle, syyné voi olla liian suuriilmavirtaus. Lisétietoja on llman virtauksen
tarkistus ja séété -kohdassa.

5.5.3 Kaynnistaminen uudelleen sahkokatkoksen jalkeen

Jos virransyotto laitteeseen katkeaa tai jos laite pysahtyy vian vuoksi, regenerointivirtaus ja limmitin

pyséhtyvit.
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A 1AARA!

Kéynnista laite vasta kun regenerointil@mmitin on ollut toiminnassa 12 tuntia. Muutoin laite voi vaurioitua
vakavasti. Regenerointipiirin putkiin voi muodostua jéétéa, jos toimenpiteisiin ei ryhdyté heti.

Tulo- jalihtéaukot on tukittava jadn muodostumisen vaaran vuoksi, jotta piiriin ei padse kosteutta, joka voi
jadtya. Jos ulkopuolella on erittiin kosteaa, ongelma voi atheutua muutamassa tunnissa.

Kysy Muntersin huollosta neuvoja virtakatkosten vaikutusten estimisesta.

554 Seis

1. Kiidnnad toimintatilan valitsin asentoon 0 ja tarkista, ettd molempien regenerointilimmitinten
merkkivalot sammuvat.

HUOMAUTUS! Laitteen jaahdyttamiseksi regenerointipuhallin, kuivattavan ilman puhallin ja kdyttémoottori
Jjatkavat toimintaa senkin jélkeen, kun laitteen virta on katkaistu, kunnes ldmpétila alittaa 50 °C.

2. Kun regenerointi-ilman limpotila alittaa 50 °C, tarkista, ettd kuivattavan ilman puhaltimen,
regenerointi-ilman puhaltimen ja kidyttémoottorin merkkivalot sammuvat ja ettd virransyoton
merkkivalo palaa edelleen.

A VAARA!

Kun laite on valmiustilassa (toimintatilan valitsin on asennossa 0), virran on aina oltava kytkettynéa
paévirtakytkimen avulla, jotta laitteistoon ei kerry jééta.

3. Laitteen jaahdyttimiseksi regenerointipuhallin ja roottorin kdyttémoottori jatkavat toimintaa, kunnes
limpotila on suunnilleen alle 50 °C.

4. Tarkista, ettd regenerointipuhallin ja kdyttomoottori pysahtyvit, kun regenerointilimpoétila on
suunnilleen alle 50 C. Muutaman minuutin jalkikdyntiaika on normaali.
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6 Huoltojakunnossapito

6.1 Turvallisuus

A 1ZAROITUS!

S&éto-, huolto- ja korjaustyét on annettava ammattitaitoisen henkilbkunnan suoritettaviksi.

A VAARA!

Ensimmaéisen kdynnistyksen tai huoltokatkoksen jalkeisen kdynnistyksen jélkeen p&éavirtakytkimen on oltava
paélla vahintdén 12 tuntia ennen kdynnistysta. Néin estetaan jaan kertyminen laitteistoon.

A VAARA!

Ennen yksikdn kdynnistdmistéd regenerointi-ilman ja mérén ilman tulo seké poisto on tarkistettava huolellisesti.
Mahdollinen jé& on poistettava. Toimintahéiribiden vélttdmiseksi on tdrkeéé, etté ilma kulkee kanavissa ilman
esteité.

6.2 Yleista

Ilmankuivaaja on suunniteltu toimimaan pitkain mahdollisimman vahalld huoltamisella. Kunnossapitoa
tarvitaan vain vahan, jos kéyttdolosuhteet ovat normaalit. Huoltovilit voivat vaihdella kiyttolosuhteiden ja
ympiristotekijoiden mukaan.

Kohdassa 6.5, Huolto- ja kunnossapitoaikatauln on esimerkki tavanomaisesta huolto- ja kunnossapito-
ohjelmasta.

6.3 Huolto-ohjelmat

Laitteen kayttoonoton jilkeen sille voidaan valita neljd erilaista huolto-ohjelmaa (A—D).

S. Kiyttoonotto/kiynnistiminen

A. Tarkastus ja jos tarpeen suodattimen vaihto. Yleistoimintojen tarkistus.

B. Lisiksi kohta A, turvatarkastukset ja kapasiteetti, limpdotilan ja kosteuden siditelymittauksia.

C. Lisiksi kohta B, ennaltachkdisevi osien korvaaminen koskien tiettyja osia kun 3 vuotta kulunut toiminnan
aloittamisesta.

D. Lisiksi kohta C, ennaltachkaiseva osien korvaaminen koskien tiettyja osia kun 6 vuotta kulunut
toiminnan aloittamisesta.

HUOMAUTUS! Ota aina yhteytta Muntersiin huoltoa ja kunnossapitoa koskien. KéyttGongelmat voivat
esiintyé jos laitetta ei ole huollettu oikein ja riittdvasti.

HUOMAUTUS! Kéayttéénotto ja ensimmdéinen kdynnistyskerta on annettava Muntersin tehtavéksi, jotta takuu
onvoimassa tdysimaéaréisena.

Munters huoltomiehilli on erikoislaitteita ja nopea varaosien saatavuus kaikille Munters tuotteille. Kaikki
testilaitteet joita henkilokuntamme kayttda varmistavat asianmukaisen jarjestelman toiminnan ja ne on
tarkastettu ja sertifioitu.

Muntersin huolto voi ehdottaa paikallisiin olosuhteisiin ja laitteen kdyttimiseen mukautettua
huolto-ohjelmaa. Yhteystiedot ovat timin kédyttbohjeen takasivulla.
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6.4 Laajennettutakuu

Munters tarjoaa laajennetun takuun vakioehdoilla, kun asiakas allekirjoittaa huoltosopimuksen Muntersin
kanssa. Lisdtiedot ovat saatavilla pyynnosta.

6.5 Huolto-jakunnossapitoaikataulu

Huollon taso S A B A C A B A D
Huoltotyd Kayttoaika tunteina 0 4000 8000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 28000 | 32000

Aikakalen- 0 6 12 18 24 30 36 42 48

terikuukausina
Suodattimen vaihtaminen ja toiminnan

X X X X X X X X X
tarkistaminen
Ennaltaehkaiseva tarkistus, johon sisaltyvat
X X X X X

turvatarkastukset
Kapasiteetin mittaus, roottorin tarkistus X X
HTCO-termostaattien vaihtaminen X
Tarkista kayttdhihna ja ohjaustelat, vaihda X X
tarvittaessa
Roottorin kayttdmoottorin vaihtaminen X
Puhaltimien tarkistus (siivikoiden, moottorit ja X
laakerit)
Kytkentapoyta: ohjausrasia, toiminnan tarkastus X X X X X
Lampétilansaadon tunnistimien tarkistaminen X X X X
Roottorin suojuksetjatiivisteet: liitdntakappale, X
vaihtaminen

Taulukko 6.1 Huolto- ja kunnossapito-objelma (0 - 48 kunkantta)

HUOMAUTUS! Laite on tuotava ulos kylmévarastosta huollon tasoja C ja D varten.
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Huollontaso A B A (o] A B A D
Huoltotyd Kéayttoaika tunteina 36000 40000 44000 48000 52000 56000 60000 64000
Aikakalen- 54 60 66 72 78 84 90 96
terikuukausina
Suodattimen vaihtaminen ja toiminnan
X X X X X X X X
tarkistaminen
Ennaltaehkaiseva tarkistus, johon sisaltyvat
X X X X
turvatarkastukset
Kapasiteetin mittaus, roottorin tarkistus X X
HTCO-termostaattien vaihtaminen X
Tarkista kayttdhihna ja ohjaustelat, vaihda X X
tarvittaessa
Roottorin kayttdmoottorin vaihtaminen X
Puhaltimien tarkistus (siivikoiden, moottorit ja X
laakerit)
Kytkentapoyta: ohjausrasia, toiminnan tarkastus X X X X
Lampétilansaadon tunnistimien tarkistaminen X X X X
Roottorin suojuksetjatiivisteet: liitdntakappale, X
vaihtaminen

Taulukrko 6.2 Huolto- ja kunnossapito-objelma (54 - 96 kunkantta)

HUOMAUTTUS! Laite on tuotava ulos kylmévarastosta huollon tasoja C ja D varten.
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7 Vianetsinta

7.1 Yleista

Tissid luvussa annetaan yleisohjeita vianetsintiin seka vikojen korjausohjeita. Tutustu seuraavaan luetteloon
ennen yhteyden ottamista Muntersin huoltoon.

7.2 Turvallisuus

A IZAROITUS!
Saéats-, huolto- ja korjaustydt on annettava ammattitaitoisen henkilékunnan suoritettaviksi.

A 1ZAROITUS!

Kytke aina virta pois pdékytkimesta ennen laitteen paneelien irrottamista.

7.3 Vianetsintaluettelo

Sihkéiset osat on kuvattu kytkentikaaviossa.

Vian oire Merkki- | Mahdollinen syy Korjaustoimi
valot
Laiteon Kaikki Virransyo6ttévika. Tarkista laitteen virransyotto.
pysahtynyt. | pois Jos sahkokatkon kestoaikaa ei tiedetd, katso lisatietoja Kdynnistdminen
paalta. uudelleen séhkdkatkoksen jélkeen -kohdasta tai soita Muntersin huoltoon
ennen kaynnistamista.
QM25-virrankatkaisija on Jos tdmé& huomataan heti, nollaa piirikatkaisin.
launnut johdotusvian vuoksi.
Kaanna paakytkin (nro 1) Kaanna paavirtakytkin asentoon 1 jatarkista, etté virransyéton merkkivalo
asentoon 0. (nro 14) palaa.
Muuntajan TC25 sulakkeen Tutkivian syy jakorjaa se. Vaihda sulake. Jos vika uusiutuu, ota yhteys
FU26 vika. Muntersin huoltoon.
QM25-virrankatkaisija on Tutkivian syy jakorjaa se. Nollaa QM25.
launnut johdotusvian vuoksi.
Laiteon Nro12ei | Laite asetettiinautomaattiseen Asetatilanvalitsin asentoon MANja tarkista, etté laite kdynnistyy.
pysahtynyt. | vilku. tilaan vahingossa.
Laiteon Nro12, Jos molemmat merkkivalot 6 Anna laitteen jadhtya.
pysahtynyt. | 6ja7 ja 7 vilkkuvat, ylilampdsuoja Nollaa katkaisijat QM12 ja QM14 tarvittaessa.
vilkku- BT27 tai BT30 on lauennut tai Tarkista, etteivatilman tuloaukot, Iaht6kanavat ja suodattimet ole lian
vat. molemmatovatlauenneetjoko tukkimia.
regenerointi-ilmavirtauksen Nollaa vikavaroitus asettamalla paavirtakytkin ON-asentoon. Saada
tukoksen tai regenerointi-ilman regenerointi-ilmavirtaa.
liian pienen virtausasetuksen
Vuoksi.
Laiteon Nro12 Turvalaite on launnut Katkaise virransyotto laitteeseen jaanna sen jadhtya.
pysahtynyt. | jajoko lammittimen tai johdotuksen
6tai7 vian vuoksi. Tutkivian syyjakorjaase.
vilkkuu.
Nollaa QM12ja QM14 tarvittaessa.
Kytke virransyo6tto virtakytkimeen vikavaroituksen nollaamiseksi.
HUOMAUTUS! Virta tulee kytkea virtakytkimen avulla vahintdan 12 tuntia
ennen kaynnistamista. Talloin sisdinen lammitin poistaa mahdollisesti
muodostuneen jaan.
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Vian oire Merkki- | Mahdollinen syy Korjaustoimi
valot
Laiteon Nro12, Turvalaite on lauennut jostakin Katkaise virransyotto laitteeseen ja anna sen jaahtya.
pysahtynyt. | 2,8ja/tai | seuraavistasyista. Vika
9vilkku- | puhaltimen moottorissa, Tutkivian syyjakorjaase.
vat. kayttdmoottorissa taijohdoissa.

Nollaa QM 16 (regenerointi-ilman puhallin).
Nollaa QM21 (kayttdmoottori ja kuivattavan ilman puhallin).

Kytke virransyo6tto virtakytkimeen ja kdynnista laite vikavaroituksen
nollaamiseksi.

HUOMAUTUS! Virta tulee kytkea virtakytkimen avulla vahintdan 12 tuntia
ennen kaynnistamista. Talloin sisdinen ldmmitin poistaa mahdollisesti
muodostuneenjaan.

Jos vika uusiutuu, ota yhteys Muntersiin.

Taulukko 7.1 Vianetsintiluettelo
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8 Teknisettiedot

8.1 Ulkomitatja huollon vaatimatila
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Kuva 8.2 Aukkokuvio
Kuva 8.1 Huoltoa varten tarvittava tila
1. Kuivattavan ilman sisddntulo 3. Regenerointi-ilman tulo
2. Kuivan ilman ulosvient. 4. Miran ilman ulosvienti
Mitat (mm)
Malli Paino (kg)
A B C @D | GE | TAI F G H J L M N| P | XD |Y([Z(1)
lceDry800 | 715 | 590 | 1310 | 160 | 125 | 250 | 270 | 232 | 650 [110| 232 | 372 |40 |[295| 700 |845| 50 128
IceDry1400 | 715 | 590 | 1410 | 200 | 125 | 250 | 270 | 232 | 750 [110| 232 | 372 | 40 [295| 700 {845| 50 146
(1) Huoltotila

26

Tekniset tiedot

190TFI-1037-G1307




IceDry 800/1400

8.2 Teknisettiedot

™ Munters

Kuivattavailma IceDry800 | IceDry1400
Nimellisilmavirtaus (m3/s) 0,222 0,388
Nimellisilmavirtaus (m3/h) 800 1400
Pienin mahdollinen staattinen paine (Pa) 200 300
Tuuletinmoottorin teho (kW) taajuudella 50 Hz 0,55 1,10
Tuuletinmoottorin teho (kW) taajuudella 60 Hz — 1,32
Regenerointi-ilmal

Nimellisilmavirtaus (m3/s) 0,043 0,071
Nimellisilmavirtaus (m3/h) 155 254
Pienin mahdollinen staattinen paine (Pa) 100 100
Tuuletinmoottorin teho (kW) taajuudella 50 Hz 0,16 0,24
Tuuletinmoottorin teho (kW) taajuudella 60 Hz — 0,29
Nimellisvirta

Virta (ampeeria/vaihe) 3~50Hz 380V 9,4 15,1
Virta (ampeeria/vaihe) 3~ 50 Hz400 V 9,1 14,6
Virta (ampeeria/vaihe) 3~50Hz 415V 8,9 14,3
Virta (ampeeria/vaihe) 3~60 Hz 230 V — 24,4
Virta (ampeeria/vaihe) 3~ 60 Hz 440V — 13,6
Virta (ampeeria/vaihe) 3~ 60 Hz 460 V — 13,2
Regenerointilammitin

Lampétilan nousu lammittimessa (°C) 95 95
Regenerointilammittimen teho (kW) 4,3 6,3
Muut tekniset tiedot

limankuivaimen toiminta-alue, vallitseva lampdétila (°C) -25-+40 -25-+40
Kayttémoottorin teho (W) 10 10
Regenerointipuhaltimen lammittimen teho (W) 240 240
Sahkoékaapin lammitin (W) 250 250
limansuodatus (vakio) G3 G3
Sahkésuojausstandardi, pélyn- ja vedenkesto (kotelo) IP44 P44
Puhallinmoottorin kddmityksen eristysluokka F-luokka F-luokka
Kayttémoottorin kdamityksen eristysluokka F-luokka F-luokka
Ylikuumenemissuoja (°C) 160+/-5 160+/-5
Kontaktorikaamin jannite (V AC) 24 24

190TFI-1037-G1307 Tekniset tiedot
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Ulkoiset (jannitteettdmat) Iahtokontaktit 2 2A,50VAC 2A,50VAC

Suurin melutasoilman kanavia (dBA) 80 80

1Luvut ovat nimellisarvoja, jotka perustuvat puhaltimen tulolampétilaan 20 °C jailman tiheyteen 1,2 kg/m3.

2Kaytettavan PCB:n liitoksia kaytetdan etavikalahtona.

Taulukrko 8.1 Tekniset tiedot

8.3 Aainitiedot

Mel Kok-korjaus ISO-kaistalla, dB, keskitaajuus (Hz)

elu
dB(A) | Lwt 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000

Kanaval Eisaa- | 101 -10 -2 -9 -13 -20 -22 =27 -33
tavilla

Kanava 2 Eisaa- | 102 -3 -5 -13 -20 -20 -19 -21 -26
tavilla

Kanava3 Eisaa- 94 -5 -6 -5 -17 20 -21 -23 =27
tavilla

Kanava 4 Eisaa- 88 -2 -6 -12 -25 -31 -31 -33 -35
tavilla

Huone 64 90 -1 -8 -14 -16 -20 -23 -26 -31

Ainen kulku ympiristoon

1. Kuivanilman kanavointi

2. Kuivattavan ilman kanavointi
3. Regenerointi-ilman kanavointi

4. Miranilman kanavointi
SYMBOLIT

Lwt = Kokonaismelutaso dB (suht. 10-12 W)
Lw = Melun tehotaso oktaavikaistalla, dB (suht. 10-12 W)
Kok = Korjaus laskettaessa (Lw = Lwt + Kok)

dB(A) = Nimellismelutaso 100 m? :n huoneabsorptiossa
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9 Havittaminen

Hiviti laitteisto voimassaolevia méariyksid noudattaen. Saat lisdtietoja paikallisilta viranomaisilta.
Roottorin materiaalia ei saa polttaa. Se on havitettavi lasikuituna.

Jos roottori on altistunut ympiristolle vaarallisille kemikaaleille, riski on arvioitava. Kemikaalit voivat kertya
roottorin materiaaliin. Ryhdy tarvittaviin voimassaolevien maaraysten mukaisiin varotoimiin.

& IZAROITUS!
Jos roottori on tarkoitus pilkkoa osiin, pdlyltéd on suojaudutava kadyttdmallé tarkoitukseen soveltuvaa CE-merkittya
kasvosuojusta.
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10 Contact Munters

AUSTRIA

BELGIUM

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

ITALY

NETHERLANDS

POLAND

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

UNITED KINGDOM

Munters GmbH
Air Treatment
Zweigniederlassung Wien

Munters Belgium nv
Air Treatment

Munters A/S
Air Treatment

Munters Finland Oy
Kuivaajamyynti

Munters France SAS
Air Treatment

Munters GmbH
Air Treatment-Zentrale

Munters Italy S.p.A
Air Treatment

Munters Vochtbeheersing

Munters Sp. zo.o.
Oddzial w Polsce
Air Treatment

Munters Spain SA
Air Treatment

Munters Europe AB
Air Treatment

Munters GmbH
Air Treatment
Zweigniederlassung Riimlang

Munters Ltd
Air Treatment

Eduard-Kittenberger-Gasse 56,
Obj. 6
A-1235Wien

Blarenberglaan21c
B-2800 Mechelen

Ryttermarken 4
DK-3520 Farum

Hakamaenkuja 3
FI-01510 VANTAA

106, Boulevard Héloise
F-95815 Argenteuil Cedex

Hans-Duncker-Str. 8
D-21035Hamburg

Strada Piani 2
1-18027Chiusavecchia
IM

Energieweg 69
NL-2404 HE Alphen a/d Rijn

ul. Swietojanska 55/11
81-391 Gdynia

Europa Epresarial. Edificio Londres.
C/Playade Liencres 2.
28230 Las Matas. Madrid

P OBox 1150
S-164 26 Kista

Glattalstr. 501
CH-8153 Riimlang

Pathfinder Place 10 Ramsay Court
Hinchingbrooke Business Park
Huntingdon PE29 6FY Cambs

Tel: +4316164298-9251
luftentfeuchtung@munters.at
www.munters.at

Tel: +3215285611
service@muntersbelgium.be
www.muntersbelgium.be

Tel: +4544953355
info@munters.dk
www.munters.dk

Tel: +358207 768 230
laitemyynti@munters.fi
www.munters.fi

Tel: +33134 115757
dh@munters.fr
www.munters.fr

Tel: +49(0)40879690-0
mgd@munters.de
www.munters.de

Tel: +390183 521377
marketing@munters.it
www.munters.it

Tel: +31 172433231
vochtbeheersing@munters.nl
www.munters.nl

Tel.: +48583053517
dh@munters.pl
www.munters.com.pl

Tel: +34916400902
marketing@munters.es
www.munters.es

Tel: +46 8626 63 00
avfuktning@munters.se
www.munters.se

Tel: +4152343 8886
info.dh@munters.ch
www.munters.ch

Tel: +44 1480432243
info@munters.co.uk
www.munters.co.uk

AUSTRALIA Tel:+61288431588 MEXICO Tel:+527222704029
dh.info@munters.com.au munters@munters.com.mx

BRAZIL Tel: +55 115054 0150 SINGAPORE Tel:+656744 6828
www.munters.com.br singapore@muntersasia.com

CANADA Tel: +1-800-843-5360 SOUTHAFRICA Tel:+27 11997 2000
dhinfo@munters.com info@munters.co.za

CHINA Tel: +86 10 804 18000 TURKEY Tel:+90216 548 1444
marketing@munters.cn info@muntersform.com

INDIA Tel:+9120 668 18 900 UAE (Dubai) Tel:+9714 8813026
info@munters.in middle.east@munters.com

JAPAN Tel:+81359700021 USA Tel: +1-800-843-5360
mkk@munters.jp dhinfo@munters.com

KOREA Tel:+8227618701
munters@munters.kr
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