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Belangrijke informatievoordegebruiker
Bedoeldgebruik
Munters-luchtontvochtigersmoetenworden gebruikt
voor het ontvochtigen van lucht. Elke andere vormvan
gebruik van de apparatuur, of gebruik dat in tegenspraak
ismet de instructies in deze handleiding, kan leiden
tot persoonlijk letsel en/of schade aan het apparaat en
andere voorwerpen.

Zonder voorafgaande goedkeuring vanMuntersmag
het apparaat niet worden gewijzigd. Het bevestigen
of installeren van bijkomende apparatuur is alleen
toegestaan na schriftelijke toestemming vanMunters.

Garantie
Degarantieperiode is geldig vanaf de datumwaarop de
apparatuur de fabriek heeft verlaten, tenzij schriftelijk
anderswordt aangegeven. De garantie is beperkt tot het
gratis omruilen van onderdelen of componenten die
defect zijn geraakt als gevolg van gebrekkige kwaliteit of
fabricagefouten.

Bij alle garantieclaimsmoetworden bewezen dat de
storing binnen de garantieperiode heeft plaatsgevonden
en dat het apparaat is gebruikt volgens de specificaties.
Bij alle claimsmoet het type en fabricagenummer van
het apparaatworden vermeld. Deze gegevens zijn op het
identificatieplaatje van het apparaat gestempeld, zie de
paragraafMerktekens..

Een voorwaarde van de garantie is dat het apparaat
gedurende de volledige garantieperiodewordt
onderhouden en geïnspecteerd zoals beschreven in
Service en onderhoud. Service en onderhoudmoeten
gedocumenteerd zijn omde geldigheid van de garantie
te behouden.

Veiligheid
Informatie over gevarenwaren in deze handleiding
aangeduidmet hetwelbekendewaarschuwingssymbool:

WWWAARSCHUWING!AARSCHUWING!AARSCHUWING!
Wijst opeenmogelijk gevaar dat een letsel kanveroorzaken.

VVVOORZICHTIG!OORZICHTIG!OORZICHTIG!
Wijst opeenmogelijk gevaar aan tegevendat schadeaan

het apparaat, aanandereapparatuur of aandeomgeving

kanveroorzaken.

OPMERKING!Wijst opbijkomende informatie voor

optimaal gebruik vanhet apparaat.

OvereenstemmingmetRichtlijnen
Deontvochtiger is in overeenstemmingmet de
essentiële veiligheidseisen van deMachinerichtlijn
2006/42/EG, deLaagspanningsrichtlijn 2006/95/EG,
deRoHS-richtlijn 2011/65/ECendeEMC-richtlijn
2004/108/EG.Deontvochtiger is geproduceerd
door eenEN-ISO9001:2008-gecertificeerde
productieorganisatie.

Copyright
De inhoud van deze handleiding kan zonder
voorafgaande kennisgevingworden gewijzigd.

OPMERKING!Dezehandleidingbevat informatie die
auteursrechtelijk is beschermd. Het is niet toegestaandelen

vandezehandleiding te kopiërenof tepublicerenzonder

schriftelijke instemmingvanMunters.

Op- en aanmerkingen betreffende de inhoud van deze
publicatie kunt u sturen aan:

Munters EuropeAB
TechnicalDocumentation
P.O. Box 1150
SE- 164 26KISTAZweden
e-mail: t-doc@munters.se
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MG50&MG90

1 Inleiding

1.1 Overdezehandleiding
Deze handleiding is bedoeld voor de gebruiker van de luchtontvochtiger en bevat noodzakelijke informatie
voor een veilige en efficiënte installatie en gebruik van de luchtontvochtiger. Lees deze handleiding voordat
de ontvochtigerwordt geïnstalleerd en in gebruikwordt genomen.
Neemcontact opmet de dichtstbijzijnde vestiging vanMunters bij vragen over de installatie of het gebruik
van uw luchtontvochtiger.
Deze handleidingmoet op een vaste locatie in de buurt van de ontvochtigerworden bewaard.

1.2 Oneigenlijkgebruik
■ De luchtontvochtiger is niet bedoeld voor installatie buitenshuis.
■ Deontvochtiger is niet bedoeld voor gebruik in gezoneerde gebiedenwaar explosieveilige apparatuur is

vereist.
■ Deontvochtigermag nietworden geïnstalleerd in de nabijheid van eenwarmtebron die schade aan de

apparatuur kan veroorzaken.

VVVOORZICHTIG!OORZICHTIG!OORZICHTIG!
Ganiet ophet apparaat zittenof staanenplaatser geenvoorwerpenop.

1 Inleiding 190TNL-1004-N1402



MG50&MG90

1.3 Veiligheid
Het ontwerp en de fabricage van de luchtontvochtiger is zorgvuldig uitgevoerd om te kunnen
garanderen dat de unit voldoet aan de veiligheidseisen van de richtlijnen en normendie zijn vermeld in de
Conformiteitsverklaring voor deEU.
De informatie in deze handleidingmag op geen enkelewijze voorrang krijgen boven individuele
verantwoordelijkheden of lokale voorschriften.
Tijdens bedrijf en anderewerkzaamheden aan eenmachine is het te allen tijde uwpersoonlijke
verantwoordelijkheid om rekening te houdenmet het volgende:
■ Deveiligheid van alle betrokken personen.
■ Veiligheid van het apparaat en andere apparatuur.
■ Bescherming van hetmilieu.

De soorten gevaar die in deze handleidingworden aangegeven zijn beschreven in paragraafBelangrijke
informatie voor de gebruiker.

WWWAARSCHUWING!AARSCHUWING!AARSCHUWING!
-Het apparaatmagnietwordenblootgesteldaanwaterstralenofwordenondergedompeld inwater.

-Alle elektrischeaansluitingenmoetenwordenuitgevoerddoor eengekwalificeerdelektricienenconformde
lokale voorschriften.

-Het apparaatmoetwordenaangeslotenopeengeaardstopcontact.

- Sluit het apparaat niet aanopeenanderevoedingsspanningdanophet identificatieplaatje staat vermeld,

-Stel het apparaat niet in bedrijf wanneer denetstekker of het netsnoer is beschadigd, gevaar voor eenelektrische
schok.

-Verwijder destekker nietmet nattehanden. Gevaar voor eenelektrischeschok.

-Steeknooit vingersof voorwerpen indeuitblaasopeningen, apparaat bevat draaiendeschoepen.

-Dekhet apparaat niet af omdat daardoor de toevoer- enafvoeropeningenkunnenwordengeblokkeerdener
vuur kanontstaan.

-Schakel despanningonmiddellijk uitwanneer het apparaat is omgevallen.

-Neemaltijd contact opmetMunters voor onderhoudof reparaties.

190TNL-1004-N1402 Inleiding 2



MG50&MG90

1.4 Merktekens

Type   MG50

Fabr. No   0214 190XXX XXXXX
1 ~ 230V 50Hz 

0.040 kW 0,4 kW 

Max 0,440 kW 

Munters Europe AB

M

IP44

Figuur 1.1Locatie van het identificatieplaatje

Type
Fabr. No. 

Fabr. year

0,09 kW

Max 0,74 kW

0919 190XXX XXXXX
2009

MG90

00 ·· 230V 50 Hz  

Made in Sweden
Munters Europe AB
Isafjordsga tan 1
164 26  Kista, Sw eden

Weight: 10 kg

IP44

0,65 kWM

Figuur 1.2 identificatieplaatje

Toelichting bij "Fabr. No." op het identificatieplaatje:

09: Bouwjaar

19: week productiedatum

190XXX:Artikelnummer

XXXXX: Serienummer

3 Inleiding 190TNL-1004-N1402
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2 Ontwerpvande luchtontvochtiger

2.1 Productomschrijving
De sorptieluchtontvochtigers zijn ontworpen om lucht op een effectievemanier te ontvochtigen. Hun
compacte vorm is opgebouwduit een aantal secties die bijeenworden gehoudenmet slechts vier bouten.
De ventilator, sorptierotor en regeneratieluchtverwarmingworden in hunbetreffende secties op hun
plaats gehouden zonder aanvullende bevestigingsmiddelen. Eén van de secties bevat een distributiekamer
met geïsoleerde secties die de ontvochtigings- en regeneratieluchtstromennauwkeurig in de juiste balans
houden. De duurzamebehuizing is gemaakt van corrosiebestendig spuitgietaluminium.
De elektrische installatie voldoet aan de normEN60204-1 standaard. De luchtontvochtigers voldoet aan
uniformeEuropese normen en de eisen voorCE-markering.

2.2 Werkingsprincipe
De sorptierotor is het onderdeel dat zorgt voor de luchtontvochtiging door adsorptie. De rotorstructuur
bestaat uit een groot aantal kleine luchtkanalen.
De sorptierotor is gemaakt van een composietmateriaal dat zeer effectief is in het aantrekken en vasthouden
vanwaterdamp. De rotor is opgedeeld in twee zones. De luchtstroomdiemoetworden ontvochtigd,
proceslucht, loopt door de grootste zone van de rotor en verlaat de rotor alsdroge lucht.Omdat de
rotor langzaamdraait, valt de inkomende lucht steeds op een droge zone van de rotorwaardoor een
ononderbroken luchtontvochtigingsproces plaatsvindt.

De luchtstroomwaarmee de rotorwordt gedroogd, regeneratielucht, is verwarmd. De regeneratielucht
stroomt door de rotor in tegengestelde richting aan de proceslucht en verlaat de rotor alsnatte lucht
(warme, vochtige lucht). Door dit principewerkt de luchtontvochtiger zeer effectief, zelfs bij temperaturen
onder 0℃.

1. Filter

2. Verwarming

3. Rotor

4. Aandrijfmotor

5. Printplaat

6. Filter

7. Rotorblad

A. Regeneratielucht

B. Natte lucht

C. Proceslucht

1

2

3

4

5

6

7

A

B

C

D

Figuur 2.1Werkingsprincipe

D. droge lucht
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3 Transport, inspectieenopslag

3.1 Transport
Gebruik de handgrepen omhet apparaat op te tillen.
Gebruik de originele verpakking omhet apparaat te vervoeren.

Figuur 3.1 Impugnature

3.2 Inspectievanverpakkingen levering
1. Inspecteer de levering en vergelijk zemet de levernota, orderbevestiging of andere leverinformatie.

Zorg ervoor dat alles ismeegeleverd en dat er niets beschadigd is.
2. Neemdirect contact opmetMunterswanneer de levering incompleet is omvertraging van de installatie

te voorkomen.
3. Wanneer het apparaat voor de installatiewordt opgeslagen, vindt u hierover informatie inDe apparatuur

opslaan.
4. Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het apparaat en controleer zorgvuldig of het geen

transportschade heeft opgelopen.
5. Rapporteer elke zichtbare schade binnen 5 dagen en voor aanvang van de installatie schriftelijk aan

Munters.
6. Verwijder het verpakkingsmateriaal volgens de geldendewetgeving.

3.3 Deapparatuuropslaan
Volg deze instructieswanneer de luchtontvochtigermoetworden opgeslagen:
■ Plaats de luchtontvochtiger rechtop op een horizontaal oppervlak.
■ Hergebruik het verpakkingsmateriaal omhet apparaat te beschermen.
■ Beschermde luchtontvochtiger tegen fysieke beschadiging.
■ Sla de luchtontvochtiger afgedekt op en beschermhet apparaat tegen stof, vorst, regen, agressieve en

verontreinigende stoffen.

5 Transport, inspectieenopslag 190TNL-1004-N1402
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4 Installatie

4.1 Veiligheid

WWWAARSCHUWING!AARSCHUWING!AARSCHUWING!
Sluit het apparaat niet aanopeenanderevoedingsspanningdanophet identificatieplaatje staat vermeld,

Het apparaatmoetwordenaangeslotenopeengeaardstopcontact.

Stel het apparaat niet in bedrijf wanneer denetstekker of het netsnoer is beschadigd.

VVVOORZICHTIG!OORZICHTIG!OORZICHTIG!
Ganiet ophet apparaat zittenof staanenplaatser geenvoorwerpenop.

4.2 Eisenaande installatielocatie
De luchtontvochtiger is bedoeld voor installatie binnenshuis. Hetmoet rechtopworden geplaatst, binnen of
buiten de te ontvochtigen ruimte, op een hoogte van tenminste 15 cmboven de vloer.
Installeer de luchtontvochtiger niet in een vochtige omgevingwaarwater het apparaat kan binnendringen of
in een zeer stoffige omgeving.
Voor de afmetingen van het apparaat en de ruimte die nodig is voor onderhoud, zie paragraaf
8.1,Afmetingen en benodigde ruimte voor onderhoud .

OPMERKING!Voordebestmogelijkeprestatieseneenprobleemlozewerking is het vanbelangdat de
beoogde installatielocatie voldoet aandeeisen.

Plaats de natte-luchtzijde of de achterzijde van het apparaat (zieFiguur 4.1 ) niet vlak bij eenmuur of
voorwerpen die gevoelig zijn voorwarmte.
Plaats de luchtontvochtiger zo, dat er voldoende ruimte is voor luchtcirculatie.

1 2

Figuur 4.1

1. Natte-luchtzijde
2. Achterzijde

190TNL-1004-N1402 Installatie 6
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4.3 Aansluitingvankanalenenslangen
Volg onderstaande instructieswanneer kanalen of flexibele slangen op de luchtaansluitingen van het
apparaatmoetenworden aangesloten. De proces- en regeneratieluchttoevoer en de droge-luchtafvoer
kunnenworden aangesloten op een luchtkanaalsysteemofmet vrije luchtaan- en -afvoerworden gebruikt.
De natte-luchtafvoermoet altijdworden aangesloten op een luchtkanaal of slang, geïnstalleerd onder
afschot (vanaf de luchtontvochtiger) omcondens af te voeren.
■ Dekanaallengtemoet zo kortmogelijkworden gehouden om statische drukverliezen tot eenminimum

te beperken.
■ Voor optimale prestatiesmoeten alle kanaal- en slangverbindingen lucht- en dampdicht zijn.
■ Het natte-luchtkanaal of de slangmoet onder afschotworden gemonteerd zodat condens kanworden

afgevoerd. Het natte-luchtkanaal of de slangmoet bij lage temperaturen voldoende aflopen om te
voorkomendat zich condens kan ophopen. Het alternatief is omcondensvorming te voorkomendoor
de kanalenmet tenminste 25mm isolatiemateriaal te isoleren.

■ Monteer een rooster op de kanaalopening voor de buitenlucht om te voorkomendat vogels en
ongedierte in het apparaat kunnen komen. Plaats de opening zo, dat er geen regen of sneeuw in de
kanalen kan komen.

■ Het natte-luchtkanaal of de slangmoet corrosiebestendig zijn en bestand zijn tegen temperaturen tot
70℃.

■ Denatte luchtwordt normaal gesproken naar buiten afgevoerd. In grote gebouwen,waar de
luchtontvochtiger buiten de te ontvochtigen ruimte is geplaatst, kan de natte lucht in de omgeving van
het apparaatworden afgevoerd. Plaats de afvoer zo, dat de natte lucht niet naar voorwerpenwordt
geblazen die gevoelig zijn voor vocht.

■ Deminimale afstand tussen regeneratieluchtinlaat of natte-luchtuitlaat en demuur bedraagt 0,5m.
■ I filtri dell'aria di processo e dell'aria di rigenerazione possono essere sostituiti senza dover staccare

condotti o tubi.

VVVOORZICHTIG!OORZICHTIG!OORZICHTIG!
Indiener kans is opvorstmoet het kanaal voor denatte luchtwordengeïsoleerd.

OPMERKING!Geluidsreductie kanwordenbereikt door de luchtontvochtiger aan te sluitenop luchtkanalen.

4.4 Slanglengteendiafragmaplaat zijnvan invloedopde luchtstroom.
Natte lucht/regeneratielucht
De luchtontvochtiger is voorzien van een diafragmaplaat (A) op de natte-luchtafvoer. Wanneer een
muurpijp is aangesloten op de slang (zie 4.5,Het apparaat tegen de muur monteren), of de flexibele slang of het
kanaal is langer dan 5m (max. 10m),moet de diafragmaplaatworden verwijderd.
Droge lucht/proceslucht
De slang of het kanaal voor droge en procesluchtmag een totale lengte hebben van 10mvoordat de
ontvochtigingscapaciteit wordt beïnvloed. Met de koppeling (B) kan de droge-luchtafvoerworden
aangesloten op een slang of kanaalsysteem.

7 Installatie 190TNL-1004-N1402
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B

A

C

Figuur 4.2Aansluiting op luchtkanalen

A.Diafragmaplaat voor natte lucht (meegeleverd)

B.Koppeling voor droge-luchtafvoer (optie)

C.Koppeling voor toevoerlucht (optie)

4.5 Hetapparaat tegendemuurmonteren
DeMGkanop twee verschillendemanieren tegen demuurworden gemonteerdmet behulp van een
muursteun (optie), zieFiguur 4.3 eFiguur 4.4 . Hierdoor kunnen de natte- en droge-luchtafvoer optimaal
worden gepositioneerd omaan alle eisen te voldoen.
■ Alternatief 1: de natte-luchtafvoerwordt dicht bij demuur gepositioneerd aan de rechterzijde van het

apparaat.
■ Alternatief 2: de voorzijde van het apparaatwordt tegen demuur gepositioneerd, zodat de

natte-luchtafvoer zich verder van demuur bevindt aan de linkerzijde van het apparaat.

OPMERKING!Zowel bij alternatief 1als 2moet eenhoutenblok (of iets dergelijks) tussendemuursteunende
muurwordenaangebracht. Het houtenblok zorgt voor voldoende ruimte voor luchtcirculatie rondhet apparaat.
Tevenskandanhet hygrostaatcontactwordengemonteerd (alternatief 2).

190TNL-1004-N1402 Installatie 8
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Figuur 4.3 Tegen de muur gemonteerd, alternatief 1 Figuur 4.4 Tegen de muur gemonteerd, alternatief 2

A.Muursteun (optie) C.Muurpijp (optie). Onderafschot naar debuitenzijde vanhet gebouwgemonteerd

B.Natte-luchtslang D.Houtenblok (dikte30mm,breedte40mm, lengte350mm)

OPMERKING!Monteer demuurpijpmet dedunnepijp aandeonderzijdeomcondensdoor depijp te kunnen
afvoeren,
zieFiguur 4.5 .
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Figuur 4.5Muurpijp
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4.6 Installatievoorbeelden

4.6.1 Geslotensysteem

De lucht in de ruimtewordt gecirculeerd via de luchtontvochtiger.

1

Figuur 4.6Gesloten systeem, luchtontvochtiger in de ruimte.

1. Luchtontvochtiger in de ruimte:

Denatte-luchtafvoer is aangeslotenopeenslangenwordt buitende

ruimteafgevoerd (buitenshuis). De regeneratieluchtwordt afgevoerd

viaeenslangof kanaal aangeslotenopeenkoppeling.

OPMERKING!Eenkorte slang (~0,3m)opde
droge-luchtafvoer kande luchtcirculatie verbeterenen
voorkomendat droge lucht enproceslucht vermengen.

2

Figuur 4.7Gesloten systeem, luchtontvochtiger bevindt zich
buiten de ruimte.

2. Luchtontvochtiger buitende ruimte:

Deprocesluchtwordt uit deontvochtigde ruimteafgevoerd viaeen

slangof kanaal aangeslotenopeenkoppeling. Droge luchtwordt in

de ruimtegeblazenviaeenslangaangeslotenopeenkoppeling.

3

Figuur 4.8Gesloten systeem, luchtontvochtiger in de ruimte.

3. Luchtontvochtiger in de ruimte:

Denatte-luchtafvoer is aangeslotenopeenslangendenatte

luchtwordt buitende ruimteafgevoerd (buitenshuis). De

regeneratieluchtwordt uit deontvochtigde ruimtegehaald. De

ontvochtigingscapaciteitwordt 2/3 vande inhet diagramaangegeven

waarde, ziehoofdstuk8.2, Capaciteitsdiagrammen.

OPMERKING!Eenkorte slang (~0,3m)opde
droge-luchtafvoer kande luchtcirculatie verbeterenen
voorkomendat droge lucht enproceslucht vermengen.
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4.6.2 Opensysteem

De ruimtewordt geventileerdmet ontvochtigde lucht.

1

Figuur 4.9Open systeem, luchtontvochtiger bevindt zich
buiten de ruimte.

1. Luchtontvochtiger buitende ruimte:

Droge luchtwordt in de ruimtegeblazenviaeenslangof kanaal

aangeslotenopeenkoppeling.

2

Figuur 4.10Open systeem, luchtontvochtiger in de ruimte.

2. Luchtontvochtiger in de ruimte:

Denatte-luchtafvoer is aangeslotenopeenslangendenatte lucht

wordt buitende ruimteafgevoerd (buitenshuis). De regeneratie- en

procesluchtwordenuit het apparaat geleid via slangenof kanalen

enkoppelingen. Droge luchtwordt in de ruimtegeblazenviaeen

koppeling.
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4.7 Elektrischeaansluitingen
Een kabel van 2,5metermet een stekker voor aansluiting op een geaard stopcontactwordtmeegeleverd.
De spanning en frequentie staan vermeld ophet identificatieplaatje van het apparaat, zie paragraaf
1.4,Merktekens.

4.8 Dehygrostaat aansluiten
De luchtontvochtigerwordt geleverdmet een aansluitingwaarop een eentrapshygrostaat op laagspanning
kanworden aangesloten. Zie de figuur hieronder. De hygrostaat kan als accessoireworden besteld.

Figuur 4.11Connector van de hygrostaatkabel

Deaansluiting voor de hygrostaat bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat.

1

Figuur 4.12Aansluiting hygrostaat (1)

Een vochtigheidssensormoet zich 1-1,5mboven de vloer bevinden. De sensormoet zoworden geplaatst
dat deze niet directwordt blootgesteld aan droge lucht afkomstig uit het apparaat of vochtige lucht die via
open- en dichtgaande deuren binnenkomt. Plaats hemuit de buurt vanwarmtebronnen en direct zonlicht.
De hygrostaatmoet een eentrapshygrostaat zijn enmoet zoworden aangesloten dat het regelcircuit sluit
wanneer de relatieve vochtigheid toeneemt. De aansluitkabelmoet zijn afgeschermd en voorzien van
koperen geleidersmet eenminimale doorsnede van 2 x 0,75mm2.
Wanneer het apparaatwordt gebruiktmet een externe hygrostaat kan instellingAofBworden gebruikt.
StandA:de hygrostaat regelt de gehele luchtontvochtigerAAN/UIT (normale stand).
InstellingB:de hygrostaat regelt uitsluitend de regeneratieluchtverwarming en de ventilatorwerkt continu.
neemcontact opmetMunters voordat u de operatiemoduswijzigt.

190TNL-1004-N1402 Installatie 12



MG50&MG90

5 Bedrijf

5.1 Veiligheid

WWWAARSCHUWING!AARSCHUWING!AARSCHUWING!
Stel het apparaat niet in bedrijf wanneer denetstekker of het netsnoer is beschadigd.

Steeknooit vingersof voorwerpen indeuitblaasopeningen.

Het apparaat kanzonder voorafgaandewaarschuwingautomatischopnieuwstartennaeenstroomstoring.

VVVOORZICHTIG!OORZICHTIG!OORZICHTIG!
Ganiet ophet apparaat zittenof staanenplaatser geenvoorwerpenop.

5.2 Voorhet starten
Voordat de luchtontvochtiger de eerste keerwordt gestart,moeten de volgende controlesworden
uitgevoerd:
1. Controleer aan de hand van het identificatieplaatje dat het apparaat correct is aangesloten op de voeding,

zie hoofdstuk 1.4,Merktekens. Wanneer een schakelaarmet zekering is geïnstalleerd,moeten de gegevens
van de zekeringworden gecontroleerd.

2. Wanneer een hygrostaat is gemonteerd,moet de gebruiker controleren dat deze zich op de juiste locatie
in de ruimte bevindt en correct op het apparaat is aangesloten, zie hoofdstuk 4.8,De hygrostaat aansluiten.
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5.3 Start

5.3.1 Handbediening

Zet de standenschakelaar opMAN en sluit de luchtontvochtiger aan op eenwandcontactdoos of bedien de
externe schakelaar in en controleer dat het apparaat start.

1

Figuur 5.1 StandenschakelaarMAN-AUT (1)

5.3.2 Automatischbedrijf

OPMERKING!Omhetapparaat in automatischbedrijf te kunnen latendraaien,moet eeneentrapshygrostaat
(optie) zijn geïnstalleerdenophet apparaat zijn aangesloten.

1. Sluit de luchtontvochtiger aan op eenwandcontactdoos of bedien de externe schakelaar in en controleer
dat het apparaat start.

2. Zet de standenschakelaar opAUTen stel de hygrostaat af op de laagstmogelijkewaarde voor de relatieve
vochtigheid (RV).

3. Verhoog langzaamde instelwaarde van de hygrostaat totdat de luchtontvochtiger stopt. Hiermee
worden de goedewerking van hygrostaat en luchtontvochtiger gecontroleerd.

OPMERKING!Afhankelijk vandebedieningsmoduskandeventilator blijvendraaiennadat de
regeneratieluchtverwarming is uitgeschakeld. Zie voormeer informatie hoofdstuk4.8,Dehygrostaat aansluiten.

4. Stel de hygrostaat af op de gewensteRV-waarde.

5.4 Hetapparaat stoppen
Maakhet apparaat los van de voedingsbron omhet te stoppen of gebruik de externe stroomonderbreker.
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6 Serviceenonderhoud

6.1 Algemeen

WWWAARSCHUWING!AARSCHUWING!AARSCHUWING!
- Probeer niet het apparaat te repareren, te demonteren of te wijzigen.
-Verwijder de stekker uit de wandcontactdoos voor aanvang van onderhoudswerkzaamheden.
De luchtontvochtiger is ontworpen voor continu gebruik gedurende lange periodenmet eenminimumaan
toezicht. Onder normale bedrijfsomstandigheden isminimaal onderhoud vereist. Het onderhoudsinterval
is voornamelijk afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden en -omgeving.

OPMERKING!Neemaltijd contact opmetMunters voor onderhoudof reparaties. Er kunnenzich
bedieningfoutenvoordoenwanneerhet apparaat onvoldoendeof incorrectwordt onderhouden.

De serviceafdeling vanMunters kan tevens een serviceprogramma aanbieden dat is afgestemdopde
bedrijfsomstandigheden van een specifieke installatie. Raadpleeg de contactadressen op de achterflap van
deze handleiding.

6.2 Onderhoudsschema
Munters adviseert het volgende onderhoudsschema. Het schemabevat naast inspectie- en
onderhoudsprocedures tevens de aanbevolen intervallen voor apparaten gebruikt onder normale bedrijfs-
en omgevingsomstandigheden. Wanneer de proceslucht veel stof bevat,moet het preventief onderhoudmet
kortere intervallenworden uitgevoerd dan hieronder gespecificeerd.

Ispezione/manutenzione
Onderdeel

3-6maanden 12maanden

Proces- en regeneratiefilter. Reinigdefiltercassette (1)envervangzonodig
het filter.

Reinigdefilterbehuizingenvervanghet filter

Behuizingapparaat.

Controleer opbeschadigingenen reinig zonodig
debuitenzijde vanhet apparaat.

Controleer opbeschadigingenen reinig zonodig
debuitenzijde vanhet apparaat. Controleer alle
leidingverbindingenop juistebevestigingenhet
ontbrekenvan luchtlekkages.

Hygrostaat/
Geencorrectieveactie/controle Controleer desensorfunctiesenkalibreer

zonodig. Neemzonodig contact opmetde
serviceafdeling vanMunters

Controle vanwerkingenprestaties
Geencorrectieveactie/controle Voereenvolledigecontroleuit vanwerking

enprestatiesenvervangzonodig versleten
onderdelen.

(1)Controleer dat depijl naar de luchtontvochtigerwijst bij het vervangenvandefiltercassette.

Tabel 6.1Onderhoudsschema
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6.3 Filter vervangen
1. Verwijder de filtercassette door deze omhoog te schuiven volgensFiguur 6.1 .
2. Reinig de filterhouder en breng een nieuwefiltercassette aan.

Figuur 6.1Verwijderen van de filtercassette

190TNL-1004-N1402 Serviceenonderhoud 16
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7 Storingenzoeken

Symptoom Mogelijkeoorzaak Correctievehandeling

Stroomstoring Controleer denetvoedingvanhet apparaat.

Het apparaat is per abuis in de

automatischestandgezet zonder dat

eenhygrostaat is aangesloten. Storing

hygrostaat (automatischestand).

Zet destandenschakelaar ophandbedieningencontroleer

of de luchtontvochtiger start. Wanneerhet apparaat start,

ligt destoringwaarschijnlijk bij dehygrostaat. Controleer de

hygrostaat door te controlerenof de luchtontvochtiger start

wanneerde instelwaardevandehygrostaatwordt verlaagd.

Stel dehygrostaatweer inopdeoudewaardenadecontrole.

Kalibreer zonodigdehygrostaat of vervangdeze.

De thermischebeveiliging vande

ventilatormotor is geactiveerd.

-Schakel het apparaat uit enontkoppel devoeding

-Verwijder dekoppelingenvandeslangenof kanalenende

filtercassetteaandeproces- en/of regeneratiezijde

-Controleer of de rotorbladen, dienuvrij toegankelijk zijn, vrij

draaien.

Apparaat is gestopt.

Dehoge-temperatuurzekering is

geactiveerd.

Controleer of defilters enslangenof kanalenvrij zijn van

obstakels en reset dezekering. Voordat dezekering kan

wordengereset,moet het apparaatwordenontkoppeld van

devoedingenpasweerwordenaangeslotennadat het is

afgekoeld. Debelangrijksteoorzakenvoor activering vande

hoge-temperatuurzekering zijn:

-Storing inde regeneratieluchtstroom.

-Geblokkeerd filter, slangof kanaal.

-Geblokkeerd rotorblad.

Regeneratietemperatuur is te laag. Controleer of dediafragmaplaat (A) is gemonteerd.

De regeneratieluchtverwarmingwerkt niet. Controleer dat de regeneratieluchtverwarmingwerkt

door het stroomverbruik temeten, ziehoofdstuk

8.4, Technische gegevens.

De regeneratieluchtstroom isniet correct. Controleer het filter eneventuele slangenof kanalenop

lekkagesenverstoppingen. Ookhet gebruik vaneen

smoorflens in combinatiemetmuurpijpenkanzorgenvoor een

incorrecte regeneratieluchtstroom.

Verminderdeprestaties:

de luchtontvochtiger

draait,maar regelt de

vochtigheidniet.

Storing rotoraandrijfmechanisme Controleer viadedroge-luchtafvoer dat de rotor ca. 10

omwentelingenper uurmaakt.

Tabel 7.1 Storingenlijst
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8 Technischespecificaties

8.1 Afmetingenenbenodigde ruimtevooronderhoud

Figuur 8.1Dimensioni

1. Procesluchttoevoer 3. Regeneratieluchttoevoer

2. Droge-luchtafvoer 4. Natte-luchtafvoer

OPMERKING!Devermeldeafmetingenengewichtengeldenvoor zowel deMG50alsdeMG90
luchtontvochtiger.

Breedte

(A)

Profondità

(B)

Hoogte

(C)

Diameter 1

(D)

Diametro

(E)

Servicetoe-

gang

zone (F)

Servicetoe-

gang

zone (G)

Gewicht

275mm 275mm 392mm 62,5mm 50mm 350mm 500mm 10kg

(1)Adattatoredisponibile opzionalmenteper convertire un'apertura rettangolare in rotonda.

Tabel 8.1Afmetingen en gewicht
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8.2 Capaciteitsdiagrammen
Capaciteit bij benadering in kg/u. Neemvoor uitgebreide informatie contact opmet de dichtstbijzijnde
vestiging vanMunters.

A
B

C

80% RH

60% RH

40% RH

60% RH

80% RH

40% RH

MG50 MG90

Figuur 8.2Diagrammi di resa

1. Temperatuur, proceslucht (°C)

2. Relatievevochtigheid, proceslucht (%RV)

3. Luchtontvochtigingscapaciteit (kg/u), (vochtverwijdering (kg/uur))
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8.3 Ventilatordiagrammen
Deventilatordiagrammen zijn gebaseerd op een luchttoevoertemperatuur van 20℃ en een luchtdichtheid
van 1,2 kg/m³

Figuur 8.3Ventilatordiagrammen

Symbolen

q: debiet, ls,m3/u

ps: beschikbare statische druk

1: Proceslucht

2: Regeneratielucht. Zonder diafragmaplaat op natte-luchtafvoer (1).

(1)De luchtontvochtiger is bij levering voorzien van een diafragmaplaat op de natte-luchtafvoer.
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8.4 Technischegegevens
MG50 MG90

Proceslucht(1)

Vrij uitblazende lucht 50Hz (m³/u) 80 110

Vrij uitblazende lucht 60Hz (m³/u) 85 120

Nominaal debiet (m³/u) 50 90

Beschikbare statischedruk50Hz (Pa) 100 100

Beschikbare statischedruk60Hz (Pa) 120 120

Motorvermogenventilator (kW) 0.040 0.090

Regeneratielucht(1)

Nominaal debiet (m³/u) 12 20

Beschikbare statischedruk (Pa) 50 100

Motorvermogenventilator (kW) (2) - -

Regeneratieluchtverwarming

Verwarmingsvermogen (kW) 0.4 0.65

Temperatuurstijgingover verwarming (°C) 97

Diversegegevens

Max. geluidsniveau, zonder luchtkanalen (dB(A)) 48 56

Vermogenaandrijfmotor (W) 5

IEC-beschermingsklasse (behuizing) IP44

IEC-beschermingsklasse (elektrischpaneel) IP54

Isolatieklasseventilatormotorwikkelingen KlasseB

Isolatieklasseaandrijfmotorwikkelingen KlasseB

Rotortype HPS

Omgevingsvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur (°C) -20... +40

Maximale installatiehoogte, bovenzeeniveau (m) 2000

Transport- enopslagtemperatuur (°C) -20... +70

(1)Devermeldegetallen zijn gebaseerdopeenventilatorluchtinlaattemperatuur van20 °Ceneen luchtdichtheid van1,2 kg/m3

(2)Gemeenschappelijkemotor voor proces- en regeneratieventilatoren

Tabel 8.2 Technische gegevens

Totaal vermogen, spanningenstroom

Unità MG50 MG90

Spanning (V) 115 200 230 240 115 200 230 240

Frequentie (Hz) 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Totaal vermogen (W) 440 440 440 440 740 740 740 740

Stroom(A) 3,8 2,2 1,9 1,8 6,4 3,7 3,2 3,1

Tabel 8.3 Totaal vermogen, spanning en stroom
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9 Afvoer
Deunitmoet conformde geldendewettelijke voorschriften en regelsworden vernietigd. Neemcontact op
met de lokale instanties.
Het rotormateriaal is niet brandbaar enmoetworden verwijderd zoals glasvezelmateriaal.
Als de rotor aan chemicaliën is blootgesteld die schadelijk voor hetmilieu zijn,moet het risico
worden beoordeeld. De chemicaliën kunnen zich in het rotormateriaal ophopen. Neemde nodige
voorzorgsmaatregelen om te beantwoorden aan de geldendewettelijke voorschriften en regels.

WWWAARSCHUWING!AARSCHUWING!AARSCHUWING!
Degebruikermoet eengeschikt gezichtsmasker dragenmetCE-keurmerk, dat is aangebracht overeenkomstig de
geldendeveiligheidsnormenwanneerde rotor in stukkenwordt gesneden.
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10 NeemcontactopmetMunters
OOSTENRIJK MuntersGmbH

AirTreatment
ZweigniederlassungWien

Eduard-Kittenberger-Gasse56,
Obj. 6
A-1235Wien

Tel.: +4316164298–9251
luftentfeuchtung@munters.at
www.munters.com

BELGIË MuntersBelgiumnv
Air Treatment

Blarenberglaan21c
B-2800Mechelen

Tel.: +3215285611
service@muntersbelgium.be
www.muntersbelgium.be

DENEMARKEN MuntersA/S
Air Treatment

Ryttermarken4
DK-3520Farum

Tel.: +4544953355
info@munters.dk
www.munters.dk

FINLAND MuntersFinlandOy
Kuivaajamyynti

Hakamäenkuja3
FI-01510VANTAA

Tel.: +358207768230
laitemyynti@munters.fi
www.munters.fi

FRANKRIJK MuntersFranceSA
Air Treatment

106,BoulevardHéloise
F-95815ArgenteuilCedex

Tel.: +33134115757
dh@munters.fr
www.munters.fr

DUITSLAND MuntersGmbH
AirTreatment-Zentrale

Hans-Duncker-Str. 8
D-21035Hamburg

Tel.: +49 (0) 40879690 -0
mgd@munters.de
www.munters.de

ITALIË Munters ItalyS.p.A
Air Treatment

StradaPiani 2
I-18027Chiusavecchia
IM

Tel.: +390183521377
marketing@munters.it
www.munters.it

NEDERLAND MuntersVochtbeheersing Energieweg69
NL-2404HEAlphena/dRijn

Tel.: +31172433231
vochtbeheersing@munters.nl
www.munters.nl

POLEN MuntersSp. zo.o.
OddzialwPolsce
Air Treatment

ul. Swietojanska55/11
81-391Gdynia

Tel.: +48583053517
dh@munters.pl
www.munters.com.pl

SPANJE MuntersSpainSA
Air Treatment

EuropaEpresarial. EdificioLondres.
C/PlayadeLiencres2.
28230LasMatas. Madrid

Tel.: +34916400902
marketing@munters.es
www.munters.es

ZWEDEN MuntersEuropeAB
Air Treatment

POBox1150
S-16426Kista

Tel.: +4686266300
avfuktning@munters.se
www.munters.se

ZWITSERLAND MuntersGmbH
AirTreatment
ZweigniederlassungRümlang

Glattalstr. 501
CH-8153Rümlang

Tel.: +41523438886
info.dh@munters.ch
www.munters.ch

VERENIGDKONINKRIJK MuntersLtd
Air Treatment

PathfinderPlace10RamsayCourt
HinchingbrookeBusinessPark
HuntingdonPE296FYCambs

Tel.: +441480432243
info@munters.co.uk
www.munters.co.uk

AUSTRALIË Tel:+61288431588
dh.info@munters.com.au

MEXICO Tel.: +52.722.2704029
munters@munters.com.mx

BRAZILIË Tel.: +551150540150
www.munters.com.br

SINGAPORE Tel.: +6567446828
singapore@muntersasia.com

CANADA Tel.: +1-800-843-5360
dhinfo@munters.com

ZUID-AFRIKA Tel.: +2711.9972000
info@munters.co.za

CHINA Tel.: +861080418000
marketing@munters.cn

TURKIJE Tel.: +90.216.5481444
info@muntersform.com

INDIA Tel.: +9120.66818.900
info@munters.in

UAE(Dubai) Tel.: +9714.8813026
middle.east@munters.com

JAPAN Tel:+81359700021
mkk@munters.jp

VerenigdeStaten Tel.: +1-800-843-5360
dhinfo@munters.com

KOREA Tel.: +822.7618701
munters@munters.kr
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