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GPmp calefactor de aire a gasdleo o gaz

Los calefactores GPmp estdn disefiados para su instalacién tanto en granjas como en invernaderos.

La nueva serie de calefactores GPmp ha sido disefiada bajo la estricta supervisién del departamento
de ingenieria de Munters. La caracteristica especial es su acabado en Munters Protect, asegurando el
aspecto intacto del equipo durante afios. Los calefactores Munters GPmp se basan en un concepto de
disefio modular compacto: versatilidad, flexibilidad y eficacia logistica. Se presentan como equipos en
suspensién; con un ventilador axial o centrifugo; quemador a gas o gasoil. El disefio Gnico de soportes
facilita el manejo, transporte, instalacién y mantenimiento de los equipos ahorrando tiempo y dinero.
Todos los modelos funcionan segin el principio de combustién indirecta, con una eficacia térmica por
encima del 90%. Esto significa mds salida de aire caliente con un consumo menor de combustible. Los
niveles de ruido se reducen, notablemente, creando un clima de trabajo mds agradable. La hélice del
ventilador centrifugo es, directamente, impulsada por el motor con lo que no es necesario el uso de la
correa reduciendo, asi, los costes de mantenimiento. La resistencia a la corrosién es un elemento muy
importante a la hora de seleccionar cada componente: carcasa de Munters Protect, cdmara de
combustién de acero inoxidable, soportes de Munters Protect; proteccién del cuadro eléctrico IP55 y
termostatos de seguridad en acero inoxidable. Durante los periodos de mds calor, estos equipos tienen
la opcién de conectar solo el ventilador y utilizar el calefactor como un recirculador de aire.
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Opciones del ventilador

Ventilador axial

Ventilador centrifugo

Opciones de salida de aire

Salida frontal

Salidaen T

Opciones del quemador

Modelo Riello
GPmp100 Gulliver RG2F
GPmp130 Gulliver RG3F

GPmp160 Gulliver RG3F

Gasoil

Finterm
AZ10
AZ20/L

AZ20/L

Gas
Riello Finterm
40FS10
40FS15

40FS15



Dimensiones

Salida de aire frontal
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Modelo A

GPmp100 1,470
GPmp130 1,723
GPmp160 1,768
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Modelo A
GPmp100 1,700
GPmp130 1,954
GPmp160 2,030
Modelo A
GPmp100 745
GPmp130 745

GPmp160 795

Todos los valores estdn en mm.
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Montaje de la salida de aire
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Informacion técnica

Modelo GPmp100 GPmp130 GPmp160
Peso (con ventilador axial y salida de aire frontal) [Kgl 155 188 195
Potencia max. kW [Kcal/h] 102.4 [88,043] 129[110,870] 157 [134,780]
Potencia de servicio kW [Kcal/h] 93 [79,943] 116.5[100,120] 141[121,030]
Consumo de gasoil I/h [gal/h] 9.5[2.5] 12.0[3.16] 14.6 [3.85]
Consumo de gas natural [m3/h] 9.53 12.39 15.25
Consumo de gas propano [kg/h] 3.76 4.89 6.02
Eficacia (gasoil) % 91 90 90
Potencia eléctrica nominal* W] 1,400 2,200 2,600
Voltaje trifdsico V] 230/400 230/400 230/400
Voltage monofdsico V] 230 230 S

Flujo de aire (ventilador axial)** m®/h [cfm] 6,600 [3,885] 7,400 [4,355] 9,800 [5,768]
Flujo de aire (ventilador centrifugo)* * m®/h [cfm] 6,700 [3,944] 8,950 [5,268] 9,800 [5,768]
Clase de proteccion del motor eléctrico IP55

Bobinado del motor eléctrico con aislamiento F
Vg el o conclanes evendond (20°C 1013 )

Accesorios disponibles

Accesorios:

. Termostato mecdnico i

e Termostato digital —

. Kit de chimenea 150mm

. Kit de chimenea 200mm

O

Componentes del kit de chimenea (como dibujo):

. 2x1m de conductos —

+  Ixcaperuza -

+  Ixpasamuros

Los calefactores GPmp estén desarrollados y fabricados por Munters S.p.A, Italy.
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