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Folha de dados
GPmp

 • Desenhado para aplicações agrícolas, 
isto é, criação de aves, suínos e estufas.

 • Resistente à corrosão, gabinete fabricado 
com Munters Protect e câmara de 
combustão feita em aço inoxidável AISI 
430.

 • Queimadores a gás ou diesel instalados, 
calibrados e regulados em fábrica.

 • Eficiência térmica maior do que 90%.

 • Ventiladores centrífugos ou axiais 
equipados com motores de acionamento 
direto

 • Desenho ergonômico para garantir 
acesso fácil e confortável para 
manutenção

 • Motores e painéis elétricos com proteção 
IP55

 • Cinco bornes disponíveis para ligação de 
controlador e termostato

GPmp aquecedor de ar queimador indireto a gás ou diesel
O aquecedor de ar GPmp foi desenvolvido para ser utilizado de forma flexível tanto em instalações 
pecuárias quanto em estufas.
O moderno projeto da série dos confiáveis aquecedores de ar GPmp é resultado dos esforços de 
engenharia e da experiência em projetos industriais presentes na Munters. Como complemento do 
projeto, os aquecedores recebem um acabamento revestido com Munters Protect, o que garante às 
unidades a manutenção de sua ótima aparência mesmo após muitos anos de serviço. As unidades de 
aquecedores baseiam-se em um conceito de projeto modular compacto. Versatilidade, flexibilidade e 
logística eficiente são os resultados desse conceito. Os aquecedores estão disponíveis na forma de 
unidades fixas, com um ventilador axial ou centrífugo, queimadores a óleo ou a gás. Com o projeto 
exclusivo dos suportes e da armação de sustentação, torna-se fácil manusear, transportar, instalar e 
manter as unidades, economizando tempo e dinheiro.
Todos os modelos possuem um projeto de chama indireta, com eficiência térmica de 90% ou mais, o 
que significa maior fluxo de saída de aquecimento para o mesmo consumo de combustível. Os níveis 
de ruído durante a operação foram visivelmente reduzidos, criando um ambiente mais agradável para 
os ocupantes da estrutura que está sendo aquecida. Os ventiladores centrífugos são acionados 
diretamente, eliminando as exigências de manutenção das correias V. A resistência à corrosão foi um 
requisito importante na seleção de todos os componentes: câmara de combustão de aço inoxidável; 
Munters Protect suportes e estrutura de sustentação; invólucros elétricos IP55; e termostatos de segurança 
de aço inoxidável. Essas unidades também serão úteis durante os períodos quentes, podendo-se ligar 
somente o ventilador e usar o aquecedor como um circulador de ar.
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Opções de ventiladores

Opções de saídas

Ventilador axial Ventilador centrífugo

Saída reta Saída em T

Opções de queimadores

Óleo Gás

Modelo Riello Finterm Riello Finterm

GPmp100 Gulliver RG2F AZ10 40FS10 -

GPmp130 Gulliver RG3F AZ20/L 40FS15 -

GPmp160 Gulliver RG3F AZ20/L 40FS15 -



Todos os valores estão em mm.

Dimensões

Saída reta

Modelo A B C D E (Ø) F (Ø) chaminé G H

GPmp100 1,470 1,720 800 966 500 149 650 450

GPmp130 1,723 2,051 800 966 500 199 897 450

GPmp160 1,768 2,071 892 1,065 600 199 895 500

Saída em T

Modelo A B C D E (Ø) F (Ø) chaminé G H

GPmp100 1,700 1,950 855 894 347 149 650 450

GPmp130 1,954 2,282 855 894 347 199 897 450

GPmp160 2,030 2,330 905 979 397 199 895 500

Montagem das saídas

Modelo A B C (Ø) L (Ø) D1 D2 E

GPmp100 745 315 130 M8 261 483 700

GPmp130 745 315 140 M8 261 483 947

GPmp160 795 395 140 M8 288 536 945



Os aquecedores de ar GPmp são desenvolvidos e produzidos pela Munters S.p.A, Itália.
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Informações técnicas

   * Motor elétrico de 3 fases com referência de 1 valor.
** Condição padrão com referência de 2 valores (20°C; 1,013 hPa).

Modelo GPmp100 GPmp130 GPmp160

Peso (com ventilador axial e saída reta) [Kg] 155 188 195

Saída de potência máxima kW [Kcal/h] 102.4 [88,043] 129 [110,870] 157 [134,780]

Saída de potência de trabalho kW [Kcal/h] 93 [79,943] 116.5 [100,120] 141 [121,030]

Consumo de diesel l/h [gal/h] 9.5 [2.5] 12.0 [3.16] 14.6 [3.85]

Consumo de gás natural [m3/h]  9.53 12.39 15.25

Consumo de gás propano  [kg/h] 3.76 4.89 6.02

Eficiência (óleo diesel) % 91 90 90

Potência elétrica nominal* [W] 1,400 2,200 2,600

Tensão trifásica [V] 230/400 230/400 230/400

Tensão monofásica [V] 230 230 -

Fluxo de ar (ventilador axial)** m3/h [cfm] 6,600 [3,885] 7,400 [4,355] 9,800 [5,768]

Fluxo de ar (ventilador centrífugo)** m3/h [cfm] 6,700 [3,944] 8,950 [5,268] 9,800 [5,768]

Classe de proteção para o motor elétrico IP55

Isolamento do enrolamento do motor elétrico classe F

Acessórios disponíveis

Accessories:

•	 Termostato mecânico
•	 Termostato digital
•	 Kit de chaminé de 150 mm
•	 Kit de chaminé de 200 mm

Conteúdo dos kits de chaminé (como a figura):

•	 Extensão para tubos de 2 x 1m
•	 1 coifa
•	 1 frechal/placa de passagem

Seu distribuidor mais próximo

A Munters reserva o direito de efetuar alterações nas especificações, quantidades, etc. para a produção ou outros motivos, após a publicação.
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