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Ürün sayfası
GPmp

 • Tavukçuluk ,seracılık ve domuz çiftlikleri 
gibi Aghort uygulamaları için özel olarak 
üretilmiştir.

 • Gövdesi Munters Protect konsepti ile  
korozyona karşı dayanıklı malzemeden 
üretilmiştir  ve yanma odası  AISI 430 
paslanmaz çeliktir. 

 • Petrol yada Gaz brülörü kalibre edilmiş 
ve ayarlanmış şekilde üzerinde montelidir.

 • Termal verimliliği 90% ın üzerindedir.

 • Aksiyel ve Santrifüj fanlarda doğrudan 
sürücülü motor kullanılmıştır. 

 • Kolay bakım ve tüm parçalarına erişim 
için ergonomik tasarım.

 • Elektriksel control panosu , elektrik motoru 
gibi önemli parçaları da kapsayan IP55 
koruma sınıfı.

 • Harici Kontrol panosu yada oda 
termostad bağlantısına uygun 5 kutuplu 
soket

GPm indirek petrol yada gaz yakıtlı hava ısıtıcıları
GPmp hava Isıtıcılar, çiftlik hayvanlarının yaşadığı ortamlar veya seralarda kullanım için tasarlanmıştır.
Güvenilir GPmp hava ısıtıcı serisinin şık tasarımı, Munters’in sahip olduğu mühendislik ve sanayi tasarım 
uzmanlığının çabalarıyla ortaya çıkmıştır. Tasarıma tamamlayıcı olarak, ısıtıcılarda yüksek kaliteli Munters 
Protect yüzey bulunmaktadır ve böylece cihazlar yıllarca kullanımdan sonra bile son derece iyi görünürler. 
Isıtıcı birimleri, kompakt bir modüler tasarım konseptini temel almaktadır. Çok amaçlı kullanım, esneklik 
ve verimli lojistik özellikler, bu konseptin bir sonucudur. Isıtıcılar askılı veya hareketli birimler, eksenel veya 
santrifüj fanlı, yağ veya gaz yakıtlı olarak ve çeşitli hava çıkışı stilleriyle bulunabilir. Ayaklar ve destek 
çerçevesinin benzersiz tasarımı sayesinde birimleri kullanmak, taşımak, kurmak ve bakımını yapmak son 
derece kolaydır. Bu da zaman ve para tasarrufu sağlar.
Tüm modellerde %90 ve üzeri ısıl verim sağlayan dolaylı ateşlemeli tasarım vardır. Böylece aynı yakıt 
tüketimiyle daha fazla ısı elde edilebilir. Çalışma gürültü seviyeleri fark edilir derecede azaltılmıştır. 
Böylece ısıtılan yapı içindekiler için daha hoş bir ortam sağlanır. Santrifüj fanlar doğrudan tahrik edilir 
ve v kayışları için gereken bakım harcamaları ortadan kalkar. Tüm parçaların seçiminde korozyona 
dayanıklılık, kilit bir hedef olmuştur: Munters Protect muhafaza, paslanmaz çelik yanma odası, Munters 
Protect ayaklar ve destek çerçevesi, IP55 elektrik muhafazaları ve paslanmaz çelik güvenlik termostatları. 
Bu cihazlar sıcak dönemlerde de işe yararlar. Yalnızca fanı açarak ısıtıcıyı hava dolaşımı için 
kullanabilirsiniz.
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Fan seçenekleri

Çıkış seçenekleri

Eksenel fan Santrifüjlü fan

Düz çıkış T çıkış

Brülör seçenekleri

Petrol Gaz

Model Riello Finterm Riello Finterm

GPmp100 Gulliver RG2F AZ10 40FS10 -

GPmp130 Gulliver RG3F AZ20/L 40FS15 -

GPmp160 Gulliver RG3F AZ20/L 40FS15 -



Tüm değerler mm cinsindendir.

Boyutlar

Düz çıkışlı 

Model A B C D E (Ø) F (Ø) baca G H

GPmp100 1,470 1,720 800 966 500 149 650 450

GPmp130 1,723 2,051 800 966 500 199 897 450

GPmp160 1,768 2,071 892 1,065 600 199 895 500

T çıkışlı

Model A B C D E (Ø) F (Ø) baca G H

GPmp100 1,700 1,950 855 894 347 149 650 450

GPmp130 1,954 2,282 855 894 347 199 897 450

GPmp160 2,030 2,330 905 979 397 199 895 500

Çıkıış montaj

Model A B C (Ø) L (Ø) D1 D2 E

GPmp100 745 315 130 M8 261 483 700

GPmp130 745 315 140 M8 261 483 947

GPmp160 795 395 140 M8 288 536 945



GPmp hava isıtıcılar, İtalya’da Munters S.p.A. tarafından üretilmektedir.
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Teknik bilgiler

   * 3 fazlı elektrik motoru için değer.
** Standart koşullar için değer (20°C; 1,013 hPa).

Model GPmp100 GPmp130 GPmp160

Ağırlık (eksenel fan ve düz çıkışlı) [Kg] 155 188 195

Maksimum güç çıkışı kW [Kcal/h] 102.4 [88,043] 129 [110,870] 157 [134,780]

Çalışma basıncı çıkışı kW [Kcal/h] 93 [79,943] 116.5 [100,120] 141 [121,030]

Dizel yakıt tüketimi l/h [gal/h] 9.5 [2.5] 12.0 [3.16] 14.6 [3.85]

Gaz tüketimi doğalgaz [m3/h]  9.53 12.39 15.25

Gaz tüketimi propan gazı *  [kg/h] 3.76 4.89 6.02

Verimlilik (mazot) % 91 90 90

Nominal elektrik gücü* [W] 1,400 2,200 2,600

3 fazlı gerilim [V] 230/400 230/400 230/400

Tek fazlı gerilim [V] 230 230 -

Hava akışı (eksenel fan)** m3/h [cfm] 6,600 [3,885] 7,400 [4,355] 9,800 [5,768]

Hava akışı (santrifüjlü fan)** m3/h [cfm] 6,700 [3,944] 8,950 [5,268] 9,800 [5,768]

Elektrik motoru için koruma sınıfı IP55

Elektrik motoru bobin yalıtımı sınıf F

Mevcut aksesuarlar

Aksesuarlar:

• Mekanik termostat
• Dijital termostat
• Baca kiti 150 mm
• Baca kiti 200mm

Baca kiti içeriği (rakam gibi):

• 2x1m boru uzatması
• 1x başlık
• 1x çatı/geçiş plakası

Amerika Birleşik Devletleri Munters Corporation Mason, Tel. +1 517 676 7070, Avustralya Munters Pty Limited, Tel. +61 2 8843 1594,

Brezilya Munters Brasil Industria e Comercio Ltda, Tel. +55 41 3317 5050, Çin Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co. Ltd, Tel. 

+86 10 80 41 8000, Danimarka Munters A/S, Tel. +45 9862 3311, Endonezya Munters, Tel. +62 818 739 235, Hindistan Munters 

India, Tel. +91 20 3052 2520, İspanya Munters Spain S.A., Tel. +34 91 640 09 02, İsveç Munters AB, Tel. +46 8 626 63 00,

İtalya Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia, Tel. +39 0183 52 11, Japonya Munters K.K., Tel. +81 3 5970 0021, Kanada Munters 

Corporation Mason, Tel. +1 517 676 7070, Kore Munters Korea Co. Ltd., Tel. +82 2 761 8701, Meksika Munters Mexico, Tel.

+52 818 262 54 00, Singapur Munters Pte Ltd., Tel. +65 744 6828, Suudi Arabistan Krallığı ve Orta Doğu Munters (Pty) Ltd., Tel.

+27 11 997 2000, Tayland Munters Co. Ltd., Tel. +66 2 642 2670, Türkiye Munters Form Endüstri Sistemleri A.Ş, Tel. +90 262 751 3750,  

Vietnam Munters Vietnam, Tel. +84 8 3825 6838, İhracat ve Diğer Ülkeler Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia Tel. +39 0183 52 11

Size en yakın distribütör

Munters, bu belgenin yayımlanmasının ardından, üretim amaçlı veya başka nedenlere bağlı olarak teknik özelliklerde ve miktarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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